]
46 11 Al ¢

Sicherungsringzange fiir AuRenringe auf Wellen

- Kraftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkérper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet,
Olgehartet
o Form:DIN 5254 A; gerade Spitzen

OMm

|Artikel-Nr. |46 11 A1 |
[EAN 4003773022909 |
|Zange ||schwarz atramentiert |
|Kopf ||po|iert |
|Griffe ||mit Kunststoff Uberzogen|
|Form ||l |
Kapazitat far

Wellendurchmesser @ ({10 - 25

mm

[Form ||gerade Spitzen |
# @ mm |10-25 |
Spitzen (Durchmesser) 13

9 mm '

|Lénge mm ||l40 |
|Gewicht netto g ||86 |
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