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23 01 140
Flachzange mit Schneide (Feinmechanikerzange)

  

Geeignet für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik●

Flache, lange Backen, dünn zulaufend●

Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC●

Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig●

ölgehärtet

Artikel-Nr. 23 01 140
EAN 4003773041290
Kopf poliert
Griffe mit Kunststoff überzogen
Schneidwerte
mittelharter Draht
(Durchmesser) Ø mm

1,6

Schneidwerte weicher
Draht (Durchmesser) Ø
mm

2,5

T1 mm 7,0
W3 mm 12,5
W4 mm 3,0
T2 mm 4,5
L3 mm 35,0
Länge mm 140
Gewicht netto g 75

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten


