Quick-In Adapter fiir KBM 542
Adaptor for Quick IN for KBM 542
Adaptateur pour fixation Quick IN pour KBM 542
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[ nur fiir Maschinen, bei deren Demontage mehrere Druck-
federn ausgebaut werden miissen.
Onily for power tools necessitating the removal of several
20 compression springs when dismantling.
Seulement pour des machines dont le démontage nécessite le
démontage de plusieurs ressorts de compression,
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Pos.Nr. | Bestellnummer
Part.No. | Order Reference Benannung Description Désignation
No. Référence
10 63901028009 1 | Adapterwelie adaptor shaft arbe de adaptateur
20 32408389000 1| Scheibe disc rondelie
30 42616075007 1 | Sicherungsring securing ring bague de sécurité
40 40239065002 1 | Spannhise clamping sleeve douille de sesrage
50 30907063003 1 | Schenkelfeder spring clip ressort spiralé
60 41708025004 4 | Kuget ball bitte
70 30232045005 1 | Spannhilse clamping sleeve douille de serrage
80 42643008005 1 | Seeger-V-Ring Seeger-V-ring anneau de retenue type Seeger
90 30503145006 1 | Hillse sleeve doutlie
100 30901341000 1 | Druckiader compression spring ressort de compression
110 40612076001 1 | Runddichtring Q-ring anneay d'étanchéité & collet
120 305031383002 11 Hidse sleave douille
130 30219332009 1 | Zentrierstift {104 mm) cenier pin {104 mm) goupille de centrage (104 mm)
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