
FETRA MACHT LASTEN LEICHTER

Item_No

Art.-Nr.: 2722 Tischwagen mit Wannen

Artikeldatenblatt

Tischwagen Stahlkonstruktion, geschweißt.

Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Stahlrohrbügel und

Stahlblechwannen verschraubt. Obere Stahlblechwanne 100

mm hoch, öldicht. Boden mit konischem Ablauf und

Ablasshahn 1/2" zur leichten Reinigung. Gitterrost

Maschenweite 31 x 31 mm, oben bündig lose eingelegt.

Untere Stahlblechwanne 25 mm hoch, öldicht. 2 Lenk- und

2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen

Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft

obere Etage 100 kg.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg) 300

Ladeflächenlänge (mm) 1000

Ladeflächenbreite (mm) 600

Etagenhöhen (mm) 181, 901

Gesamtlänge (mm) 1136

Gesamtbreite (mm) 611

Gesamthöhe (mm) 1030

Bereifung TPE

Radgröße (mm) 125 x 32

Ursprungsland

Garantie (Jahre)

Zolltarifnummer

GTIN

Deutschland

4017976027227

87168000

Gewicht (kg) 52
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