
FETRA MACHT LASTEN LEICHTER

Item_No

Art.-Nr.: 71524 Bockrolle

Artikeldatenblatt

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben

mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser,

Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -40° bis +90°

C.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg) 350

Radgröße (mm) 200 x 50

Bereifung Polyamid

Bauhöhe (mm) 237

Anschraubplatte (mm) 135 x 110

Schraubloch-Abstände (mm) 105 x 75/80

Schraubloch-Ø (mm) 11

Ursprungsland

Garantie (Jahre)

Zolltarifnummer

GTIN

China

4017976016849

73269098

Gewicht (kg) 2,04

10
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