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Manufacturer
Hoffmann Supply Chain GmbH
Poststraße 15, 90471 Nuremberg, Germany
www.hoffmann-group.com

Hoffmann UK Quality Tools Ltd
GEE Business Centre
Holborn Hill, Birmingham, B7 5JR, United Kingdom

WARNSCHUTZWESTE
091690, 091691, 091692, 091693

GEBRAUCHSANLEITUNG
Instructions for use | Ръководство за употреба | Návod k použití | Brugsvejledning |
Modo de empleo | Käyttöohje | Instructions d'utilisation | Használati útmutató | Upute za upotrebu |
Istruzioni per l'uso | Gebruiksaanwijzing | Bruksanvisning | Instrukcja użytkowania |
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de WARNSCHUTZWESTE
1. ALLGEMEINE HINWEISE

Bedienungsanleitung lesen, beachten, für späteres Nachschlagen aufbewahren und jederzeit ver-
fügbar halten.

2. PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG
Symbol für Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Class: X = Flächenanteil an reflektierenden und fluoreszierenden Materialien

Buchsymbol auf Etikett verweist auf Gebrauchsanleitung
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Kontrollmaße in cm sind Körpergröße
und Brustumfang

Größe Art.-Nr. 091690,
091691

Art.-Nr. 091692,
091693

Körpergröße in cm /
Brustumfang in cm

Körpergröße in cm /
Brustumfang in cm

S 156 – 204 /
112 - 120

156 – 164 /
86 – 94

M 156 – 204 /
116 - 124

164 – 172 /
94 – 102

L 156 – 204 /
120 – 128

172 – 180 /
102 – 110

XL 156 – 204 /
124 – 132

180 – 188 /
110 – 118

2XL 156 – 204 /
128 – 136

188 – 196 /
118 – 129

3XL 156 – 204 /
132 - 140

196 – 204 /
129 - 141

2.1 WARNSCHUTZ NACH EN ISO 20471:2013+A1:2016

Material Klasse 1 Kleidung Klasse 2 Kleidung Klasse 3 Kleidung

Hintergrundmaterial 0,14 0,50 0,80

Reflektierendes Material 0,10 0,13 0,20

Kombiniertes Leistungs-
material

0,20 - -

ACHTUNG! Die Kleidungsklasse wird durch die kleinste Fläche des sichtbaren Materials bestimmt.

2.2 RISIKOBEURTEILUNG NACH EN ISO 20471:2013+A1:2016

Risiko Normklausel Bewertungsmethode

Hohe Sichtbarkeit:

 360° Sichtbarkeit
 Design für Formerkennung
 Umschließen des Oberkörpers
 Reflexionsmenge bei Tag und

Nacht

EN ISO 20471 Klausel 4 Bewertung der Designs

Hohe Sichtbarkeit:

 Reflexionsqualität bei Tag

EN ISO 20471 Klausel 5.1/ 5.2/ 5.3 Prüfung der Farbleistung des fluo-
reszierenden Materials

Hohe Sichtbarkeit:

 Reflexionsqualität bei Nacht

EN ISO 20471 Klausel 6 Prüfung der photometrischen Ei-
genschaften des reflektierenden
Materials

2.3 PRODUKTKENNZEICHNUNG

Persönliche Schutzausrüstung entspricht PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

Persönliche Schutzausrüstung entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 in der Fassung, in der
sie in britisches Recht umgesetzt und geändert wurde.

3. PRODUKTBESCHREIBUNG
Warnschutzweste aus 100 % Polyester mit Reflexstreifen an Vorder- und Rückseite.
Art.-Nr. 091690: Gelb/schwarz mit Reißverschluss, Brusttasche für Mobiltelefon, Brusttasche mit Patte, zwei
Bauchtaschen mit Reißverschluss.
Art.-Nr. 091691: Orange/schwarz mit Reißverschluss, Brusttasche für Mobiltelefon, Brusttasche mit Patte, zwei
Bauchtaschen mit Reißverschluss.
Art.-Nr. 091692: Gelb mit Reißverschluss, Ausweis- und Seitentasche mit Patte, zusätzliche Reflexstreifen an
Schultern.
Art.-Nr. 091693: Orange mit Reißverschluss, Ausweis- und Seitentasche mit Patte, zusätzliche Reflexstreifen an
Schultern.

4. SICHERHEIT
4.1 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Beschädigte Warnschutzkleidung
Beschädigung, Alterung oder Verschmutzung erschwert die Erkennbarkeit der Warnschutzkleidung.
▶ Äußere Sichtprüfung der Warnschutzkleidung vor jeder Verwendung.
▶ Warnschutzkleidung nur nach Pflegehinweisen des Etiketts reinigen und pflegen.
▶ Bei Beschädigung oder Kontamination Warnschutzkleidung nicht mehr verwenden.

4.2 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Zur visuellen Signalisierung der Anwesenheit des Trägers bei allen möglichen Lichtverhältnissen am Tag so-
wie beim Anstrahlen durch Lichtquellen in Dunkelheit und Dämmerung. Optimale Schutzwirkung nur bei ge-
schlossen getragener Warnschutzkleidung. Die Passform entspricht dem Brustumfang. Eine eingearbeitete
Toleranz sorgt für Komfort und ermöglicht das Tragen des Kleidungsstücks über leichten Kleidungsschichten.
Wenn darunter dickere Kleidung getragen werden muss, kann eine größere Größe erforderlich sein.

4.3 SACHWIDRIGER EINSATZ
Schützt nicht vor mechanischen, chemischen oder elektrischen Gefahren, Hitze und Feuer. Schützt nicht vor
Kälte. Tragen von Warnschutzkleidung stellt nicht sicher, dass Träger unter allen Umständen gesehen wird.
Warnschutzkleidung nicht eigenmächtig modifizieren. Reflexstreifen nicht mit anderer Kleidung oder Ausrüs-
tung verdecken. Reparaturen dürfen die Leistung der Kleidung nicht beeinträchtigen. Warnschutzkleidung
nicht eigenmächtig reparieren.

5. LAGERUNG
In Originalverpackung lichtgeschützt und staubfrei an trockenem Ort lagern. Bei Temperaturen zwischen
-20°C und +25°C und relativer Luftfeuchtigkeit unter 80% lagern. Nicht in Nähe von ätzenden, aggressiven,
chemischen Substanzen, Lösungsmitteln, Feuchtigkeit und Schmutz lagern. Bei Lagerung in Fahrzeug, Warn-
schutzkleidung nicht unmittelbar an Fenster oder auf Fahrzeugsitz ablegen.

6. REINIGUNG
Verunreinigungen, z. B. durch Fremdsubstanzen, sowie unsachgemäße Reinigung können Schutzwirkung
verringern. Reinigung laut individueller Pflegekennzeichnung am Etikett. Nur mit geschlossenen Verschlüs-
sen, ähnlichen Farben und ohne optischen Aufheller waschen. Keinen Weichspüler verwenden. Reflexstreifen
mit lauwarmem Wasser und Tuch reinigen. Nach Reinigung bei Zimmertemperatur an Luft trocknen. Nach je-
der Reinigung Warnschutzkleidung auf Verunreinigungen und sich lösenden oder zersetzenden Reflexstrei-
fen prüfen. Kann eine vollständige Funktion nicht mehr hergestellt werden, Warnschutzkleidung entsorgen.
Trotz regelmäßiger Reinigung und Pflege kann Abnutzung oder Beschädigung die Lebensdauer der Warn-
schutzkleidung deutlich verringern. Maximal 25 Waschzyklen.

Max. bei 40°C wa-
schen

Nicht bleichen Nicht in Trockner
trocknen

Nicht bügeln Nicht chemisch rei-
nigen

7. VERFALLSZEIT
Spätestens 5 Jahre nach Herstellungsdatum, sowie bei Schäden, starker Verschmutzung oder ausgeblichenen
Farben entsorgen. Die angegebene maximale Anzahl von Waschzyklen ist nicht der einzige Faktor, der die Le-
bensdauer des Kleidungsstücks bestimmt. Die Lebensdauer hängt auch von der Nutzung, der Pflege und der
Lagerung ab.

8. ENTSORGUNG
Nach bestimmungsgemäßer Verwendung im Hausmüll entsorgen.

9. ZERTIFIZIERUNG
9.1 NACH CE
Übereinstimmung mit PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Pflegesymbole nach ISO 3758. Größensystem nach EN
ISO 13688:2013+A1:2021. Hohe Sichtbarkeitsleistung nach EN ISO 20471:2013+A1:2016: Artikelnr. 091690,
091691: Klasse 1, Artikelnr. 091692, 091693: Größe S-L: Klasse 1, XL-3XL: Klasse 2. Prüfung nach der Verord-
nung (EU) 2016/425 durch:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙ 00380 HELSINKI ∙ Finland ∙ Notified Body number:
0598 EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Adresse zur Verfügung:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 NACH UKCA
Diese persönliche Schutzausrüstung erfüllt die Anforderungen an Gesundheit und Sicherheit, Unbedenklich-
keit, Komfort, Stabilität und Schutz vor den angegebenen Risiken gemäß der Verordnung 2016/425 über per-
sönliche Schutzausrüstung, wie sie in Großbritannien gilt und geändert wurde. Pflegesymbole nach ISO 3758.
Größensystem nach EN ISO 13688:2013+A1:2021. Hohe Sichtbarkeitsleistung nach EN ISO
20471:2013+A1:2016: Artikelnr. 091690, 091691: Klasse 1, Artikelnr. 091692, 091693: Größe S-L: Klasse 1,
XL-3XL: Klasse 2. UK-Prüfung gemäß der Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung, wie sie in
Großbritannien gilt und geändert wurde durch: SGS United Kingdom Limited • Rossmoor Business Park Elles-
mere Port • South Wirral, Cheshire, CH65 3EN • United Kingdom • Approved Body number: 0120 UK-Konformi-
tätserklärung steht unter folgender Adresse zur Verfügung:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

en HIGH-VISIBILITY VEST
1. GENERAL INFORMATION

Read and observe the operating instructions, keep them as a reference for later and ensure they are
accessible at all times.

2. EXPLANATION OF PICTOGRAMS
Symbol for high-visibility clothing according to EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Class: X = Proportion of area occupied by reflective and fluorescent materials

The book symbol on the label refers to the instructions for use
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Reference sizes in cm are height and
chest measurement

Size Article no. 091690,
091691

Article no. 091692,
091693

Height in cm /
chest measurement in
cm

Height in cm /
chest measurement in
cm

S 156 – 204 /
112 – 120

156 – 164 /
86 – 94

M 156 – 204 /
116 – 124

164 – 172 /
94 – 102

L 156 – 204 /
120 – 128

172 – 180 /
102 – 110

XL 156 – 204 /
124 – 132

180 – 188 /
110 – 118

2XL 156 – 204 /
128 – 136

188 – 196 /
118 – 129

3XL 156 – 204 /
132 – 140

196 – 204 /
129 – 141

2.1 HIGH-VISIBILITY PROTECTION ACCORDING TO EN ISO 20471:2013+A1:2016

Material Class 1 clothing Class 2 clothing Class 3 clothing

Backing material 0.14 0.50 0.80

Reflective material 0.10 0.13 0.20

Combined performance
material

0.20 - -

NOTICE! The clothing class is determined by the smallest area of visible material.

2.2 RISK ASSESSMENT ACCORDING TO EN ISO 20471:2013+A1:2016

Risk Standard clause Assessment method

High visibility:

 360° visibility
 Design to enable shape reco-

gnition
 Encompassing of the upper

body
 Amount of reflection during

the day and at night

EN ISO 20471 clause 4 Assessment of the design

High visibility:

 Reflection quality during the
day

EN ISO 20471 clause 5.1/5.2/5.3 Testing of the colour performance
of the fluorescent material

High visibility:

 Reflection quality at night

EN ISO 20471 clause 6 Testing of the photometric charac-
teristics of the reflective material

2.3 PRODUCT IDENTIFICATION

The personal protection satisfies the PPE regulations (EU) 2016/425.

Regulation 2016/425 on personal protective equipment as amended to apply in GB.

3. PRODUCT DESCRIPTION
High-visibility vest made of 100% polyester with reflective strips on the front and back.
Article no. 091690: yellow/black, with zip fastener, breast pocket for mobile phone, breast pocket with flap,
two pockets at the front with zip fastener.
Article no. 091691: orange/black, with zip fastener, breast pocket for mobile phone, breast pocket with flap,
two pockets at the front with zip fastener.
Article no. 091692: yellow with zip fastener, identity card pocket and side pocket with flap, additional reflecti-
ve strips on shoulders.
Article no. 091693: orange with zip fastener, identity card pocket and side pocket with flap, additional reflecti-
ve strips on shoulders.

4. SAFETY
4.1 ESSENTIAL SAFETY, HI VISIBILITY CLOTHING

WARNING

Damaged hi visibility clothing
Damage, ageing or dirt renders perception of hi visibility clothing more difficult.
▶ Perform an external visual inspection of the hi visibility clothing on each occasion before use.
▶ Clean and maintain the hi visibility clothing according to the information on the label.
▶ If the hi visibility clothing is damaged or contaminated, do not continue to wear it.

4.2 INTENDED USE
For visual signalling of the presence of the wearer under all possible daytime lighting conditions and under
artificial lighting at night time and at twilight. Optimum protective effect only when the high-visibility clo-
thing is worn with the fasteners closed. The fit matches the chest size. A built-in tolerance ensures comforta-
ble wearing and enables the item of clothing to be worn over light layers of clothing. If thicker clothing needs
to be worn underneath, a larger size may be necessary.

4.3 REASONABLY FORESEEABLE MISUSE
Provides no protection against mechanical hazards, chemical hazards, electrical hazards, heat or fire. Provides
no protection against cold. Wearing hi-visibility clothing cannot be relied on to make absolutely sure that the
wearer will be seen under all circumstances. Do not modify hi-visibility clothing without authorisation. Do not
cover the reflective strips with other clothing or equipment. Repairs must not impair the performance of the
clothing. Do not make unauthorised repairs to high-visibility clothing.

5. STORAGE
Store in the original packaging, protected from light, free of dust in a dry place. Store at temperatures bet-
ween -20 °C and +25 °C and at a relative atmospheric humidity less than 80 %. Do not store in the vicinity of
acidic, aggressive, chemical substances, solvents, humidity and dirt. If hi-visibility clothing is stored in a vehic-
le, do not place it immediately against a window or on the vehicle seats.

6. CLEANING
Contamination such as by foreign substances can reduce the protective effect, as can improper cleaning.
Cleaning according to the individual care symbols on the label. Wash only with the fasteners closed, together
with similar colours and without optical brighteners. Do not use fabric softeners. Clean reflective strips with
luke-warm water and a cloth. After cleaning, dry in air at room temperature. After each time it is cleaned,
check the hi-visibility clothing for contamination and for reflective strips that are coming loose or are disinte-
grating. When the clothing no longer satisfies its full functionality, dispose of it. Despite regular care and clea-
ning, wear or damage can significantly reduce the working life of the hi-visibility clothing. Maximum 25 wa-
shing cycles.

Wash at 40°C max. Do not bleach Do not tumble dry Do not iron Do not dry-clean

7. EXPIRY DATE
If it is older than 5 years since the date of manufacture, or it is damaged, or it is heavily soiled or the colours
have become bleached, dispose of it. The specified maximum number of washing cycles is not the only factor
that determines the service life of the item of clothing. The lifetime will also depend on usage, care storage,
etc..

8. DISPOSAL
After they have been used correctly they can be disposed of in domestic waste.

9. CERTIFICATION
9.1 ACCORDING TO CE
Compliance with PPE Regulation (EU) 2016/425. Care symbols according to ISO 3758. Size system according
to EN ISO 13688:2013+A1:2021. High visibility according to EN ISO 20471:2013+A1:2016: article no. 091690,
091691: class 1, article no. 091692, 091693: sizes S-L: class 1, XL-3XL: class 2. Testing according to the Regulati-
on (EU) 2016/425 by:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙ 00380 HELSINKI ∙ Finland ∙ Notified Body number: 0598
The EU declaration of conformity can be found under the following address: https://www.hoffmann-
group.com/service/downloads/doc

9.2 ACCORDING TO UKCA
This PPE satisfies the health and safety requirements innocuousness, comfort, solidity and protection against
the risks claimed of the Regulation (EU) 2016/425 as brought into UK Law and amended. Care symbols accor-
ding to ISO 3758. Size system according to EN ISO 13688:2013+A1:2021. High visibility according to EN ISO
20471:2013+A1:2016: article no. 091690, 091691: class 1, article no. 091692, 091693: sizes S-L: class 1, XL-3XL:
class 2. UK testing according to the Regulation 2016/425 concerning personal protective equipment as appli-
cable in the United Kingdom and as amended by: SGS United Kingdom Limited • Rossmoor Business Park El-
lesmere Port • South Wirral, Cheshire, CH65 3EN • United Kingdom • Approved Body number: 0120 UK Decla-
ration of Conformity is available at the following address:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

bg СИГНАЛНА ЖИЛЕТКА
1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Прочетете и спазвайте ръководството за потребителя, запазете го за по-късна справка и го
дръжте на разположение по всяко време.

2. ПОЯСНЕНИЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ
Символ за защитно облекло с висока видимост съгласно EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Клас: X = съотношение на площта на светлоотразителните и флуоресцентните материали

Символът книга на етикета насочва към ръководството за употреба
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Контролните размери в cm
представляват ръста и гръдната
обиколка

Размер Кат. № 091690,
091691

Кат. № 091692,
091693

Ръст в cm/
Гръдна обиколка в
cm

Ръст в cm/
Гръдна обиколка в
cm

S 156 – 204/
112 – 120

156 – 164/
86 – 94

M 156 – 204/
116 – 124

164 – 172/
94 – 102

L 156 – 204/
120 – 128

172 – 180/
102 – 110

XL 156 – 204/
124 – 132

180 – 188/
110 – 118

2XL 156 – 204/
128 – 136

188 – 196/
118 – 129

3XL 156 – 204/
132 – 140

196 – 204/
129 – 141

2.1 ЗАЩИТА С ВИСОКА ВИДИМОСТ СЪГЛАСНО EN ISO 20471:2013+A1:2016

Материал Облекло Клас 1 Облекло Клас 2 Облекло Клас 3

Фонов материал 0,14 0,50 0,80

Отразяващ материал 0,10 0,13 0,20

Комбиниран материал
за изработка

0,20 - -

ВНИМАНИЕ! Класът на облеклото се определя от най-малката площ на видимия материал.

2.2 ОЦЕНКА НА РИСКА СЪГЛАСНО EN ISO 20471:2013+A1:2016

Риск Точка от нормативния
документ

Метод на оценка

Висока видимост: EN ISO 20471, член 4 Оценка на дизайна

Риск Точка от нормативния
документ

Метод на оценка

 Видимост 360°
 Дизайн за разпознаване на

формата
 Обгръщане на горната част

на тялото
 Степен на отражението през

деня и през нощта

Висока видимост:

 Качество на отражението
през деня

EN ISO 20471, член 5.1/5.2/5.3 Проверка на цветовите
характеристики на
флуоресцентния материал

Висока видимост:

 Качество на отражението
през нощта

EN ISO 20471, член 6 Проверка на фотометричните
свойства на отразяващия
материал

2.3 МАРКИРОВКА НА ПРОДУКТА

Личните предпазни средства съответстват на регламента (ЕС) относно ЛПС 2016/425.

Личните предпазни средства съответстват на регламента (ЕС) относно ЛПС 2016/425 във
версията, в която той е транспониран и изменен в британското законодателство.

3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Сигнална жилетка от 100 % полиестер със светлоотразителни ивици на предната и задната страна.
Кат. № 091690: Жълта/черна с цип, преден горен джоб за мобилен телефон, преден горен джоб с капак,
два джоба на корема с цип.
Кат. № 091691: Оранжева/черна с цип, преден горен джоб за мобилен телефон, преден горен джоб с
капак, два джоба на корема с цип.
Кат. № 091692: Жълта с цип, джоб за документи за самоличност и страничен джоб с капак, допълнителни
светлоотразителни ивици на раменете.
Кат. № 091693: Оранжева с цип, джоб за документи за самоличност и страничен джоб с капак,
допълнителни светлоотразителни ивици на раменете.

4. БЕЗОПАСНОСТ
4.1 ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повредено сигнално облекло
Повреждане, износване или замърсяване затрудняват видимостта на сигналното облекло.
▶ Външна визуална проверка на сигналното облекло преди всяка употреба.
▶ Почиствайте и поддържайте сигналното облекло само съгласно указанията за поддръжка на

етикета.
▶ Не използвайте повече сигналното облекло, ако е повредено или замърсено.

4.2 УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
За визуална сигнализация на присъствието на лицето, което я носи, при всякакви условия на
осветеност през деня, както и при осветяване от източници на светлина при тъмнина и здрачаване.
Сигналното облекло има оптимален защитен ефект само когато се носи закопчано. Прилягането
съответства на гръдната обиколка. Предвиденият допуск осигурява комфорт и позволява дрехата да се
носи върху тънки дрехи. Ако под нея трябва да се носят по-дебели дрехи, може да е необходим по-
голям размер.

4.3 УПОТРЕБА НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Не предпазва срещу механични, химични или електрически опасности, топлина и огън. Не предпазва
срещу студ. Носенето на сигнално облекло не гарантира, че лицето, което го носи, ще бъде видяно при
всякакви условия. Не модифицирайте сигналното облекло самоволно. Не покривайте
светлоотразителните ивици с друго облекло или оборудване. Поправките не трябва да влияят на
работните характеристики на дрехата. Не модифицирайте самоволно сигналното облекло.

5. СЪХРАНЕНИЕ
Съхранявайте в оригиналната опаковка на защитено от светлина и ненапрашено, сухо място.
Съхранявайте при температура между -20 °C и +25 °C и 80 % относителна влажност на въздуха. Не
съхранявайте в близост до изгарящи, агресивни, химически вещества, разтворители, влага и
замърсяване. При съхранение в превозно средство не оставяйте сигналното облекло непосредствено
до стъкла или върху седалка.

6. ПОЧИСТВАНЕ
Замърсявания, напр. от чужди вещества, както и неправилно почистване, могат да намалят защитния
ефект. Почистване съгласно индивидуалната маркировка за поддръжка на етикета. Да се пере само със
затворени закопчалки, с дрехи със сходни цветове и без оптични избелители. Не използвайте
омекотител. Почиствайте светлоотразителните ивици с хладка вода и кърпа. След почистване изсушете
на въздух при стайна температура. След всяко почистване проверявайте сигналното облекло за
замърсявания и отлепящи се или разлагащи се светлоотразителни ивици. Ако повече не може да се
осигури пълна функционалност, изхвърлете сигналното облекло. Въпреки редовното почистване и
поддръжка експлоатационният срок на сигналното облекло може да бъде съкратен значително поради
износване или повреждане. Максимално 25 цикъла на пране.

Да се пере на макс.
40 °C

Да не се избелва Не сушете в
сушилня

Да не се глади Не използвайте
химическо чистене

7. СРОК НА ГОДНОСТ
Предайте за отпадъци най-късно 5 години след датата на производство, както и при повреди, силно
замърсяване или избелели цветове. Посоченият максимален брой цикли на пране не е единственият
фактор, от който зависи срокът на експлоатация на дрехата. Срокът на експлоатация зависи също от
употребата, поддръжката и съхранението.

8. ПРЕДАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИ
След употреба по предназначение изхвърлете с битовите отпадъци.

9. СЕРТИФИКАЦИЯ
9.1 СЪОБРАЗНО СЕ
Съответствие с регламента относно ЛПС (ЕС) 2016/425. Символи за поддръжка съгласно ISO 3758.
Система размери съгласно EN ISO 13688:2013+A1:2021. Висока степен на видимост съгласно EN ISO
20471:2013+A1:2016: Кат. № 091690, 091691: Клас 1, кат. № 091692, 091693: Размер S-L: Клас 1, XL-3XL:
Клас 2. Изпитване съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 от:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙ 00380 HELSINKI ∙ Fin-
land ∙ Notified Body number: 0598 Декларацията на ЕС за съответствие е на разположение на следния
адрес: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 СЪОБРАЗНО UKCA
Това лично предпазно средство изпълнява изискванията за здравеопазване и сигурност, безопасност,
комфорт, стабилност и защита срещу посочените рискове съгласно Регламент 2016/425 относно
личните предпазни средства, както важи и е изменен във Великобритания. Символи за поддръжка
съгласно ISO 3758. Система размери съгласно EN ISO 13688:2013+A1:2021. Висока степен на видимост
съгласно EN ISO 20471:2013+A1:2016: Кат. № 091690, 091691: Клас 1, кат. № 091692, 091693: Размер S-L:
Клас 1, XL-3XL: Клас 2. Изпитване в Обединеното кралство съгласно Регламент 2016/425 за личните
предпазни средства, приложимо във Великобритания и изменено от: SGS United Kingdom Limited • Ross-
moor Business Park Ellesmere Port • South Wirral, Cheshire, CH65 3EN • Обединено кралство • Approved Bo-
dy number: 0120 Декларацията за съответствие на Обединеното кралство може да се види на следния
адрес: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

cs VÝSTRAŽNÁ VESTA
1. OBECNÉ POKYNY

Návod k použití si přečtěte, dodržujte jeho pokyny a uchovejte ho pro další použití a mějte ho kdy-
koliv k dispozici.

2. VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ
Symbol pro oblečení s výstražnými prvky dle EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Třída: X = podíl plochy reflexních a fluorescentních materiálů

Symbol knihy na etiketě poukazuje na návod k použití
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Kontrolní rozměry v cm je tělesná výška
a objem hrudníku

Velikost Art. č. 091690,
091691

Art. č. 091692,
091693

Tělesná výška v cm /
objem hrudníku v cm

Tělesná výška v cm /
objem hrudníku v cm

S 156 – 204 /
112 – 120

156 – 164 /
86 – 94

M 156 – 204 /
116 – 124

164 – 172 /
94 – 102

L 156 – 204 /
120 – 128

172 – 180 /
102 – 110

XL 156 – 204 /
124 – 132

180 – 188 /
110 – 118

2XL 156 – 204 /
128 – 136

188 – 196 /
118 – 129

3XL 156 – 204 /
132 – 140

196 – 204 /
129 – 141

2.1 VÝSTRAŽNÁ OCHRANA PODLE EN ISO 20471:2013+A1:2016

Materiál Třída 1 oděv Třída 2 oděv Třída 3 oděv

Základní materiál 0,14 0,50 0,80

Reflexní materiál 0,10 0,13 0,20

Kombinovaný funkční
materiál

0,20 - -

OZNÁMENÍ! Třída oděvu je stanovena nejmenší plochou viditelného materiálu.

2.2 POSOUZENÍ RIZIKA PODLE EN ISO 20471:2013+A1:2016

Riziko Klauzule normy Metoda posouzení

Vysoká viditelnost:

 Viditelnost 360°
 Design pro rozpoznání tvaru
 Obepnutí horní poloviny těla
 Míra reflexe ve dne a v noci

EN ISO 20471 klauzule 4 Vyhodnocení designu

Vysoká viditelnost:

 Kvalita reflexe za dne

EN ISO 20471 klauzule 5.1/ 5.2/ 5.3 Kontrola barevného výkonu fluore-
scenčního materiálu

Vysoká viditelnost:

 Kvalita reflexe v noci

EN ISO 20471 klauzule 6 Kontrola fotometrických vlastností
reflexního materiálu

2.3 OZNAČENÍ PRODUKTU

Osobní ochranné prostředky odpovídají nařízení o OOP (EU) 2016/425.

Osobní ochranné prostředky odpovídají nařízení OOP (EU) 2016/425 ve znění, ve kterém bylo
začleněno a změněno pro britské právo.

3. POPIS VÝROBKU
Výstražná vesta ze 100 % polyesteru s reflexními proužky na přední a zadní straně.
Art. č. 091690: Žlutá/černá na zip, náprsní kapsa pro mobilní telefon, náprsní kapsa s klopou, dvě břišní kapsy
se zipem.
Art. č. 091691: Oranžová/černá na zip, náprsní kapsa pro mobilní telefon, náprsní kapsa s klopou, dvě břišní
kapsy se zipem.
Art. č. 091692: Žlutá na zip, kapsa na průkaz a boční kapsa s klopou, další reflexní proužky na ramenou.
Art. č. 091693: Oranžová na zip, kapsa na průkaz a boční kapsa s klopou, další reflexní proužky na ramenou.

4. BEZPEČNOST
4.1 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Poškozený výstražný ochranný oděv
Poškození, stáří nebo znečištění ztěžuje rozpoznatelnost výstražného ochranného oděvu.
▶ Před každým použitím výstražného ochranného oděvu vnější vizuální kontrola.
▶ Výstražný ochranný oděv čistěte a ošetřujte pouze podle pokynů k ošetření na etiketě.
▶ V případě poškození nebo kontaminace výstražný ochranný oděv dále nepoužívejte.

4.2 STANOVENÉ POUŽITÍ
Pro vizuální signalizaci přítomnosti uživatele při všech možných světelných podmínkách ve dne a při osvět-
lení zdrojem světla ve tmě a stmívání. Optimální ochranný účinek jen u výstražných ochranných oděvů, které
jsou nošeny uzavřené. Střih odpovídá obvodu hrudníku. Tolerance zajistí komfort a umožní nošení výrobku
přes lehké vrstvy oděvu. Pokud musíte pod výrobkem nosit silnější vrstvu oděvu, může být nutná větší veli-
kost.

4.3 NESPRÁVNÉ POUŽITÍ
Nechrání před mechanickým, chemickým nebo elektrickým ohrožením, teplem a ohněm. Nechrání před chla-
dem. Použití výstražného ochranného oděvu nezajistí viditelnost nositele za každých okolností. Neprovádějte
samovolné změny výstražného ochranného oděvu. Reflexní proužky nezakrývejte jiným oblečením nebo vy-
bavením. Opravy nesmějí změnit ochranné parametry oděvu. Neprovádějte svévolné změny výstražného
ochranného oděvu.

5. SKLADOVÁNÍ
Skladujte na suchém místě v originálním obalu chráněné před světlem a prachem. Skladujte při teplotách v
rozmezí -20°C a +25°C a při relativní vlhkosti vzduchu nižší než 80%. Neskladujte v blízkosti žíravin, agresiv-
ních, chemických substancí, rozpouštědel, vlhkosti a nečistot. Při skladování ve vozidle výstražný ochranný
oděv neodkládejte přímo u okna nebo na sedadle vozidla.

6. ČIŠTĚNÍ
Nečistoty, např. cizími substancemi a neodborné čištění může snížit ochranný účinek. Čištění podle indivi-
duálního značení ošetřování na etiketě. Prát pouze se zapnutým zapínáním, podobnými barvami a bez op-
tických bělidel. Nepoužívat změkčovače. Reflexní pruh čistit vlažnou vodou a hadříkem. Po čištění sušte na vz-
duchu při pokojové teplotě. Po každém čištění zkontrolujte výstražný ochranný oděv na znečištění a
uvolněné nebo poničené reflexní proužky. Pokud již není zaručena kompletní funkce, výstražný ochranný
oděv zlikvidujte. I přes pravidelné čištění a ošetřování může opotřebení nebo poškození výrazně zkrátit ži-
votnost výstražného ochranného oděvu. Maximálně 25 cyklů praní.

Prát při max. 40 °C Nebělit Nesušit v sušičce Nežehlit Nečistit chemicky

7. ŽIVOTNOST
Zlikvidujte nejpozději 5 let po datu výroby, poškození, silném znečištění nebo vybledlých barvách. Uvedený
maximální počet cyklů praní není jediným faktorem, který určuje životnost oděvu. Životnost závisí také na
použití, péči a na skladování.

8. LIKVIDACE
Po správném použití likvidujte v odpadu z domácnosti.

9. CERTIFIKACE
9.1 PODLE CE
Symboly péče podle ISO 3758. Systém velikostí podle EN ISO 13688:2013+A1:2021. Vysoká viditelnost podle
EN ISO 20471:2013+A1:2016: Artikl č. 091690, 091691: Třída 1, art. č. 091692, 091693: Velikost S-L: Třída 1,
XL-3XL: Třída 2. Kontrolu podle nařízení (EU) 2016/425 provedla:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙ 00380 HELSIN-
KI ∙ Finsko ∙ Úředně oznámený orgán: 0598

9.2 PODLE UKCA
Symboly péče podle ISO 3758. Systém velikostí podle EN ISO 13688:2013+A1:2021. Vysoká viditelnost podle
EN ISO 20471:2013+A1:2016: Artikl č. 091690, 091691: Třída 1, art. č. 091692, 091693: Velikost S-L: Třída 1,
XL-3XL: Třída 2. Kontrola UK podle nařízení 2016/425 o osobních ochranných prostředcích, které platí ve Velké
Británii a bylo změněno normou:  Prohlášení o shodě UK je dostupné na následujících stránkách:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

da ADVARSELSVEST
1. GENERELLE HENVISNINGER

Læs og følg betjeningsvejledningen. Opbevar den, og hold den altid tilgængelig til senere brug.

2. FORKLARING AF PIKTOGRAMMER
Symbol for advarselsbeskyttelsesbeklædning iht. EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Klasse: X = fladeandel af reflekterende og fluorescerende materialer

Bogsymbol på etiketten henviser til brugsvejledningen
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Kontrolmål i cm er kropshøjde og bry-
stomfang

Størrelse Art.-nr. 091690,
091691

Art.-nr. 091692,
091693

Kropshøjde i cm /
brystomfang i cm

Kropshøjde i cm /
brystomfang i cm

S 156 – 204 /
112 - 120

156 – 164 /
86 – 94

M 156 – 204 /
116 - 124

164 – 172 /
94 – 102

L 156 – 204 /
120 – 128

172 – 180 /
102 – 110

XL 156 – 204 /
124 – 132

180 – 188 /
110 – 118

2XL 156 – 204 /
128 – 136

188 – 196 /
118 – 129

3XL 156 – 204 /
132 - 140

196 – 204 /
129 - 141

2.1 ADVARSELSSIKKERHED IHT. EN ISO 20471:2013+A1:2016

Materiale Klasse 1 beklædning Klasse 2 beklædning Klasse 3 beklædning

Baggrundsmateriale 0,14 0,50 0,80

Reflekterende materiale 0,10 0,13 0,20

Kombineret effektmate-
riale

0,20 - -

BEMÆRK! Beklædningsklassen bestemmes på baggrund af det mindste areal af det synlige materiale.

2.2 RISIKOVURDERING IHT. EN ISO 20471:2013+A1:2016

Risiko Standardpunkt Vurderingsmetode

Høj synlighed:

 360° synlighed
 Design til formgenkendelse
 Dækning af overkroppen
 Refleksomfang om dagen og

om natten

EN ISO 20471, punkt 4 Vurdering af designet

Høj synlighed:

 Reflekskvalitet om dagen

EN ISO 20471, punkt 5.1/ 5.2/ 5.3 Test af det fluorescerende materia-
les farveydelse

Høj synlighed:

 Reflekskvalitet om natten

EN ISO 20471, punkt 6 Test af det fluorescerende materia-
les fotometriske egenskaber

2.3 PRODUKTMÆRKNING

Personlige værnemidler er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 om personlige vær-
nemidler.

Personlige værnemidler er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 om personlige vær-
nemidler i den udgave, som er blevet gennemført og ændret i britisk lovgivning.

3. PRODUKTBESKRIVELSE
Advarselsveste af 100 % polyester med refleksstriber på for- og bagsiden.
Art.-nr. 091690: Gul/sort med lynlås, brystlomme til mobiltelefon, brystlomme med flap, to mavelommer med
lynlås.
Art.-nr. 091691: Orange/sort med lynlås, brystlomme til mobiltelefon, brystlomme med flap, to mavelommer
med lynlås.
Art.-nr. 091692: Gul med lynlås, lomme til pas og sidelomme med flap, ekstra refleksstriber på skuldrene.
Art.-nr. 091693: Orange med lynlås, lomme til pas og sidelomme med flap, ekstra refleksstriber på skuldrene.

4. SIKKERHED
4.1 GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL

Beskadiget advarselsbeskyttelsesbeklædning
Beskadigelse, ældning eller tilsmudsning gør det vanskeligere at se advarselsbeskyttelsesbeklædningen.
▶ Visuel kontrol af advarselsbeskyttelsesbeklædningen før hver brug.
▶ Advarselsbeskyttelsesbeklædningen må kun rengøres og plejes som angivet på etiketten.
▶ Ved beskadigelse eller kontaminering må advarselsbeskyttelsesbeklædningen ikke anvendes længere.

4.2 BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE
Med henblik på signalisering af bærerens tilstedeværelse i alle mulige lysforhold om dagen samt ved lyspåvir-
kning fra lyskilder i mørke og i tusmørke. Den optimale beskyttelseseffekt opnås kun med advarselsbeskyttel-
sesbeklædningen lukket. Pasformen svarer til brystomfanget. Den indarbejdede tolerance giver komfort og
gør det muligt at bære tøjet over andre tynde lag tøj. Hvis der bæres tykkere lag tøj under, kan det være nød-
vendigt at bruge en større størrelse.

4.3 UKORREKT ANVENDELSE
Beskytter ikke mod mekaniske, kemiske eller elektriske farer eller mod varme og ild. Beskytter ikke mod kulde.
Selv når der bæres advarselsbeskyttelsesbeklædning er det ikke sikkert, at bæreren bliver set under alle
omstændigheder. Advarselsbeskyttelsesbeklædning må ikke ændres på egen hånd. Refleksstriberne må ikke
tildækkes med andet tøj eller udstyr. Reparationer må ikke mindske tøjets effekt. Advarselsbeskyttelsesbe-
klædning må ikke repareres på egen hånd.

5. OPBEVARING
Skal opbevares tørt og støvfrit i den originale emballage, beskyttet mod lys. Skal opbevares ved temperaturer
mellem -20°C og +25°C og en relativ luftfugtighed på maks. 80%. Må ikke opbevares i nærheden af ætsende,
aggressive og kemiske stoffer, opløsningsmidler, fugtighed og smuds. Ved opbevaring i køretøjet må advar-
selsbeskyttelsesbeklædningen ikke lægges umiddelbart i vinduet eller på køretøjssædet.

6. RENGØRING
Snavs, f.eks. pga. andre stoffer, samt ukorrekt rengøring kan forringe beskyttelseseffekten. Rengøring iht. den
individuelle plejemærkning på etiketten. Må kun vaskes med lukkede låse, lignende farver og uden blegemid-
ler. Der må ikke anvendes skyllemiddel. Refleksstriberne rengøres med lunkent vand og en klud. Skal lufttør-
res ved stuetemperatur efter rengøring. Efter hver rengøring skal advarselsbeskyttelsesbeklædningen kon-
trolleres med henblik på urenheder og refleksstriber, der sidder løst eller er i stykker. Bortskaf advarselsbeskyt-
telsesbeklædningen, hvis det fuldstændig funktion ikke længere kan garanteres. På trods af regelmæssig
rengøring og pleje kan slid eller beskadigelse forkorte levetiden for advarselsbeskyttelsesbeklædningen bety-
deligt. Maks. 25 vaskecyklusser.

Må maks. vaskes ved
40 °C

Må ikke bleges Må ikke tørres i tør-
retumbler

Må ikke stryges Må ikke renses ke-
misk

7. UDLØBSDATO
Skal bortskaffes senest 5 år efter fremstillingsdatoen samt ved skader eller kraftig tilsmudsning eller afblege-
de farver. Det angivne maksimale antal vaskecyklusser er ikke den eneste faktor, der kan påvirke tøjets levetid.
Levetiden afhænger også af typen af brug, pleje og opbevaring.

8. BORTSKAFFELSE
Kan bortskaffes som husholdningsaffald efter bestemmelsesmæssig anvendelse.

9. CERTIFICERING
9.1 I HENHOLD TIL CE
Overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/425 om personlige værnemidler. Plejesymboler iht. ISO 3758. Stør-
relsessystem iht. EN ISO 13688:2013+A1:2021. Høj synlighed iht. EN ISO 20471:2013+A1:2016: Artikelnr.
091690, 091691: Klasse 1, artikelnr. 091692, 091693: Størrelse S-L: Klasse 1, XL-3XL: Klasse 2. Test iht. forord-
ning (EU) 2016/425 udført af:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙ 00380 HELSINKI ∙ Finland ∙ Notified Body number:
0598 EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende adresse:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 I HENHOLD TIL UKCA
Disse personlige værnemidler opfylder kravene om sundhed og sikkerhed, hensyn til ubetænkelighed, beha-
gelighed, modstandsdygtighed og beskyttelse overfor de risici, der kræves i forordningen om personlige vær-
nemidler 2016/425 om personlige værnemidler, som gennemført og ændret i britisk lovgivning. Plejesymbo-
ler iht. ISO 3758. Størrelsessystem iht. EN ISO 13688:2013+A1:2021. Høj synlighed iht. EN ISO
20471:2013+A1:2016: Artikelnr. 091690, 091691: Klasse 1, artikelnr. 091692, 091693: Størrelse S-L: Klasse 1,
XL-3XL: Klasse 2. UK-test iht. forordning 2016/425 om personlige værnemidler, som gældende og ændret i
Storbritannien, udført af: SGS United Kingdom Limited • Rossmoor Business Park Ellesmere Port • South Wirral,
Cheshire, CH65 3EN • Storbritannien • Approved Body number: 0120 En overensstemmelseserklæring for Stor-
britannien findes på følgende adresse: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

es CHALECO REFLECTANTE
1. AVISOS GENERALES

Lea el manual de instrucciones, téngalo en cuenta y consérvelo para futuras consultas en cualquier
momento.

2. EXPLICACIÓN DEL PICTOGRAMA
Símbolo de ropa reflectante según EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Clase: X = porcentaje de superficie de materiales reflectantes y fluorescentes

El símbolo del libro de la etiqueta indica el modo de empleo

2

1

Las medidas de control en cm son la
estatura y el perímetro torácico

Tamaño N.° de artículo
091690, 091691

N.° de artículo
091692, 091693

Estatura en cm /
perímetro torácico en
cm

Estatura en cm /
perímetro torácico en
cm

S 156 – 204 /
112 - 120

156 – 164 /
86 – 94

M 156 – 204 /
116 - 124

164 – 172 /
94 – 102

L 156 – 204 /
120 – 128

172 – 180 /
102 – 110

XL 156 – 204 /
124 – 132

180 – 188 /
110 – 118

2XL 156 – 204 /
128 – 136

188 – 196 /
118 – 129

3XL 156 – 204 /
132 - 140

196 – 204 /
129 - 141

2.1 PROTECCIÓN POR ALTA VISIBILIDAD SEGÚN EN ISO 20471:2013+A1:2016

Material Ropa clase 1 Ropa clase 2 Ropa clase 3

Material de fondo 0,14 0,50 0,80

Material reflectante 0,10 0,13 0,20

Material combinado de al-
ta eficacia

0,20 - -

AVISO! La clase de la ropa se determina por la superficie más pequeña del material visible.

2.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS SEGÚN EN ISO 20471:2013+A1:2016

Riesgo Cláusula de la norma Método de valoración

Alta visibilidad:

 Visibilidad en 360°
 Diseñado para reconocer la

forma
 Rodea el tronco
 Cantidad de reflexión de día y

de noche

EN ISO 20471 Cláusula 4 Valoración del diseño

Alta visibilidad:

 Calidad de reflexión durante el
día

EN ISO 20471 Cláusula 5.1/ 5.2/ 5.3 Comprobación del rendimiento de
color del material fluorescente

Alta visibilidad:

 Calidad de reflexión durante la
noche

EN ISO 20471 Cláusula 6 Comprobación de las propiedades
fotométricas del material reflectan-
te

2.3 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

El equipo de protección individual cumple el reglamento EPI (UE) 2016/425.

Los equipos de protección individual cumplen con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre los EPI, tal y
como se ha aplicado y modificado en la legislación del Reino Unido.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Chaleco reflectante de poliéster 100 % con tiras reflectantes en la parte delantera y trasera.
Número de artículo 091690: amarillo/negro con cremallera, bolsillo en el pecho para el teléfono móvil, bolsillo
en el pecho con solapa y dos bolsillos delanteros con cremallera.
Número de artículo 091691: naranja/negro con cremallera, bolsillo en el pecho para el teléfono móvil, bolsillo
en el pecho con solapa y dos bolsillos delanteros con cremallera.
Número de artículo 091692: amarillo con cremallera, bolsillo para identificación y bolsillo lateral con solapa, ti-
ras reflectantes adicionales en los hombros.

Número de artículo 091693: naranja con cremallera, bolsillo para identificación y bolsillo lateral con solapa, ti-
ras reflectantes adicionales en los hombros.

4. SEGURIDAD
4.1 INDICACIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Ropa reflectante defectuosa
Los desperfectos, el envejecimiento y la suciedad hacen que resulte más difícil reconocer la ropa reflectante.
▶ Comprobación visual externa de la ropa reflectante antes de cada uso.
▶ Limpiar y cuidar la ropa reflectante únicamente según las indicaciones para el mantenimiento de la eti-

queta.
▶ En caso de desperfectos o de contaminación, no volver a usar la ropa reflectante afectada.

4.2 USO CONFORME A LO PREVISTO
Para la señalización visual de la presencia del portador en todas las situaciones lumínicas posibles, tanto de
día como en caso de otras fuentes de luz por la noche o al atardecer. Eficacia de protección óptima solo si la
ropa reflectante se lleva cerrada. El ajuste corresponde al perímetro torácico. La tolerancia incorporada pro-
porciona confort y permite llevar la prenda de vestir sobre otras capas de ropa ligeras. En caso de que haya
que llevar debajo ropa más gruesa, puede ser necesaria una talla más grande.

4.3 UTILIZACIÓN INDEBIDA
No protege frente a daños mecánicos, químicos, eléctricos, térmicos ni frente al fuego. No protege contra el
frío. El uso de ropa reflectante no asegura que el portador sea visto en todas las circunstancias. No modificar
la ropa reflectante por cuenta propia. No tapar las tiras reflectantes con otra ropa o equipamiento. Las repara-
ciones no deben afectar al rendimiento de la ropa. No reparar la ropa reflectante por cuenta propia.

5. ALMACENAMIENTO
Guardar en el embalaje original, en un lugar seco a salvo de la luz y del polvo. Almacenar a temperaturas
entre -20 °C y +25 °C y con una humedad relativa por debajo del 80 %. No almacenar cerca de sustancias quí-
micas corrosivas, agresivas, disolventes, humedad o suciedad. En caso de almacenamiento en el vehículo, no
depositar la ropa reflectante junto a la ventana o sobre los asientos.

6. LIMPIEZA
La presencia de impurezas p. ej., sustancias extrañas, así como la limpieza inadecuada pueden mermar el
efecto protector. Limpieza según las indicaciones concretas de la etiqueta. Lavar únicamente con cremalleras
cerradas, con colores similares y sin blanqueadores. No utilizar suavizante. Limpiar las bandas reflectantes con
agua tibia y un paño. Después de la limpieza, secar al aire a temperatura ambiente. Después de limpiar la ropa
reflectante, comprobar si presenta suciedad y si las tiras reflectantes se sueltan o se descomponen. Si no se
puede recuperar su plena capacidad, desechar la ropa reflectante. Pese a limpiar y cuidar la ropa reflectante
con regularidad, el desgaste y los desperfectos pueden reducir considerablemente su vida útil. Máximo 25
ciclos de lavado.

Lavar a máx. 40 ºC No usar lejía No secar en la seca-
dora

No planchar No limpiar mediante
procedimientos quí-
micos

7. CADUCIDAD
Desechar el producto al cabo de un máximo de 5 años desde la fecha de fabricación, así como en caso de de-
fectos, ensuciamiento fuerte o decoloración. El número de ciclos de lavado máximos indicado no es el único
factor que determina la vida útil de la prenda. La vida útil depende también del uso, el cuidado y el almacena-
miento.

8. ELIMINACIÓN
Después del uso conforme a lo previsto, tirar el producto a la basura doméstica.

9. CERTIFICACIÓN
9.1 SEGÚN CE
Cumplimiento del reglamento EPI (UE) 2016/425. Símbolos de cuidado según ISO 3758. Sistema de tallas
según EN ISO 13688:2013+A1:2021. Alta eficacia de visibilidad según EN ISO 20471:2013+A1:2016: N.° de artí-
culo 091690, 091691: Clase 1, n.º de artículo 091692, 091693: Talla S-L: Clase 1, XL-3XL: Clase 2. Comprobación
según el reglamento (UE) 2016/425 por:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙ 00380 HELSINKI ∙ Finland ∙ Notified Bo-
dy number: 0598 La declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 SEGÚN UKCA
Este equipo de protección individual cumple con los requisitos de salud y seguridad, inocuidad, comodidad,
estabilidad y protección frente a los riesgos indicados, como se establece en la normativa sobre equipos de
protección individual 2016/425 y sus modificaciones aplicable en Reino Unido. Símbolos de cuidado según
ISO 3758. Sistema de tallas según EN ISO 13688:2013+A1:2021. Alta eficacia de visibilidad según
EN ISO 20471:2013+A1:2016: N.° de artículo 091690, 091691: Clase 1, n.º de artículo 091692, 091693: Talla S-L:
Clase 1, XL-3XL: Clase 2. Comprobación para el R.U. según el reglamento 2016/425 sobre equipo de protec-
ción individual, vigente en Gran Bretaña y enmendado por: SGS United Kingdom Limited • Rossmoor Business
Park Ellesmere Port • South Wirral, Cheshire, CH65 3EN • United Kingdom • Approved Body number: 0120 La
declaración de conformidad UK está disponible en la siguiente dirección:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

fi HUOMIOLIIVI
1. YLEISIÄ OHJEITA

Lue käyttöohjeet, noudata siinä mainittuja ohjeita, säilytä myöhempää tarvetta varten ja aina hel-
posti saatavilla.

2. PIKTOGRAMMIEN SELITYS
Standardin EN ISO 20471:2013 + A1:2016 mukainen huomiovaatteen symboli
Luokka: X = heijastavien tai fluoresoivien materiaalien osuus

Kirjan symboli etiketissä viittaa käyttöohjeeseen
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Tarkistusmitat [cm] ovat pituus ja
rinnanympärys

Koko Tuotenumero
091690, 091691

Tuotenumero
091692, 091693

Pituus cm /
rinnanympärys cm

Pituus cm /
rinnanympärys cm

S 156 – 204 /
112 – 120

156 – 164 /
86 – 94

M 156 – 204 /
116- 124

164 – 172 /
94 – 102

L 156 – 204 /
120 – 128

172 – 180 /
102 – 110

XL 156 – 204 /
124 – 132

180 – 188 /
110 – 118

2XL 156 – 204 /
128 – 136

188 – 196 /
118 – 129

3XL 156 – 204 /
132- 140

196 – 204 /
129- 141

2.1 STANDARDIN EN ISO 20471:2013+A1:2016 MUKAINEN SUOJAUS

Materiaali Luokan 1 vaate Luokan 2 vaate Luokan 3 vaate

Taustamateriaali 0,14 0,50 0,80

Heijastava materiaali 0,10 0,13 0,20

Yhdistetty materiaali 0,20 - -

HUOMIO! Vaatteen luokka määräytyy näkyvän materiaalin pienimmän pinnan mukaan.

2.2 STANDARDIN EN ISO 20471:2013+A1:2016 MUKAINEN RISKINARVIOINTI

Riski Standardin lauseke Arviointimenetelmä

Hyvä näkyvyys:

 360° näkyvyys
 Suunnittelu muodon tunnista-

mista varten
 Ylävartalon ympäröiminen
 Heijastuksen määrä päivällä ja

yöllä

EN ISO 20471 lauseke 4 Suunnittelun arviointi

Hyvä näkyvyys:

 Heijastuksen laatu päivällä

EN ISO 20471 lauseke 5.1/ 5.2/ 5.3 Fluoresoivan materiaalin väritehon
testaaminen

Hyvä näkyvyys:

 Heijastuksen laatu yöllä

EN ISO 20471 lauseke 6 Heijastavan materiaalin fotometris-
ten ominaisuuksien testaaminen

2.3 TUOTTEEN MERKINTÄ

Henkilönsuojain vastaa henkilönsuojaimista annettua asetusta (EU) 2016/425.

Henkilönsuojain vastaa henkilönsuojaimista annettua asetusta (EU) 2016/425 siinä muodossa kuin
se on siirretty ja muunnettu brittiläiseen lakiin.

3. TUOTEKUVAUS
Huomioliivi 100 % polyesteriä, jossa on heijastinraidat etu- ja takapuolella.
Tuotenumero 091690: Keltainen/musta vetoketjulla, rintatasku matkapuhelinta varten, läpällinen rintatasku,
kaksi vetoketjullista etutaskua.
Tuotenumero 091691: Oranssi/musta vetoketjulla, rintatasku matkapuhelinta varten, läpällinen rintatasku,
kaksi vetoketjullista etutaskua.
Tuotenumero 091692: Keltainen vetoketjulla, korttitasku ja läpällinen sivutasku, lisäksi heijastinraidat olkapäil-
lä.
Tuotenumero 091693: Oranssi vetoketjulla, korttitasku ja läpällinen sivutasku, lisäksi heijastinraidat olkapäillä.

4. TURVALLISUUS
4.1 TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS

Vioittunut huomiovaate
Vioittuminen, vanhentuminen tai likaantuminen vaikeuttavat huomiovaatteen havaittavuutta.
▶ Tarkista huomiovaate silmämääräisesti ennen jokaista käyttöä.
▶ Puhdista huomiovaate ja hoida sitä vain etikettiin merkittyjen hoito-ohjeiden mukaisesti.
▶ Älä enää käytä vioittunutta tai kontaminoitunutta huomiovaatetta.

4.2 KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän läsnäolosta ilmoittaminen visuaalisesti kaikissa mahdollisissa valo-olosuhteissa päivällä ja valojen
osuessa vaatteeseen pimeässä ja hämärässä. Optimaalinen suojavaikutus vain, kun huomiovaatetta käytetään
suljettuna. Mitoitus on rinnan ympärysmitan mukainen. Lisätty toleranssi parantaa käyttömukavuutta ja mah-
dollistaa vaatteen käytön kevyiden vaatekerrosten päällä. Jos alla joudutaan käyttämään paksumpia vaatteita,
saatetaan tarvita suurempi koko.

4.3 VÄÄRINKÄYTTÖ
Ei suojaa mekaanisilta, kemiallisilta tai sähköisiltä vaaroilta, kuumuudelta ja tulelta. Ei suojaa kylmyydeltä.
Huomiovaatteen käyttö ei takaa, että käyttäjä havaitaan kaikissa tapauksissa. Älä muuta huomiovaatetta oma-
valtaisesti. Älä peitä heijastinnauhoja toisilla vaatteilla tai varusteilla. Korjaukset eivät saa vaikuttaa vaatteen
tehoon. Älä korjaa huomiovaatteita itse.

5. SÄILYTYS
Suojaa alkuperäisessä pakkauksessa valolta ja pölyltä suojattuna kuivassa paikassa. Säilytä -20 °C:n...+25°C:n
lämpötilassa ja 80 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa. Ei saa varastoida syövyttävien, aggressiivisten, kemi-
allisten aineiden, liuottimien, kosteuden ja lian lähellä. Kun säilytät huomiovaatetta autossa, älä laita sitä ikku-
nan lähelle tai autonistuimelle.

6. PUHDISTUS
Lika, kuten vierasaineet, sekä epäasiallinen puhdistus voivat heikentää suojavaikutusta. Puhdistus etikettiin
merkittyjen hoito-ohjemerkintöjen mukaisesti. Pesu vain vetoketjut, napit ja tarranauhat suljettuina, saman-
kaltaisten värien kanssa ja ilman valkaisuaineita. Älä käytä huuhteluaineita. Puhdista heijastinnauhat haalealla
vedellä ja rätillä. Ripusta puhdistuksen jälkeen kuivumaan huoneenlämpöön. Tarkista jokaisen puhdistuksen
jälkeen, onko huomiovaatteessa likaisia kohtia ja ovatko heijastinnauhat kunnossa. Poista huomiovaate käy-
töstä, jos se ei enää suojaa täydellisesti. Säännöllisestä puhdistuksesta ja hoidosta huolimatta kuluminen tai
vaurioituminen voi lyhentää huomiovaatteen käyttöikää huomattavasti. Enintään 25 pesukertaa.

Pesu enint. 40°C:ssa Valkaisu kielletty Rumpukuivaus kiel-
letty

Silitys kielletty Kemiallinen pesu
kielletty

7. VIIMEINEN KÄYTTÖAJANKOHTA
Hävitä viimeistään 5 vuotta valmistuspäivämäärän jälkeen ja silloin, kun tuotteessa on vaurioita, se on hyvin li-
kainen tai sen värit ovat haalistuneet. Ilmoitettu pesukertojen enimmäismäärä ei ole ainoa tekijä, joka määrää
vaatteen käyttöiän. Käyttöikä riippuu myös käytöstä, hoidosta ja säilytyksestä.

8. HÄVITTÄMINEN
Hävitä asianmukaisessa käytössä sekajätteen mukana.

9. SERTIFIOINTI
9.1 CE-STANDARDIN MUKAISESTI
Vastaa henkilösuojaimista annettua asetusta (EU) 2016/425. Hoito-ohjesymbolit ISO 3758 -standardin mukai-
sesti. Kokojärjestelmä standardin EN ISO 13688:2013+A1:2021 mukainen. Korkea näkyvyys standardin EN ISO
20471:2013+A1:2016 mukaisesti: Tuotenro 091690, 091691: luokka 1, tuotenro 091692, 091693: Koko S-L:
luokka 1, XL-3XL: luokka 2. Asetuksen (EU) 2016/425 mukainen tarkastus:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙ 00380
HELSINKI ∙ Finland ∙ Notified Body number: 0598 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla seuraavasta
osoitteesta: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 UKCA-SERTIFIOINNIN MUKAISESTI
Tämä henkilönsuojain täyttää terveyttä ja turvallisuutta, haitattomuutta, käyttömukavuutta, kestävyyttä ja
suojaa ilmoitetuilta riskeiltä koskevat vaatimukset Isossa-Britanniassa voimassa olevan ja muutetun henkilön-
suojaimia koskevan asetuksen 2016/425 mukaisesti. Hoito-ohjesymbolit ISO 3758 -standardin mukaisesti. Ko-
kojärjestelmä standardin EN ISO 13688:2013+A1:2021 mukainen. Korkea näkyvyys standardin EN ISO
20471:2013+A1:2016 mukaisesti: Tuotenro 091690, 091691: luokka 1, tuotenro 091692, 091693: Koko S-L:
luokka 1, XL-3XL: luokka 2. UK-tarkastus Isossa-Britanniassa sovellettavan henkilönsuojaimia koskevan asetuk-
sen 2016/425 mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna: SGS United Kingdom Limited • Rossmoor Business
Park Ellesmere Port • South Wirral, Cheshire, CH65 3EN • United Kingdom • Approved Body number: 0120 UK-
vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla seuraavasta osoitteesta:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

fr GILET DE SIGNALISATION
1. REMARQUES GÉNÉRALES

Lire, respecter et conserver les instructions d'utilisation à des fins de consultation ultérieure, et tou-
jours les garder à disposition.

2. EXPLICATION DES PICTOGRAMMES
Symbole pour le vêtement de signalisation suivant EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Classe : X = surface couverte par des matériaux réfléchissants et fluorescents

Le symbole du livre sur l'étiquette fait référence à la notice d'utilisation
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Les cotes de contrôle en cm sont la tail-
le et le tour de poitrine

Taille Codes art. 091690,
091691

Codes art. 091692,
091693

Taille en cm /
Tour de poitrine en cm

Taille en cm /
Tour de poitrine en cm

S 156 – 204 /
112 - 120

156 – 164 /
86 – 94

M 156 – 204 /
116 - 124

164 – 172 /
94 – 102

L 156 – 204 /
120 – 128

172 – 180 /
102 – 110

XL 156 – 204 /
124 – 132

180 – 188 /
110 – 118

2XL 156 – 204 /
128 – 136

188 – 196 /
118 – 129

3XL 156 – 204 /
132 - 140

196 – 204 /
129 - 141

2.1 SIGNALISATION SUIVANT EN ISO 20471:2013+A1:2016

Matière Vêtements de classe 1 Vêtements de classe 2 Vêtements de classe 3

Matière de base 0,14 0,50 0,80

Matière réfléchissante 0,10 0,13 0,20

Matière à caractéristiques
combinées

0,20 - -

AVIS! La classe de vêtement est déterminée par la plus petite surface de matière visible.

2.2 EVALUATION DES RISQUES EN ISO 20471:2013+A1:2016

Risque Clause normative Méthode d'évaluation

Haute visibilité :

 Visibilité à 360°
 Conception pour signaler les

formes
 Autour du torse
 Quantité de réflexion le jour et

la nuit

EN ISO 20471, clause 4 Evaluation de la conception

Haute visibilité :

 Qualité de la réflexion le jour

EN ISO 20471, clauses 5.1/ 5.2/ 5.3 Vérification des performances colo-
rimétriques de la matière fluore-
scente

Haute visibilité :

 Qualité de la réflexion la nuit

EN ISO 20471, clause 6 Vérification des propriétés pho-
tométriques de la matière
réfléchissante

2.3 MARQUAGE DES PRODUITS

L'équipement individuel de protection est conforme au règlement relatif aux EPI (UE) 2016/425.

L'équipement individuel de protection est conforme au règlement relatif aux EPI (UE) 2016/425 tel
que transposé et modifié en droit britannique.

3. DESCRIPTION DU PRODUIT
Gilet de signalisation en 100 % polyester avec bandes réfléchissantes sur le devant et le dos.
Code art. 091690 : jaune/noir avec fermeture éclair, poche de poitrine pour téléphone portable, poche de poi-
trine à rabat, deux poches à fermeture éclair.
Code art. 091691 : orange/noir avec fermeture éclair, poche de poitrine pour téléphone portable, poche de
poitrine à rabat, deux poches à fermeture éclair.
Code art. 091692 : jaune avec fermeture éclair, poche pour carte d'identité et poche latérale à rabat, bandes
réfléchissantes supplémentaires sur les épaules.
Code art. 091693 : orange avec fermeture éclair, poche pour carte d'identité et poche latérale à rabat, bandes
réfléchissantes supplémentaires sur les épaules.

4. SÉCURITÉ
4.1 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Vêtement de signalisation endommagé
Tout endommagement, vieillissement ou salissure rend difficile l'identification du vêtement de signalisation.
▶ Contrôle visuel extérieur du vêtement de signalisation avant toute utilisation.
▶ Procéder au nettoyage et à l'entretien du vêtement de signalisation uniquement suivant les instructions

d'entretien figurant sur l'étiquette.
▶ En cas d'endommagement ou de contamination, ne plus utiliser le vêtement de signalisation.

4.2 UTILISATION NORMALE
Pour signaler visuellement la présence de l'utilisateur dans toutes les conditions de luminosité possibles en
journée ainsi que dans l'obscurité ou au crépuscule en cas d'éclairage par des sources lumineuses. Effet pro-
tecteur optimal uniquement si le vêtement de signalisation est porté fermé. La coupe correspond au tour de
poitrine. Une tolérance intégrée assure le confort et permet de porter le vêtement par-dessus des couches de
vêtements légers. Si des vêtements plus épais doivent être portés en dessous, une taille supérieure peut être
nécessaire.

4.3 MAUVAIS USAGE RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE
Ne protège pas contre les risques mécaniques, chimiques ou électriques, ni contre la chaleur et le feu. Ne
protège pas du froid. Le port d'un vêtement de signalisation ne garantit pas que l'utilisateur sera visible dans
toutes les circonstances. Ne pas modifier le vêtement de signalisation de sa propre initiative. Ne pas couvrir
les bandes réfléchissantes avec un autre vêtement ou un autre équipement. Les réparations ne doivent pas
nuire aux performances du vêtement. Ne pas réparer le vêtement de signalisation de sa propre initiative.

5. STOCKAGE
Stocker dans l'emballage d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la poussière. Stocker à des
températures comprises entre -20 et +25 °C et à une humidité relative de l'air inférieure à 80 %. Ne pas stocker
à proximité de produits corrosifs, agressifs, chimiques ou de solvants ; stocker à l'abri de l'humidité et de la sa-
leté. En cas de stockage dans un véhicule, ne pas déposer le vêtement de protection à proximité d'une
fenêtre ou directement sur un siège.

6. NETTOYAGE
Les salissures, dues, par exemple, à des substances étrangères, ainsi qu'un nettoyage inapproprié peuvent ré-
duire l'effet protecteur. Nettoyage suivant les différentes indications d'entretien sur l'étiquette. Laver unique-
ment avec les fermetures fermées, avec des couleurs similaires et sans azurants optiques. Ne pas utiliser
d'adoucissant. Nettoyer les bandes réfléchissantes à l'eau tiède et avec une serviette. Après nettoyage, laisser
sécher à l'air à température ambiante. Après chaque nettoyage, vérifier si le vêtement de protection est bien
propre et si les bandes réfléchissantes ne se détachent pas ou ne se désagrègent pas. Si une fonction com-
plète ne peut plus être assurée, mettre le vêtement de signalisation au rebut. En dépit d'un nettoyage et d'un
entretien réguliers, une usure ou un endommagement peuvent considérablement réduire la durée de vie du
vêtement de signalisation. Maximum 25 cycles de lavage.

Laver à 40 °C max. Ne pas blanchir Ne pas mettre au
séchoir

Ne pas repasser Ne pas nettoyer à
sec

7. DURÉE DE VIE
Mettre au rebut au plus tard 5 ans après la date de fabrication, ainsi qu'en cas de dommages, de fortes salissu-
res ou de pâlissement des couleurs. Le nombre maximum de cycles de lavage indiqué n'est pas le seul facteur
qui détermine la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépend également de l'utilisation, de l'entretien
et du stockage.

8. MISE AU REBUT
Eliminer avec les déchets ménagers après une utilisation conforme.

9. CERTIFICATION
9.1 SUIVANT CE
Conformité au règlement relatif aux EPI (UE) 2016/425. Symboles d'entretien suivant ISO 3758. Système de
tailles suivant EN ISO 13688:2013+A1:2021. Hautes performances de visibilité suivant
EN ISO 20471:2013+A1:2016 : codes art. 091690, 091691 : classe 1, codes art. 091692, 091693 : Tailles S- L :
Classe 1, XL-3XL : classe 2. Contrôle suivant le règlement (UE) 2016/425 par :  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙
00380 HELSINKI ∙ Finland ∙ Notified Body number: 0598 La déclaration de conformité UE est disponible à
l'adresse suivante : https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 SUIVANT UKCA
Cet équipement de protection individuelle satisfait aux exigences de santé et de sécurité, d'innocuité, de con-
fort, de stabilité et de protection contre les risques spécifiés, conformément au règlement 2016/425 relatif
aux équipements de protection individuelle, tel qu'applicable et modifié au Royaume-Uni. Symboles d'entre-
tien suivant ISO 3758. Système de tailles suivant EN ISO 13688:2013+A1:2021. Hautes performances de visibi-
lité suivant EN ISO 20471:2013+A1:2016 : codes art. 091690, 091691 : classe 1, codes art. 091692, 091693 : Tail-
les S- L : Classe 1, XL-3XL : classe 2. Contrôle UK conformément au règlement 2016/425 relatif aux équipe-
ments de protection individuelle, tel qu'il s'applique au Royaume-Uni et a été modifié par : SGS United King-
dom Limited • Rossmoor Business Park Ellesmere Port • South Wirral, Cheshire, CH65 3EN • United Kingdom •
Approved Body number: 0120 La déclaration de conformité UK est disponible à l'adresse suivante :
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

hu LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Olvassa el a használati útmutatót, tartsa be és későbbi tájékozódás céljából őrizze meg és tartsa
mindig kéznél.

2. PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA
Az EN ISO 20471:2013 + A1:2016 szerinti láthatósági ruházat szimbóluma
Kategória: X = a fényvisszaverő és fluoreszkáló anyagok felületi aránya

A címkén lévő könyv szimbólum a használati útmutatóra utal
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A cm-ben megadott referenciaméretek
a testmagasság és a mellbőség

Méret 091690, 091691 sz. 091692, 091693 sz.

Testmagasság cm-
ben /
mellbőség cm-ben

Testmagasság cm-
ben /
mellbőség cm-ben

S 156 – 204 /
112 – 120

156 – 164 /
86 – 94

M 156 – 204 /
116 – 124

164 – 172 /
94 – 102

L 156 – 204 /
120 – 128

172 – 180 /
102 – 110

XL 156 – 204 /
124 – 132

180 – 188 /
110 – 118

2XL 156 – 204 /
128 – 136

188 – 196 /
118 – 129

3XL 156 – 204 /
132 – 140

196 – 204 /
129 – 141

2.1 LÁTHATÓSÁG EN ISO 20471:2013+A1:2016 SZERINT

Anyag 1. kategóriás ruházat 2. kategóriás ruházat 3. kategóriás ruházat

Alapszövet anyaga 0,14 0,50 0,80

Fényvisszaverő anyag 0,10 0,13 0,20

Kombinált anyag 0,20 - -

ÉRTESÍTÉS! A ruházat kategóriáját a látható anyag legkisebb felülete határozza meg.

2.2 A VESZÉLY ÉRTÉKELÉSE EN ISO 20471:2013+A1:2016 SZERINT

Veszély Szabvány záradék Értékelési módszer

Jó láthatóság:

 360°-os láthatóság
 Formafelismerési design
 A felső test körbefogása
 Fényvisszaverés nappal és

éjszaka

EN ISO 20471, 4. záradék A design értékelése

Jó láthatóság:

 Fényvisszaverési minőség nap-
pal

EN ISO 20471, 5.1/ 5.2/ 5.3 záradék A fluoreszkáló anyag színteljesít-
ményének vizsgálata

Jó láthatóság:

 Fényvisszaverési minőség éjsz-
aka

EN ISO 20471, 6. záradék A fényvisszaverő anyag fotometri-
kus tulajdonságainak vizsgálata

2.3 TERMÉKMEGJELÖLÉS

Az egyéni védőeszközök megfelelnek az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 (EU) rendeletnek.

Az egyéni védőeszközök megfelelnek az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 (EU) rendeletnek
abban formájában, amelyben azt a brit törvényekbe átültették és módosították.

3. TERMÉKLEÍRÁS
Láthatósági mellény 100 % poliészterből fényvisszaverő csíkokkal az első- és hátoldalon.
091690 sz.: Sárga/fekete, cipzárral, mellső zseb mobiltelefonhoz, mellső zseb hajtókával, két mellső zseb cip-
zárral.
091691 sz.: Narancssárga/fekete, cipzárral, mellső zseb mobiltelefonhoz, mellső zseb hajtókával, két mellső
zseb cipzárral.
091692 sz.: Sárga cipzárral, igazolvány- és oldalzseb hajtókával, a vállaknál további fényvisszaverő csíkokkal.
091693 sz.: Narancssárga, cipzárral, igazolvány- és oldalzseb hajtókával, a vállaknál további fényvisszaverő csí-
kokkal.

4. BIZTONSÁG
4.1 ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

Sérült láthatósági ruházat
A sérülések, az öregedés vagy a szennyeződések nehezítik a láthatósági ruházat érzékelését.
▶ A láthatósági ruházat külső vizuális ellenőrzése szemrevételezéssel minden használat előtt.
▶ A láthatósági ruházatot a címke ápolási utasításai szerint tisztítsa és ápolja.
▶ Sérülés vagy szennyeződés esetén ne használja tovább a láthatósági ruházatot.

4.2 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A viselő jelenlétének a vizuális jelzéséhez minden lehetséges fényviszonyban nappal, valamint sötétben és al-
konyatkor fényszórók megvilágítása által. Optimális védőhatás csak zártan viselt láthatósági ruházat esetén.
Az illeszkedő forma a mellbőséget jelenti. A kialakított tűrés kényelmet biztosít és lehetővé teszi a könnyű
ruházat feletti viseletet. Ha a vastagabb ruházatot kell alatta viselni, nagyobb méret lehet szükséges.

4.3 RENDELTETÉSELLENES HASZNÁLAT
Nem véd mechanikus, kémiai vagy elektromos veszélyek, hő és tűz ellen. Nem véd a hidegtől. A láthatósági
ruházat viselése nem garantálja, hogy viselője minden körülmények között látható lesz. A láthatósági ruháza-
tot önhatalmúlag ne módosítsa. A fényvisszaverő csíkokat ne takarja le más ruházattal vagy felszereléssel. A
javítások nem korlátozhatják a ruházat teljesítményét. A láthatósági ruházatot önhatalmúlag ne javítsa.

5. TÁROLÁS
Az eredeti csomagolásban, száraz helyen, fénytől védett és pormentes helyen tárolja. -20°C és +25°C közötti
hőmérsékleten és 80% alatti relatív páratartalmon tárolja. Ne tárolja maró, agresszív, kémiai anyagok, oldósze-
rek, nedvesség és szennyeződés közelében. Járműben történő tárolás esetén a láthatósági ruházatot ne köz-
vetlenül az ablakban vagy az ülésen tartsa.

6. TISZTÍTÁS
Szennyeződések, pl. idegen anyagok, valamint a nem megfelelő tisztítás csökkenthetik a védőhatást. Tisztítás
a címkén lévő egyedi ápolási jelölés szerint. Csak lezárt zárakkal, hasonló színekkel és fehérítőszer nélkül mos-
sa. Öblítőszert ne használjon. A fényvisszaverő csíkokat langyos vízzel és egy ronggyal tisztítsa meg. Tisztítás
után szobahőmérsékleten szárítsa meg levegőn. Minden tisztítás után ellenőrizze a láthatósági ruházat szen-
nyezettségét és a leváló vagy foszló fényvisszaverő csíkokat. Ha a teljes értékű funkció már nem állítható hely-
re, ártalmatlanítsa a láthatósági ruházatot. A rendszeres tisztítás és ápolás ellenére az elhasználódás és a
sérülés jelentősen lerövidítheti a láthatósági ruházat élettartamát. Maximum 25 mosási ciklus.

Max. 40 °C-on mossa Nem fehéríthető Szárítóban nem
szárítható

Nem vasalható Vegyszerrel nem
tisztítható

7. LEJÁRATI IDŐ
A gyártás dátumától számított legkésőbb 5 év után, valamint sérülés, erős szennyeződés vagy fakuló színek
esetén ártalmatlanítsa. A mosási ciklusok megadott maximális száma nem az egyetlen tényező, amely meg-
határozza a ruhanemű élettartamát. Az élettartam függ a használattól, az ápolástól és a tárolástól is.

8. ÁRTALMATLANÍTÁS
Rendeltetésszerű használat után a háztartási hulladékkal ártalmatlanítsa.

9. TANÚSÍTVÁNY
9.1 CE SZERINT
Az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 (EU) rendelet teljesítése. Ápolási szimbólumok ISO 3758 szerint.
Méretrendszer ISO 13688:2013+A1:2021 szerint. Jó láthatóság EN ISO 20471:2013+A1:2016 szerint: 091690,
091691 sz.: 1. kategória, 091692, 091693 sz.: S-L méret: 1. méret, XL-3XL: 2. kategória Vizsgálat az (EU)
2016/425 rendelet szerint, végezte:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙ 00380 HELSINKI ∙ Finnország ∙ Bejelentett
szervezet száma: 0598 Az EU megfelelőségi nyilatkozat a következő címen érhető el:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 UKCA SZERINT
Ez az egyéni védőeszköz teljesíti az egészséggel és a biztonsággal, a veszélytelenséggel, kényelemmel, stabi-
litással és a megadott veszélyekkel szembeni védelem követelményeit az egyéni védőeszközökről szóló, a
Nagy-Britanniában érvényes és módosított 2016/425 rendeletnek megfelelően. Ápolási szimbólumok ISO
3758 szerint. Méretrendszer ISO 13688:2013+A1:2021 szerint. Jó láthatóság EN ISO 20471:2013+A1:2016
szerint: 091690, 091691 sz.: 1. kategória, 091692, 091693 sz.: S-L méret: 1. méret, XL-3XL: 2. kategória UK
vizsgálat az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 rendelet szerint, a Nagy-Britanniában érvényes és mó-
dosított formában: SGS United Kingdom Limited • Rossmoor Business Park Ellesmere Port • South Wirral, Ches-
hire, CH65 3EN • Egyesült Királyság. • Approved Body number: 0120 Az UK megfelelőségi nyilatkozat a követ-
kező címen érhető el: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

hr SIGNALNI PRSLUK
1. OPĆE UPUTE

Pročitajte upute za rukovanje i pridržavajte ih se te ih spremite i držite na raspolaganju kao referen-
cu.

2. OBJAŠNJENJE PIKTOGRAMA
Simbol za reflektirajuću zaštitnu odjeću prema EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Razred: X = površinski udio reflektirajućih i fluorescentnih materijala

Simbol s knjižicom na etiketi upućuje na upute za uporabu
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Kontrolne mjere u cm su visina tijela i
opseg prsnog koša

Veličina Br. art. 091690,
091691

Br. art. 091692,
091693

Visina tijela u cm /
opseg prsnog koša u
cm

Visina tijela u cm /
opseg prsnog koša u
cm

S 156 – 204 /
112 – 120

156 – 164 /
86 – 94

M 156 – 204 /
116 – 124

164 – 172 /
94 – 102

L 156 – 204 /
120 – 128

172 – 180 /
102 – 110

XL 156 – 204 /
124 – 132

180 – 188 /
110 – 118

2XL 156 – 204 /
128 – 136

188 – 196 /
118 – 129

3XL 156 – 204 /
132 – 140

196 – 204 /
129 – 141

2.1 ZAŠTITNA ODJEĆA PREMA EN ISO 20471:2013+A1:2016

Materijal Odjeća razreda 1 Odjeća razreda 2 Odjeća razreda 3

Pozadinski materijal 0,14 0,50 0,80

Reflektirajući materijal 0,10 0,13 0,20

Kombinirani učinkoviti
materijal

0,20 - -

NAPOMENA! Razred odjeće određuje se najmanjom površinom vidljivog materijala.

2.2 PROCJENA RIZIKA PREMA EN ISO 20471:2013+A1:2016

Rizik Klauzula norme Metoda procjene

Visoka vidljivost:

 Vidljivost 360°
 Dizajn za prepoznavanje obli-

ka
 Obuhvaća gornji dio tijela
 Učinak reflektiranja danju i

noću

EN ISO 20471 klauzula 4 Procjena dizajna

Visoka vidljivost:

 Kvaliteta reflektiranja tijekom
dana

EN ISO 20471 klauzula 5.1/ 5.2/ 5.3 Provjera učinka boje fluorescent-
nog materijala

Visoka vidljivost:

 Kvaliteta reflektiranja tijekom
noći

EN ISO 20471 klauzula 6 Ispitivanje fotometrijskih svojstava
reflektirajućeg materijala

2.3 OZNAKA PROIZVODA

Osobna zaštitna oprema u skladu je s Uredbom o osobnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425.

Osobna zaštitna oprema u skladu je s Uredbom o osobnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425. prema
izmjenama i dopunama iz verzije Ujedinjenog Kraljevstva.

3. OPIS PROIZVODA
Signalni prsluk od 100 % poliestera s reflektirajućim trakama na prednjoj i stražnjoj strani.
Br. art. 091690: Žuti/crni s patentnim zatvaračem, džepom na prsima za mobitel, džepom na prsima s preklo-
pom, dvama džepovima oko struka s patentnim zatvaračem.
Br. art. 091691: Narančasti/crni s patentnim zatvaračem, džepom na prsima za mobitel, džepom na prsima s
preklopom, dvama džepovima oko struka s patentnim zatvaračem.
Br. art. 091692: Žuti s patentnim zatvaračem, džep za osobnu iskaznicu i bočni džep s preklopom, dodatne re-
flektirajuće trake na ramenima.
Br. art. 091693: Narančasti s patentnim zatvaračem, džep za osobnu iskaznicu i bočni džep s preklopom, do-
datne reflektirajuće trake na ramenima.

4. SIGURNOST
4.1 OSNOVNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE

Oštećena reflektirajuća zaštitna odjeća
Oštećenja, starost ili onečišćenje otežavaju prepoznatljivost reflektirajuće zaštitne odjeće.
▶ Vanjska vizualna provjera reflektirajuće zaštitne odjeće prije svake upotrebe.
▶ Reflektirajuću zaštitnu odjeću prati i održavati samo prema uputama za održavanje na etiketi.
▶ U slučaju oštećenja ili kontaminacije reflektirajuću zaštitnu odjeću više nemojte upotrebljavati.

4.2 NAMJENSKA UPOTREBA
Za vizualnu signalizaciju prisutnosti nositelja u svim svjetlosnim uvjetima po danu i kod osvjetljavanja izvori-
ma svjetlosti po mraku i sumraku. Optimalni zaštitni učinak samo kod zatvorene reflektirajuće odjeće. Kroj od-
govara opsegu prsa. Ugrađena tolerancija pruža udobnost i omogućuje nošenje odjevnog predmeta preko la-
ganih slojeva odjeće. Ako se ispod treba nositi deblja odjeća, možda će biti potrebna veća veličina.

4.3 NEPROPISNA UPOTREBA
Ne štiti od mehaničkih, kemijskih, električnih opasnosti, vrućine i vatre. Ne štiti od hladnoće. Nošenje reflekti-
rajuće zaštitne odjeće ne osigurava da će njezin nositelj biti vidljiv u svim okolnostima. Nije dozvoljeno proiz-
voljno modificirati reflektirajuću zaštitnu odjeću. Reflektirajuće trake ne smiju se pokrivati drugim odjevnim
komadima ili opremom. Popravci ne smiju utjecati na učinak odjeće. Reflektirajuću odjeću ne popravljati vlas-
toručno.

5. SKLADIŠTENJE
Čuvajte u originalnoj ambalaži zaštićeno od svjetla i prašine na suhom mjestu. Spremite je na temperaturi iz-
među -20 °C i +25 °C i pri relativnoj vlažnosti zraka ispod 80 %. Nemojte čuvati u blizini nagrizajućih, agresiv-
nih tvari, otapala, vlage i prljavštine. U slučaju skladištenja u vozilu, reflektirajuću zaštitnu odjeću ne odlažite
direktno na prozor ili na sjedišta.

6. PRANJE
Onečišćenja, primjerice, stranim tvarima te nestručno čišćenje mogu smanjiti zaštitni učinak. Pranje prema in-
dividualnim oznakama za održavanje na etiketi. Prati samo sa zatvorenim zatvaračima, sličnim bojama i bez
optičkih izbjeljivača. Ne koristiti omekšivač. Reflektirajuće trake prati mlakom vodom i krpom. Nakon čišćenja
sušite na zraku na sobnoj temperaturi. Nakon svakog pranja provjeriti reflektirajuću zaštitnu odjeću na
onečišćenja i da li se odvajaju ili raspadaju reflektirajuće trake. Ako se ne može ponovo uspostaviti potpuna
funkcionalnost, reflektirajuću zaštitnu odjeću treba odložiti u otpad. Unatoč redovitom pranju i održavanju,
istrošenost ili oštećenja mogu smanjiti životni vijek reflektirajuće zaštitne odjeće. Maksimalno 25 ciklusa pran-
ja.

Prati na maks. 40 °C Ne smije se izbjelji-
vati

Ne sušiti u sušilici Ne peglati Zabrana čišćenja ke-
mikalijama

7. ŽIVOTNI VIJEK
Najduže 5 godine nakon datuma proizvodnje, u slučaju oštećenja, jakog zaprljanja ili izblijedjelih boja odloži-
te u otpad. Navedeni najveći broj ciklusa pranja nije jedini faktor koji određuje životni vijek odjevnog predme-
ta. Životni vijek također ovisi o upotrebi, njezi i skladištenju.

8. ODLAGANJE U OTPAD
Nakon namjenske uporabe odložite u kućanski otpad.

9. CERTIFICIRANJE
9.1 PREMA CE
Usklađenost s Uredbom o osobnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425. Simboli za njegu prema ISO 3758. Sustav
veličina prema EN ISO 13688:2013+A1:2021. Visok učinak vidljivosti prema EN ISO 20471:2013+A1:2016: Br.
art. 091690, 091691: Razred 1, br. art. 091692, 091693: Veličina S-L: Razred 1, XL-3XL: Razred 2. Ispitivanje pre-
ma Uredbi (EU) 2016/425 od strane:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙ 00380 HELSINKI ∙ Finska ∙ Broj prijavljenog
tijela: 0598 Izjava o sukladnosti EU-a stoji na raspolaganju na sljedećoj adresi:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 PREMA UKCA
Ova osobna zaštitna oprema ispunjava zahtjeve za zdravlje i sigurnost, neškodljivost, udobnost, stabilnost i
zaštitu od navedenih rizika prema Uredbi o osobnoj zaštitnoj opremi 2016/425 koja je primjenjiva u Ujedinje-
nom Kraljevstvu i s izmjenama i dopunama. Simboli za njegu prema ISO 3758. Sustav veličina prema EN ISO
13688:2013+A1:2021. Visok učinak vidljivosti prema EN ISO 20471:2013+A1:2016: Br. art. 091690, 091691: Raz-
red 1, br. art. 091692, 091693: Veličina S-L: Razred 1, XL-3XL: Razred 2. Ispitivanje za UK prema Uredbi o osob-
noj zaštitnoj opremi 2016/425 koja je primjenjiva u UK-u s izmjenama i dopunama od strane: SGS United
Kingdom Limited • Rossmoor Business Park Ellesmere Port • South Wirral, Cheshire, CH65 3EN • Ujedinjeno
Kraljevstvo • Approved Body number: 0120 Izjava o sukladnosti za UK dostupna je na sljedećoj adresi:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

it GILET AD ALTA VISIBILITÀ
1. NOTE GENERALI

Leggere il manuale d’uso, rispettarlo, conservarlo per riferimento futuro e tenerlo sempre a portata
di mano.

2. SPIEGAZIONE DEI PITTOGRAMMI
Simbolo per l’abbigliamento ad alta visibilità secondo la norma EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Classe: X = percentuale dell’area del materiale riflettente e fluorescente

Il simbolo riportato sull’etichetta rimanda alle istruzioni per l’uso.
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Le misure di controllo in cm sono statu-
ra e girotorace.

Dim. Codice art. 091690,
091691

Codice art. 091692,
091693

Statura in cm /
Girotorace in cm

Statura in cm /
Girotorace in cm

S 156 – 204 /
112 - 120

156 – 164 /
86 – 94

M 156 – 204 /
116 - 124

164 – 172 /
94 – 102

L 156 – 204 /
120 – 128

172 – 180 /
102 – 110

XL 156 – 204 /
124 – 132

180 – 188 /
110 – 118

2XL 156 – 204 /
128 – 136

188 – 196 /
118 – 129

3XL 156 – 204 /
132 - 140

196 – 204 /
129 - 141

2.1 PROTEZIONE AD ALTA VISIBILITÀ A NORMA EN ISO 20471:2013+A1:2016

Materiale Classe 1 Abbigliamento Classe 2 Abbigliamento Classe 3 Abbigliamento

Materiale principale 0,14 0,50 0,80

Materiale riflettente 0,10 0,13 0,20

Materiale performante
combinato

0,20 - -

AVVISO! La classe dell’indumento è determinata dalla più piccola superficie di materiale visibile.

2.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO A NORMA EN ISO 20471:2013+A1:2016

Rischio Clausola normativa Metodo di valutazione

Elevata visibilità:

 visibilità a 360°
 Design ideato per il riconosci-

mento delle forme
 Contenimento della parte su-

periore del corpo
 Entità della riflessione diurna e

notturna

EN ISO 20471 clausola 4 Valutazione del design

Elevata visibilità:

 Qualità della riflessione diurna

EN ISO 20471 clausole 5.1/ 5.2/ 5.3 Verifica della resa cromatica del
materiale fluorescente

Elevata visibilità:

 Qualità della riflessione nottur-
na

EN ISO 20471 clausola 6 Verifica delle proprietà fotometri-
che del materiale riflettente

2.3 DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

Il dispositivo di protezione individuale è conforme al Regolamento europeo sui DPI 2016/425.

Il dispositivo di protezione individuale è conforme al Regolamento europeo sui DPI 2016/425, nella
versione in cui è stato recepito e modificato nella legge britannica.

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Gilet ad alta visibilità in 100% poliestere con strisce riflettenti davanti e dietro.
Codice art. 091690: giallo/nero con chiusura lampo, tasca pettorale per telefono cellulare, tasca pettorale con
patella, due tasche marsupio con chiusura lampo.
Codice art. 091691: arancione/nero con chiusura lampo, tasca pettorale per telefono cellulare, tasca pettorale
con patella, due tasche marsupio con chiusura lampo.
Codice art. 091692: giallo con chiusura lampo, tasca portatessere e tasca laterale con patella, strisce riflettenti
aggiuntive sulle spalle.
Codice art. 091693: arancione con chiusura lampo, tasca portatessere e tasca laterale con patella, strisce riflet-
tenti aggiuntive sulle spalle.

4. SICUREZZA
4.1 AVVERTENZE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA

Abbigliamento catarifrangente danneggiato
Il danneggiamento, l’invecchiamento o la presenza di sporco rendono più difficile il riconoscimento dell’ab-
bigliamento catarifrangente.
▶ Ispezione visiva esterna dell’abbigliamento catarifrangente prima di ogni utilizzo.
▶ Pulire e conservare l’abbigliamento catarifrangente seguendo esclusivamente le indicazioni per la manu-

tenzione riportate sull’etichetta.
▶ In caso di danneggiamento o contaminazione, non utilizzare più l’abbigliamento catarifrangente.

4.2 USO PREVISTO
Per segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore in qualsiasi condizione di luce diurna, oppure di notte e
al crepuscolo quando viene illuminato da una fonte di luce. Solo tenendo chiuso l’abbigliamento ad alta visi-
bilità viene garantito un effetto protettivo ottimale. L’indicazione dell’indossabilità corrisponde alla circonfe-
renza del torace. La tolleranza integrata garantisce il comfort e consente di indossare l’indumento sopra a ves-
titi leggeri. In caso si decidesse di indossare vestiti più spessi, potrebbe essere necessario optare per una tag-
lia più grande.

4.3 USO SCORRETTO RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE
Non protegge contro pericoli meccanici, chimici o elettrici, calore e fuoco. Non protegge dal freddo. Indossare
l’abbigliamento catarifrangente non garantisce la completa visibilità della persona che lo indossa in qualsiasi
circostanza. Non modificare l’abbigliamento catarifrangente di propria iniziativa. Non coprire le strisce riflet-
tenti con altri indumenti o attrezzature. Eventuali riparazioni non devono compromettere le prestazioni del
capo. Non riparare l’abbigliamento ad alta visibilità di propria iniziativa.

5. STOCCAGGIO
Conservare nella confezione originale in un luogo pulito, asciutto e al riparo dalla luce. Conservare a una tem-
peratura compresa tra -20 °C e +25 °C e con un’umidità relativa inferiore all’80%. Non conservare in prossimità
di sostanze corrosive, aggressive o chimiche, solventi, umidità e sporcizia. In caso di stoccaggio in un veicolo,
non conservare l’abbigliamento catarifrangente nelle immediate vicinanze del finestrino o sul sedile.

6. PULIZIA
Le impurità (ad es. sostanze estranee) nonché una pulizia errata possono ridurre l'effetto protettivo. Eseguire
la pulizia rispettando i simboli di manutenzione presenti sull’etichetta. Lavare solo con le cerniere chiuse, as-
sieme a indumenti dai colori simili e senza sbiancanti ottici. Non utilizzare ammorbidenti. Pulire le strisce
riflettenti con acqua tiepida e un panno. Dopo la pulizia, lasciare asciugare all’aria aperta a temperatura am-
biente. Dopo ogni pulizia, verificare che l’abbigliamento catarifrangente non presenti impurità e che le strisce
riflettenti non si stiano staccando o disintegrando. Qualora non venga più garantita una funzionalità comple-
ta, smaltire l’abbigliamento catarifrangente. Anche pulendo e prendendosi cura dell’abbigliamento cata-
rifrangente con regolarità, l’usura e il danneggiamento possono ridurne notevolmente la durata. Max. 25 cicli
di lavaggio.

Lavare max. a 40 °C. Non candeggiare. Non asciugare in as-
ciugatrice.

Non stirare. Non lavare in modo
chimico.

7. SCADENZA
Smaltire al più tardi 5 anni dopo la data di produzione, nonché in caso di danni, colori sbiaditi o in presenza di
sporco ostinato. Il numero massimo di cicli di lavaggio specificato non è l’unico fattore determinante per la
durata dell’indumento. Tale durata dipende anche dal tipo di utilizzo, dalla cura e dalla modalità di conserva-
zione degli indumenti.

8. SMALTIMENTO
Smaltire nei rifiuti domestici dopo l'uso previsto.

9. CERTIFICAZIONE
9.1 SECONDO MARCATURA CE
Conformità con il Regolamento europeo sui DPI 2016/425. Simboli di manutenzione a norma ISO 3758. Siste-
ma di taglie a norma EN ISO 13688:2013+A1:2021. Elevata visibilità a norma EN ISO 20471:2013+A1:2016:
Cod. articolo 091690, 091691: Classe 1, n. art.: 091692, 091693: Dim. S - L: Classe 1, XL-3XL: Classe 2. Verifica
conforme al regolamento (UE) 2016/425 effettuata da:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙ 00380 HELSINKI ∙ Finlan-
dia Notified Body number: 0598 La dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 SECONDO CERTIFICAZIONE UKCA
I presenti dispositivi di protezione individuale soddisfano i requisiti di salute e sicurezza, affidabilità, comfort,
stabilità nonché protezione dai rischi indicati conformemente al Regolamento 2016/425 sui dispositivi di pro-
tezione individuale, nella versione in cui è stato recepito e modificato nella legge britannica. Simboli di manu-
tenzione a norma ISO 3758. Sistema di taglie a norma EN ISO 13688:2013+A1:2021. Elevata visibilità a norma
EN ISO 20471:2013+A1:2016: Cod. articolo 091690, 091691: Classe 1, n. art.: 091692, 091693: Dim. S - L: Classe
1, XL-3XL: Classe 2. Verifica UK conforme al regolamento 2016/425 sui dispositivi di protezione, così come in
vigore e modificato nel Regno Unito, effettuata da: SGS United Kingdom Limited • Rossmoor Business Park El-
lesmere Port • South Wirral, Cheshire, CH65 3EN • United Kingdom • Approved Body number: 0120 La dichiara-
zione di conformità UK è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

nl VEILIGHEIDSVEST
1. ALGEMENE AANWIJZINGEN

Handleiding lezen, in acht nemen, voor later gebruik bewaren en te allen tijde beschikbaar houden.

2. VERKLARINGEN VAN DE PICTOGRAMMEN
Symbool voor veiligheidskleding volgens EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Class: X = oppervlak m.b.t. reflecterende en fluorescerende materialen

Boeksymbool op etiket verwijst naar gebruiksaanwijzing
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1

Controlematen in cm zijn lichaams-
lengte en borstomvang

Maat Art.nr. 091690,
091691

Art.nr. 091692,
091693

Lichaamslengte in
cm /
borstomvang in cm

Lichaamslengte in
cm /
borstomvang in cm

S 156 – 204 /
112 – 120

156 – 164 /
86 – 94

M 156 – 204 /
116 – 124

164 – 172 /
94 – 102

L 156 – 204 /
120 – 128

172 – 180 /
102 – 110

XL 156 – 204 /
124 – 132

180 – 188 /
110 – 118

2XL 156 – 204 /
128 – 136

188 – 196 /
118 – 129

3XL 156 – 204 /
132 – 140

196 – 204 /
129 – 141

2.1 VEILIGHEID VOLGENS EN ISO 20471:2013+A1:2016

Materiaal Kledingklasse 1 Kledingklasse 2 Kledingklasse 3

Achtergrondmateriaal 0,14 0,50 0,80

Reflecterend materiaal 0,10 0,13 0,20

Gecombineerd high-per-
formance materiaal

0,20 - -

LET OP! De kledingsklasse wordt bepaald door het kleinste oppervlak van het zichtbare materiaal.

2.2 RISICOBEOORDELING VOLGENS EN ISO 20471:2013+A1:2016

Risico Clausule van norm Keuringsmethode

Hoge zichtbaarheid:

 Zichtbaarheid over 360°
 Design voor vormherkenning
 Omsluiting van bovenlichaam
 Mate van reflectie overdag en

’s nachts

EN ISO 20471 clausule 4 Waardering van het design

Hoge zichtbaarheid:

 Reflectiekwaliteit overdag

EN ISO 20471 clausule 5.1/ 5.2/ 5.3 Keuring van kleurprestaties fluore-
scerend materiaal

Hoge zichtbaarheid:

 Reflectiekwaliteit ’s nachts

EN ISO 20471 clausule 6 Keuring van fotometrische eigen-
schappen reflecterend materiaal

2.3 PRODUCTMARKERING

Persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan PBM-verordening (EU) 2016/425.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan de versie van PBM-verordening (EU) 2016/425
die in het Britse recht geïmplementeerd en gewijzigd is.

3. PRODUCTBESCHRIJVING
Veiligheidsvest van 100% polyester met reflecterende strepen aan de voor- en achterzijde.
Art.nr. 091690: geel/zwart met ritssluiting, borstzak voor mobiele telefoon, borstzak met klep, twee buikzak-
ken met ritssluiting.
Art.nr. 091691: oranje/zwart met ritssluiting, borstzak voor mobiele telefoon, borstzak met klep, twee buikzak-
ken met ritssluiting.
Art.nr. 091692: geel met ritssluiting, vak voor identiteitsbewijs en zijzak met klep, extra reflecterende strepen
op de schouders.
Art.nr. 091693: oranje met ritssluiting, vak voor identiteitsbewijs en zijzak met klep, extra reflecterende stre-
pen op de schouders.

4. VEILIGHEID
4.1 BASISVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

Beschadigde veiligheidskleding
Beschadiging, veroudering of vervuiling bemoeilijkt de herkenbaarheid van de veiligheidskleding.
▶ Visuele controle van de buitenzijde van de veiligheidskleding vóór elk gebruik.
▶ Veiligheidskleding alleen volgens de aanwijzingen op het etiket reinigen en verzorgen.
▶ Bij beschadiging of verontreiniging veiligheidskleding niet meer gebruiken.

4.2 BEOOGD GEBRUIK
Om visueel te attenderen op de aanwezigheid van de drager bij alle mogelijke lichtomstandigheden overdag
en bij verlichting door lichtbronnen in het donker en in de schemering. Optimale beschermende werking al-
leen bij gesloten gedragen veiligheidskleding. De pasvorm is afgestemd op de borstomvang. De ruime pas-
vorm biedt niet alleen comfort, maar maakt het ook mogelijk om het kledingstuk over lichte lagen kleding te
dragen. Als er dikkere kleding onder het vest moet worden gedragen, is mogelijk een grotere maat nodig.

4.3 ONJUIST GEBRUIK
Biedt geen bescherming tegen mechanische, chemische of elektrische gevaren, hitte en vuur. Biedt geen be-
scherming tegen koude. Het dragen van veiligheidskleding garandeert niet dat de drager onder alle omstan-
digheden wordt gezien. Veiligheidskleding niet eigenmachtig veranderen. Reflecterende strepen niet met an-
dere kleding of uitrusting bedekken. Reparaties mogen niet van invloed zijn op de prestaties van het kleding-
stuk. Veiligheidskleding niet zelf repareren.

5. OPSLAG
In originele verpakking, beschermd tegen licht en stofvrij op een droge plaats opslaan. Opslaan bij tempera-
turen tussen -20 °C en +25 °C en relatieve luchtvochtigheid van minder dan 80%. Niet opslaan in de buurt van
bijtende, agressieve, chemische stoffen, oplosmiddelen, vocht en vuil. Bij opslag in een voertuig, veiligheids-
kleding niet direct achter een ruit of op een stoel leggen.

6. REINIGING
Verontreinigingen, bijvoorbeeld door vreemde stoffen, en onjuiste reiniging kunnen de beschermende wer-
king verminderen. Reiniging volgens individuele verzorgingsaanduiding op het etiket. Alleen met gesloten
sluitingen, soortgelijke kleuren en zonder optische witmakers wassen. Geen wasverzachter gebruiken. Reflec-
terende strepen met lauwwarm water en een doek reinigen. Na reiniging bij kamertemperatuur aan de lucht
drogen. Na elke reiniging veiligheidskleding controleren op verontreinigingen en loslatende of aangetaste re-

https://www.hoffmann-group.com


flecterende strepen. Als volledig functioneren niet meer mogelijk is, veiligheidskleding weggooien. Ondanks
regelmatige reiniging en verzorging kan slijtage of beschadiging de levensduur van de veiligheidskleding
aanzienlijk verkorten. Maximaal 25 wascycli.

Max. op 40 °C was-
sen

Niet bleken Niet in droger dro-
gen

Niet strijken Niet chemisch reini-
gen

7. HOUDBAARHEIDSDUUR
Uiterlijk 5 jaar na productiedatum en bij beschadigingen, sterke vervuiling of verbleekte kleuren weggooien.
Het aangegeven maximumaantal wascycli is niet de enige factor die de levensduur van het kledingstuk be-
paalt. De levensduur is ook afhankelijk van het gebruik, de verzorging en de opslag.

8. WEGGOOIEN
Na beoogd gebruik weggooien in het huisvuil.

9. CERTIFICERING
9.1 VOLGENS CE
Conformiteit met PBM-verordening (EU) 2016/425. Verzorgingssymbolen volgens EN ISO 3758. Maatsysteem
volgens EN ISO 13688:2013+A1:2021. Hoge zichtbaarheidsprestaties volgens EN ISO 20471:2013+A1:2016:
art.nr. 091690, 091691: klasse 1, art.nr. 091692, 091693: Maat S-L: klasse 1, XL-3XL: klasse 2. Keuring op grond
van Verordening (EU) 2016/425 door:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙ 00380 HELSINKI ∙ Finland ∙ Aangemelde
instantie nummer: 0598 EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via de volgende link:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 VOLGENS UKCA
Dit persoonlijke beschermingsmiddel voldoet aan de vereisten op het gebied van gezondheid en veiligheid,
comfort, stabiliteit en beschermingen tegen de vermelde risico’s volgens de verordening 2016/425 over per-
soonlijke beschermingsmiddelen, zoals deze in Groot-Brittanië geldt en is gewijzigd. Verzorgingssymbolen
volgens EN ISO 3758. Maatsysteem volgens EN ISO 13688:2013+A1:2021. Hoge zichtbaarheidsprestaties vol-
gens EN ISO 20471:2013+A1:2016: art.nr. 091690, 091691: klasse 1, art.nr. 091692, 091693: Maat S-L: klasse 1,
XL-3XL: klasse 2. UK-keuring overeenkomstig Verordening 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmidde-
len, zoals van kracht in het Verenigd Koninkrijk en zoals gewijzigd door: SGS United Kingdom Limited • Ross-
moor Business Park Ellesmere Port • South Wirral, Cheshire, CH65 3EN • Verenigd Koninkrijk • Approved Body
number: 0120 UK-conformiteitsverklaring is beschikbaar via de volgende link:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

no SIGNALVEST
1. GENERELLE MERKNADER

Les instruksjonsboken, følg den, oppbevar den for senere bruk og hold den alltid tilgjengelig.

2. FORKLARING AV PIKTOGRAMMENE
Symbol for signalplagg iht. EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Class: X = flateandel av reflekterende og fluorescerende materialer

Boksymbol på etiketten henviser til bruksanvisningen
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Kontrollmål i cm er kroppsstørrelse og
brystomfang

Størrelse Art.nr. 091690,
091691

Art.nr. 091692,
091693

Kroppsstørrelse i cm /
brystomfang i cm

Kroppsstørrelse i cm /
brystomfang i cm

S 156–204 /
112-120

156–164 /
86–94

M 156–204 /
116-124

164–172 /
94–102

L 156–204 /
120–128

172–180 /
102–110

XL 156–204 /
124–132

180–188 /
110–118

2XL 156–204 /
128–136

188–196 /
118–129

3XL 156–204 /
132-140

196–204 /
129-141

2.1 VERNETØY MED HØY SYNLIGHET I SAMSVAR MED EN ISO 20471:2013+A1:2016

Material Klasse 1 klær Klasse 2 klær Klasse 3 klær

Bakgrunnsmateriale 0,14 0,50 0,80

Reflekterende materiale 0,10 0,13 0,20

Kombinert effektmateria-
le

0,20 - -

LES DETTE! Klærnes klasse bestemmes av den minste flaten med synlig materiale.

2.2 RISIKOVURDERING I SAMSVAR MED EN ISO 20471:2013+A1:2016

Risiko Klausul i standard Vurderingsmetode

Høy synlighet:

 360° synlighet
 Design for gjenkjenning av

form
 Overkroppen omsluttes
 Refleksjonsmengde om dagen

og om natten

EN ISO 20471 klausul 4 Vurdering av design

Høy synlighet:

 Refleksjonskvalitet om dagen

EN ISO 20471 klausul 5.1/ 5.2/ 5.3 Kontroll av det fluorescerende ma-
terialets fargeeffekt

Høy synlighet:

 Refleksjonskvalitet om natten

EN ISO 20471 klausul 6 Kontroll av det reflekterende mate-
rialets fotometriske egenskaper

2.3 PRODUKTMERKING

Personlig verneutstyr i samsvar med PVU-forordningen (EU) 2016/425.

Personlig verneutstyr i samsvar med PVU-forordningen (EU) 2016/425 i den utgave som er gjen-
nomført og endret i britisk rett.

3. PRODUKTBESKRIVELSE
Signalvest av 100 % polyester med refleksstriper på for- og baksiden.
Art.nr. 091690: Gul/svart med glidelås, brystlomme for mobiltelefon, brystlomme med flik, to magelommer
med glidelås.
Art.nr. 091691: Oransje/svart med glidelås, brystlomme for mobiltelefon, brystlomme med flik, to magelom-
mer med glidelås.
Art.nr. 091692: Gul med glidelås, lomme for legitimasjon og sidelomme med flik, ekstra refleksstriper på
skuldrene.
Art.nr. 091693: Oransje med glidelås, lomme for legitimasjon og sidelomme med flik, ekstra refleksstriper på
skuldrene.

4. SIKKERHET
4.1 GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSHENVISNINGER

ADVARSEL

Skadde signalplagg
Skader, aldring eller tilsmussing gjør det vanskeligere å se signalplagg.
▶ Utfør en utvendig visuell kontroll av signalplaggene før hver bruk.
▶ Signalplagg skal kun rengjøres og pleies i samsvar med merknadene om pleie på etiketten.
▶ Signalplagg som har skader eller er kontaminert skal ikke lenger brukes.

4.2 KORREKT BRUK
Til visuell signalisering av at brukeren er til stede, under alle mulige lysforhold om dagen, og når de treffes av
lyskilder når det er mørkt og i skumringen. Optimal sikkerhetseffekt kun når signalplagg brukes lukket. Pass-
formen svarer til brystomfanget. En innarbeidet toleranse sørger for komfort og muliggjør bruk av plagget
over andre tynne plagg. En større størrelse kan være nødvendig hvis det må brukes tykkere klær under.

4.3 IKKE-KORREKT BRUK
Beskytter ikke mot mekaniske, kjemiske eller elektriske farer, varme og brann. Beskytter ikke mot kulde. Bruk
av signalplagg er ingen garanti for at brukeren blir sett i enhver situasjon. Det må ikke utføres endringer av si-
gnalplagg på egenhånd. Ikke dekk til refleksstripene med andre klær eller utstyr. Reparasjoner må ikke ned-
sette klærnes effekt. Det må ikke utføres reparasjoner av signalplagg på egenhånd.

5. LAGRING
Oppbevares beskyttet mot lys og støvfritt i originalemballasjen på et tørt sted. Lagre ved temperaturer mel-
lom -20 °C og +25 °C og ved en relativ luftfuktighet på 80 %. Skal ikke oppbevares i nærheten av etsende, ag-
gressive, kjemiske substanser, løsemidler, fuktighet og smuss. Ved lagring i kjøretøy skal signalplagg ikke leg-
ges like ved vinduet eller på setene.

6. RENGJØRING
Smuss, f.eks. fremmede substanser, samt ikke korrekt rengjøring kan nedsette den beskyttende effekten.
Rengjøring i henhold til pleiemerket på etiketten. Skal kun vaskes med lukkede låser, sammen med liknende
farger og uten optiske blekemidler. Ikke bruk tøymykner. Refleksstripene skal rengjøres med lunkent vann og
en klut. Skal tørkes i luften ved romtemperatur etter rengjøring. Kontroller signalplaggene med henblikk på
smuss og løse eller oppløste refleksstriper etter hver rengjøring. Signalplaggene skal kasseres dersom fulls-
tendig funksjon ikke lenger kan opprettholdes. Til tross for regelmessig rengjøring og pleie kan slitasje eller
skade forkorte levetiden til signalplagg betydelig. Maksimalt 25 vaskesykluser.

Vaskes ved maks. 40
°C

Skal ikke blekes Skal ikke tørkes i tør-
ketrommel

Skal ikke strykes Ingen kjemisk reng-
jøring

7. UTLØPSTID
Skal kasseres senest 5 år etter produksjonsdato, samt ved skade, stor grad av tilsmussing eller utblekede far-
ger. Angitt maksimalt antall vaskesykluser er ikke den eneste faktoren som bestemmer klesplaggets levetid.
Levetiden avhenger også av bruk, pleie og lagring.

8. AVFALLSBEHANDLING
Skal kastes i husholdningsavfallet etter korrekt bruk.

9. SERTIFISERING
9.1 I SAMSVAR MED CE-MERKING
Samsvarer med PVU-forordningen (EU) 2016/425. Symboler for vedlikeholdsmerking i samsvar med ISO 3758.
Størrelsesystem i samsvar med EN ISO 13688:2013+A1:2021. Høy synlighetseffekt i samsvar med EN ISO
20471:2013+A1:2016: Artikkelnr. 091690, 091691: Klasse 1, artikkelnr. 091692, 091693: Størrelse S-L: Klasse 1,
XL-3XL: Klasse 2. Kontroll i samsvar med forordning (EU) 2016/425 utført av:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙
00380 HELSINKI ∙ Finland ∙ Notified Body number: 0598 EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig under følgen-
de adresse: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 I SAMSVAR MED UKCA
Dette personlige verneutstyret oppfyller kravene til helse og sikkerhet, ufarlighet, komfort, stabilitet og vern
mot de angitte risikoene i henhold til forordning 2016/425 om personlig verneutstyr, slik denne gjelder og er
endret i Storbritannia. Symboler for vedlikeholdsmerking i samsvar med ISO 3758. Størrelsesystem i samsvar
med EN ISO 13688:2013+A1:2021. Høy synlighetseffekt i samsvar med EN ISO 20471:2013+A1:2016: Artik-
kelnr. 091690, 091691: Klasse 1, artikkelnr. 091692, 091693: Størrelse S-L: Klasse 1, XL-3XL: Klasse 2. UK-kontroll
i samsvar med forordning 2016/425 om personlig verneutstyr som gjelder og er revidert i Storbritannia, utført
av: SGS United Kingdom Limited • Rossmoor Business Park Ellesmere Port • South Wirral, Cheshire, CH65 3EN •
United Kingdom • Approved Body number: 0120 UK-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende adresse:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

pl KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA
1. INFORMACJE OGÓLNE

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać jej oraz zachować ją na przyszłość, przecho-
wując w dostępnym miejscu.

2. OBJAŚNIENIE PIKTOGRAMÓW
Oznaczenie odzieży ostrzegawczej zgodne z normą EN ISO 20471:2013 + A1:2016:
Klasa: X = udział powierzchni materiałów odbijających światło i fluorescencyjnych

Symbol książki na metce odsyła do instrukcji użytkowania
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Wymiary w cm oznaczają wzrost i ob-
wód w klatce piersiowej

Rozmiar Nr art. 091690,
091691

Nr art. 091692,
091693

Wzrost w cm /
obwód klatki piersio-
wej w cm

Wzrost w cm /
obwód klatki piersio-
wej w cm

S 156–204 /
112–120

156–164 /
86–94

M 156–204 /
116–124

164–172 /
94–102

L 156–204 /
120–128

172–180 /
102–110

XL 156–204 /
124–132

180–188 /
110–118

2XL 156–204 /
128–136

188–196 /
118–129

3XL 156–204 /
132–140

196–204 /
129–141

2.1 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA WG EN ISO 20471:2013+A1:2016

Materiał Kategoria 1 odzież Kategoria 2 odzież Kategoria 3 odzież

Materiał tła 0,14 0,50 0,80

Materiał odblaskowy 0,10 0,13 0,20

Materiał o połączonych
właściwościach

0,20 - -

NOTYFIKACJA! Klasę odzieży określa najmniejsza powierzchnia widocznego materiału.

2.2 OCENA RYZYKA WG EN ISO 20471:2013+A1:2016

Ryzyko Warunek normy Metoda oceny

Doskonała widzialność:

 Widzialność z każdej strony
360°

 Zaprojektowane tak, aby roz-
poznawać sylwetkę

 Opasanie tułowia
 Widoczność dzienna i nocna

EN ISO 20471 warunek 4 Ocena konstrukcji

Ryzyko Warunek normy Metoda oceny

Doskonała widzialność:

 Widoczność w dzień

EN ISO 20471 warunek 5.1/ 5.2/ 5.3 Badanie kolorystyki materiału fluo-
rescencyjnego

Doskonała widzialność:

 Widoczność w nocy

EN ISO 20471 warunek 6 Ocena właściwości fotometrycz-
nych materiału odblaskowego

2.3 OZNACZENIE PRODUKTU

Środki ochrony indywidualnej zgodne z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidual-
nej (UE) 2016/425.

Środki ochrony indywidualnej zgodne z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidual-
nej (UE) 2016/425 w wersji zmienionej i wdrożonej do ustawodawstwa brytyjskiego.

3. OPIS PRODUKTU
Kamizelka ostrzegawcza, 100% poliester, z paskami odblaskowymi z przodu i z tyłu.
Nr art. 091690: Żółta/czarna z zapięciem na zamek błyskawiczny, na piersi kieszeń na komórkę, kieszeń na
piersi z patką, dwie kieszenie w pasie zapinane na zamek błyskawiczny.
Nr art. 091691: Pomarańczowa/czarna z zapięciem na zamek błyskawiczny, na piersi kieszeń na komórkę, kies-
zeń na piersi z patką, dwie kieszenie w pasie zapinane na zamek błyskawiczny.
Nr art. 091692: Żółta z zapięciem na zamek błyskawiczny, kieszeń na dokumenty i kieszeń boczna z patką, do-
datkowe taśmy odblaskowe na ramionach.
Nr art. 091693: Pomarańczowa z zapięciem na zamek błyskawiczny, kieszeń na dokumenty i kieszeń boczna z
patką, dodatkowe taśmy odblaskowe na ramionach.

4. BEZPIECZEŃSTWO
4.1 PODSTAWOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Uszkodzona odzież ostrzegawcza
Uszkodzenie, starzenie lub zanieczyszczenie utrudnia identyfikację odzieży ostrzegawczej.
▶ Przed każdym użyciem odzieży ostrzegawczej poddać ją kontroli wzrokowej z zewnątrz.
▶ Czyszczenie i pielęgnacja odzieży ostrzegawczej wyłącznie zgodnie ze wskazówkami podanymi na met-

ce.
▶ W razie uszkodzenia lub zanieczyszczenia przerwać stosowanie odzieży ostrzegawczej.

4.2 UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Do wizualnej sygnalizacji obecności osoby noszącej w każdym możliwym oświetleniu w ciągu dnia oraz po
oświetleniu źródłami światła w ciemności i o zmierzchu. Optymalne działanie ochronne zapewnia wyłącznie
noszenie zapiętej odzieży ostrzegawczej. Krój odpowiada obwodowi w klatce piersiowej. Uzyskana tolerancja
zapewnia komfort i umożliwia noszenie odzieży na warstwach lekkich ubrań. W razie konieczności noszenia
grubszej odzieży pod spodem zalecamy wybór większego rozmiaru.

4.3 NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE
Nie zapewnia ochrony przed urazami mechanicznymi, chemicznymi lub elektrycznymi ani przed wysoką tem-
peraturą i ogniem. Nie zapewnia ochrony przed zimnem. Noszenie odzieży ostrzegawczej nie daje gwarancji
widoczności jej użytkownika w każdych warunkach. Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji odzieży
ostrzegawczej. Nie zakrywać taśm odblaskowych inną odzieżą lub wyposażeniem. Naprawy nie mogą zmnie-
jszać właściwości odzieży. Nie dokonywać samodzielnych napraw odzieży ostrzegawczej.

5. MAGAZYNOWANIE
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chronionym przed światłem i kurzem miejscu. Maga-
zynować w temperaturze od -20°C do +25°C przy wilgotności względnej poniżej 80%. Nie przechowywać
w pobliżu żrących, agresywnych substancji chemicznych, rozpuszczalników, wilgoci i brudu. W razie maga-
zynowania w pojeździe, odzież ostrzegawcza nie może znajdować się bezpośrednio przy oknie lub na siedze-
niu.

6. CZYSZCZENIE
Zabrudzenia, np. substancjami obcymi, oraz niewłaściwe czyszczenie mogą zmniejszyć skuteczność ochrony.
Czyszczenie zgodnie z indywidualnymi wskazówkami pielęgnacji na metce. Prać wyłącznie z zasuniętymi
zamkami, z podobnymi kolorami i bez użycia wybielaczy optycznych. Nie stosować płynów do płukania tka-
nin. Taśmy odblaskowe czyścić letnią wodą przy użyciu ściereczki. Po oczyszczeniu w temperaturze pokojo-
wej wysuszyć na powietrzu. Po każdym czyszczeniu skontrolować odzież ostrzegawczą pod kątem zanieczysz-
czeń oraz uszkodzeń taśm odblaskowych. Jeżeli odzież ostrzegawcza nie może pełnić swojej funkcji w pełnym
zakresie, należy ją zutylizować. Mimo regularnego czyszczenia i pielęgnacji zużycie lub uszkodzenie może wy-
raźnie zmniejszyć trwałość odzieży ostrzegawczej. Maks. 25 cykli prania.

Maks. temperatura
prania 40°C

Nie używać wybie-
lacza

Nie suszyć w suszar-
ce

Nie prasować Nie czyścić chemicz-
nie

7. CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU
Zutylizować najpóźniej 5 lat od daty produkcji oraz w razie uszkodzeń, silnego zabrudzenia lub wyblaknięcia
kolorów. Podana maksymalna liczba cykli prania nie jest jedynym czynnikiem, który określa trwałość odzieży.
Zależy ona również od użytkowania, pielęgnacji i składowania.

8. UTYLIZACJA
W przypadku użytkowania zgodnie z przeznaczeniem wyrzucić do odpadów komunalnych.

9. CERTYFIKACJA
9.1 WG CE
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425. Symbole dot. pielę-
gnacji wg EN ISO 3758. Rozmiary wg EN ISO 13688:2013+A1:2021. Wysoka widzialność wg EN ISO
20471:2013+A1:2016: Nr art. 091690, 091691: klasa 1, nr art. 091692, 091693: Rozmiar S–L: klasa 1, XL–3XL:
Klasa 2. Kontrola wg rozporządzenia (UE) 2016/425 przez:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙ 00380 HELSINKI ∙ Fin-
land ∙ Notified Body number: 0598 Deklaracja zgodności UE jest dostępna pod adresem:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 WG UKCA
Ten środek ochrony indywidualnej spełnia wymogi pod względem zdrowia, bezpieczeństwa, nieszkodliwości,
komfortu, stabilności oraz ochrony przed ryzykami określone w rozporządzeniu 2016/425 o środkach ochrony
indywidualnej w wersji zmienionej i wdrożonej do ustawodawstwa brytyjskiego. Symbole dot. pielęgnacji wg
EN ISO 3758. Rozmiary wg EN ISO 13688:2013+A1:2021. Wysoka widzialność wg EN ISO 20471:2013+A1:2016:
Nr art. 091690, 091691: klasa 1, nr art. 091692, 091693: Rozmiar S–L: klasa 1, XL–3XL: Klasa 2. Kontrola UK
zgodnie z rozporządzeniem 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, w wersji zmienionej i
wdrożonej do ustawodawstwa brytyjskiego. SGS United Kingdom Limited • Rossmoor Business Park Ellesmere
Port • South Wirral, Cheshire, CH65 3EN • United Kingdom • Approved Body number: 0120 Deklaracja zgod-
ności UE jest dostępna pod adresem: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

pt COLETE DE SEGURANÇA REFLETOR
1. INDICAÇÕES GERAIS

Ler e respeitar o manual de instruções, guardar para referência futura e manter sempre disponível
para consulta.

2. EXPLICAÇÃO DO PICTOGRAMA
Símbolo para vestuário de alta visibilidade conforme EN ISO 20471:2013 + A1:2016:
classe: X = Parte da área de materiais refletores e fluorescentes

O símbolo do livro na etiqueta remete para as instruções de utilização
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Medidas de controlo em cm são a altu-
ra e a medida à volta do peito

Tamanho Ref.ª 091690,
091691

Ref.ª 091692,
091693

Altura em cm /
medida à volta do pei-
to em cm

Altura em cm /
medida à volta do pei-
to em cm

S 156 – 204 /
112 – 120

156 – 164 /
86 – 94

M 156 – 204 /
116 – 124

164 – 172 /
94 – 102

L 156 – 204 /
120 – 128

172 – 180 /
102 – 110

XL 156 – 204 /
124 – 132

180 – 188 /
110 – 118

2XL 156 – 204 /
128 – 136

188 – 196 /
118 – 129

3XL 156 – 204 /
132 – 140

196 – 204 /
129 – 141

2.1 ALTA VISIBILIDADE CONFORME EN ISO 20471:2013+A1:2016

Material Vestuário de classe 1 Vestuário de classe 2 Vestuário de classe 3

Material de base 0,14 0,50 0,80

Material refletor 0,10 0,13 0,20

Material de desempenho
combinado

0,20 - -

AVISO! A classe de vestuário é determinada pela área mais pequena do material visível.

2.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS CONFORME EN ISO 20471:2013+A1:2016

Risco Cláusula da norma Método de avaliação

Alta visibilidade:

 360° de visibilidade
 Design para reconhecimento

da forma
 Envolvimento da parte superi-

or do corpo
 Quantidade refletora de dia e

noite

EN ISO 20471 Cláusula 4 Avaliação do design

Alta visibilidade:

 Qualidade refletora de dia

EN ISO 20471 Cláusula 5.1/ 5.2/ 5.3 Verificação do desempenho da co-
loração do material fluorescente

Alta visibilidade:

 Qualidade refletora de noite

EN ISO 20471 Cláusula 6 Verificação das características fo-
tométricas do material refletor

2.3 DESIGNAÇÃO DO PRODUTO

Equipamento de proteção individual em conformidade com o regulamento EPI (UE) 2016/425.

Equipamento de proteção individual em conformidade com o regulamento EPI (UE) 2016/425 na
versão transposta e alterada para a lei do Reino Unido.

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Colete de segurança refletor de 100% poliéster com tiras refletoras na parte da frente e de trás.
Ref.ª 091690: amarelo/preto com fecho de correr, bolso no peito para telemóvel, bolso no peito com aba, dois
bolsos na parte inferior com fecho de correr.
Ref.ª 091691: laranja/preto com fecho de correr, bolso no peito para telemóvel, bolso no peito com aba, dois
bolsos na parte inferior com fecho de correr.
Ref.ª 091692: amarelo com fecho de correr, bolso para documentos e bolso lateral com aba, tiras refletoras
adicionais nos ombros.
Ref.ª 091693: laranja com fecho de correr, bolso para documentos e bolso lateral com aba, tiras refletoras adi-
cionais nos ombros.

4. SEGURANÇA
4.1 INDICAÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Vestuário de alta visibilidade danificado
Danos, degradação ou sujidade dificultam a visibilidade do vestuário de alta visibilidade.
▶ Inspeção visual externa do vestuário de alta visibilidade antes de cada utilização.
▶ Limpeza e conservação do vestuário de alta visibilidade apenas de acordo com as indicações de conser-

vação da etiqueta.
▶ Em caso de danos ou contaminação não usar mais o vestuário de alta visibilidade.

4.2 UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Para sinalização visual da presença do utilizador em todas as condições de luz possíveis do dia e quando ilu-
minado por fontes de luz no escuro e no crepúsculo. Efeito protetor ideal apenas com o vestuário de alta visi-
bilidade vestido e fechado. O ajuste corresponde à medida à volta do peito. Uma tolerância incorporada ga-
rante o conforto e permite usar a peça de vestuário sobre camadas de vestuário leves. Se precisar de usar por
baixo um vestuário mais espesso, pode ser necessário um tamanho maior.

4.3 UTILIZAÇÃO INDEVIDA
Não protege contra perigos mecânicos, químicos, elétricos, calor, fogo. Não protege do frio. A utilização de
vestuário de alta visibilidade não assegura que o utilizador seja visto em todas as circunstâncias. Não modifi-
car o vestuário de alta visibilidade por conta própria. Não tapar as tiras refletoras com outro vestuário ou equi-
pamento. As reparações não podem comprometer o desempenho do vestuário. Não reparar o vestuário de
alta visibilidade por conta própria.

5. ARMAZENAMENTO
Guardar na embalagem original protegida do sol e sem pó num local seco. Armazenar a temperaturas entre
-20°C e +25°C e humidade relativa do ar inferior a 80%. Não armazenar perto de substâncias corrosivas, agres-
sivas, químicas, de solventes, de humidade e sujidade. Em caso de armazenamento no veículo, não colocar o
vestuário de alta visibilidade junto à janela ou no assento do veículo.

6. LIMPEZA
Sujidade, p. ex. devido a substâncias estranhas, assim como uma limpeza inadequada podem diminuir o efei-
to protetor. Limpeza de acordo com a indicação de conservação individual na etiqueta. Lavar apenas com
fechos fechados, cores semelhantes e sem branqueador ótico. Não usar amaciador. Limpar as fitas refletoras
com água morna e um pano. Após a limpeza, deixar secar à temperatura ambiente no ar. Após cada limpeza,
verificar o vestuário de alta visibilidade quanto a sujidade e fita refletora solta ou a desfazer-se. Se não for ga-
rantida a função completa, eliminar o vestuário de alta visibilidade. Apesar da limpeza e conservação regula-
res, o desgaste ou os danos podem reduzir significativamente a vida útil do vestuário de alta visibilidade. 25
ciclos de lavagem máximos.

Lavar a 40°C no máx. Não branquear Não secar na máqui-
na

Não passar a ferro Não limpar a seco

7. DATA DE VALIDADE
Eliminar o mais tardar 5 anos após a data de fabrico, em caso de danos, forte sujidade ou cores esbatidas. O
número máximo de ciclos de lavagem indicado não é o único fator que determina a vida útil da peça de ve-
stuário. A vida útil também depende do uso, da conservação e do armazenamento.

8. ELIMINAÇÃO
Eliminar junto com o lixo doméstico após utilização adequada.

9. CERTIFICAÇÃO
9.1 SEGUNDO CE
Conformidade com o regulamento EPI (UE) 2016/425. Símbolos de conservação conforme ISO 3758. Sistema
de tamanho conforme EN ISO 13688:2013+A1:2021. Elevado desempenho de visibilidade conforme EN ISO
20471:2013+A1:2016: ref.ª 091690, 091691: classe 1, ref.ª 091692, 091693: tamanho S-L: classe 1, XL-3XL: clas-

se 2. Verificação conforme o regulamento (UE) 2016/425 por:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙ 00380 HELSINKI ∙
Finlândia∙ Notified Body number: 0598 A declaração CE de conformidade está disponível no seguinte ende-
reço: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 SEGUNDO UKCA
Este equipamento de proteção pessoal cumpre os requisitos de saúde e segurança, inocuidade, conforto,
estabilidade e proteção contra os riscos indicados de acordo com o regulamento 2016/425 sobre o equipa-
mento de proteção pessoal, conforme é válido e foi alterado na Grã-Bretanha. Símbolos de conservação con-
forme ISO 3758. Sistema de tamanho conforme EN ISO 13688:2013+A1:2021. Elevado desempenho de visibili-
dade conforme EN ISO 20471:2013+A1:2016: ref.ª 091690, 091691: classe 1, ref.ª 091692, 091693: tamanho S-
L: classe 1, XL-3XL: classe 2. Verificação no Reino Unido segundo o regulamento 2016/425 sobre o equipa-
mento de proteção pessoal, conforme é válido e foi alterado na Grã-Bretanha por: SGS United Kingdom Limi-
ted • Rossmoor Business Park Ellesmere Port • South Wirral, Cheshire, CH65 3EN • Reino Unido • Approved Bo-
dy number: 0120 A declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

ro VESTĂ REFLECTORIZANTĂ DE PROTECȚIE
1. INDICAȚII GENERALE

Citiți manualul de utilizare, respectați-l, păstrați-l pentru referințe ulterioare și păstrați-l accesibil în
orice moment.

2. EXPLICAREA PICTOGRAMELOR
Simbol pentru îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată conform EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Clasa: X = cotă parte din suprafaţă cu materiale reflectorizante şi fluorescente

Simbolul cărţii de pe etichetă face trimitere la manualul de utilizare
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Dimensiunile de verificare în cm sunt
înălţimea şi circumferinţa la piept

Mărime Cod art. 091690,
091691

Cod art. 091692,
091693

Înălţimea corpului în
cm /
Circumferința la piept
în cm

Înălţimea corpului în
cm /
Circumferința la piept
în cm

S 156 – 204 /
112 - 120

156 – 164 /
86 – 94

M 156 – 204 /
116 - 124

164 – 172 /
94 – 102

L 156 – 204 /
120 – 128

172 – 180 /
102 – 110

XL 156 – 204 /
124 – 132

180 – 188 /
110 – 118

2XL 156 – 204 /
128 – 136

188 – 196 /
118 – 129

3XL 156 – 204 /
132 - 140

196 – 204 /
129 - 141

2.1 SEMNALIZARE DE PROTECȚIE CONFORM EN ISO 20471:2013+A1:2016

Material Îmbrăcăminte clasa 1 Îmbrăcăminte clasa 2 Îmbrăcăminte clasa 3

Material predominant 0,14 0,50 0,80

Material reflectorizant 0,10 0,13 0,20

Material combinat de per-
formanță

0,20 - -

INDICAȚIE! Clasa de îmbrăcăminte este determinată de cea mai mică suprafață de material vizibil.

2.2 EVALUAREA RISCURILOR CONFORM EN ISO 20471:2013+A1:2016

Risc Clauză normativă Metodă de evaluare

Vizibilitate ridicată:

 Vizibilitate 360°
 Design pentru recunoașterea

formei
 Acoperă partea superioară a

corpului
 Grad de reflexie pe timp de zi

și de noapte

EN ISO 20471 clauza 4 Evaluarea designului

Vizibilitate ridicată:

 Calitatea reflexiei pe timp de zi

EN ISO 20471 clauza 5.1/ 5.2/ 5.3 Testarea performanței culorilor ma-
terialului fluorescent

Vizibilitate ridicată:

 Calitatea reflexiei pe timp de
noapte

EN ISO 20471 clauza 6 Testarea proprietăților fotometrice
ale materialului reflectorizant

2.3 MARCĂ DE CONFORMITATE

Echipamentul de protecţie personală corespunde Regulamentului (UE) 2016/425 privind EPP.

Echipamentul de protecţie personală corespunde Regulamentului (UE) 2016/425 privind EPP, în va-
rianta modificată şi transpusă în dreptul britanic.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI
Vestă de protecţie reflectorizantă din 100 % poliester cu benzi reflectorizante în faţă şi pe spate.
Cod art. 091690: Galbenă/neagră, cu fermoar, buzunar la piept pentru telefonul mobil, buzunar cu clapă la
piept, două buzunare abdominale cu fermoar.
Cod art. 091691: Portocalie/neagră, cu fermoar, buzunar la piept pentru telefonul mobil, buzunar cu clapă la
piept, două buzunare abdominale cu fermoar.
Cod art. 091692: Galbenă cu fermoar, buzunar pentru act de identitate şi buzunar lateral cu clapă, benzi re-
flectorizante suplimentare pe umeri.
Cod art. 091693: Portocalie cu fermoar, buzunar pentru act de identitate şi buzunar lateral cu clapă, benzi re-
flectorizante suplimentare pe umeri.

4. SIGURANȚĂ
4.1 INSTRUCŢIUNI FUNDAMENTALE DE SIGURANŢĂ

AVERTISMENT

Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată deteriorată
Deteriorarea, învechirea sau murdărirea îngreunează posibilitatea de identificare a îmbrăcămintei cu vizibilita-
te ridicată.
▶ Inspecție vizuală exterioară a îmbrăcămintei cu vizibilitate ridicată înainte de fiecare utilizare.
▶ Curăţaţi şi îngrijiţi îmbrăcămintea cu vizibilitate ridicată doar în conformitate cu instrucţiunile de îngrijire

de pe etichetă.
▶ În caz de deteriorare sau de contaminare, nu mai folosiţi îmbrăcămintea cu vizibilitate ridicată.

4.2 UTILIZARE CONFORM DESTINAŢIEI
Pentru semnalizarea vizuală a prezentei purtătorului în orice condiție de iluminat diurn, precum și pentru ilu-
minatul cu surse de lumină în întuneric și în amurg. Efect de protecție este optim numai atunci când îmbrăcă-
mintea reflectorizantă este închisă. Croiala corespunde circumferinței la piept. Toleranța oferă confort și per-
mite ca articolul să fie purtat peste straturi ușoare de îmbrăcăminte. Dacă trebuie să purtați haine mai groase
pe dedesubt, poate fi necesară o mărime mai mare.

4.3 UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE
Nu protejează împotriva riscurilor mecanice, chimice sau electrice, a căldurii, a focului. Nu protejează împotri-
va frigului. Purtarea îmbrăcămintei cu vizibilitate ridicată nu asigură purtătorul că poate fi văzut în orice cir-
cumstanţe. Nu modificaţi îmbrăcămintea cu vizibilitate ridicată din proprie iniţiativă. Nu acoperiţi benzile re-
flectorizante cu alte haine sau echipamente. Reparațiile trebuie să nu afecteze performanța articolului de îm-
brăcăminte. Nu reparați pe cont propriu îmbrăcămintea reflectorizantă de protecție.

5. DEPOZITARE
A se depozita în ambalajul original, într-un loc uscat, ferit de lumină și fără praf. Depozitaţi-le la temperaturi
cuprinse între -20°C şi +25°C şi la o umiditate relativă a aerului sub 80%. Depozitați departe de substanțe chi-
mice caustice, agresive, solvenți, umiditate și murdărie. Dacă se depozitează în vehicul, îmbrăcămintea cu vizi-
bilitate ridicată nu se plasează imediat lângă fereastră şi nici pe scaun.

6. CURĂŢARE
Impuritățile, de exemplu, materiile străine, precum și curățarea necorespunzătoare, pot reduce efectul de pro-
tecție. Curăţare conform simbolurilor referitoare la întreţinere, aflate pe etichetă. Se spală doar închisă, cu îm-
brăcăminte în culori asemănătoare şi fără înălbitori. Nu folosiţi balsam. Benzile reflectorizante se curăţă cu apă
călduţă şi cu o lavetă. După curățare, uscați produsul la aer, la temperatura camerei. După fiecare curăţare, ve-
rificaţi dacă îmbrăcămintea cu vizibilitate ridicată prezintă murdărie şi dacă benzile reflectorizante se desprind
sau prezintă deteriorări. Dacă o funcţie nu mai poate fi executată complet, dispensaţi-vă de îmbrăcămintea cu
vizibilitate ridicată respectivă. În ciuda curăţării şi a îngrijirii regulate, uzura sau deteriorările pot afecta semni-
ficativ durabilitatea îmbrăcămintei cu vizibilitate ridicată. Maximum 25 cicluri de spălare.

Spălare la max. 40 °C A nu se albi A nu se usca în
uscător

A nu se călca A nu se curăţă chi-
mic

7. PERIOADĂ DE VALABILITATE
Eliminaţi-le la deşeuri la cel mult 5 ani de la data fabricaţiei, precum şi în caz de deteriorare, murdărire puter-
nică sau culori deteriorate. Numărul maxim specificat de cicluri de spălare nu este singurul factor care deter-
mină durata de viață al articolului de îmbrăcăminte. Durata de viață depinde și de utilizare, îngrijire și depozi-
tare.

8. ELIMINAREA DEȘEURILOR
În cazul utilizării conforme cu destinația, a se elimina împreună cu deșeurile menajere.

9. CERTIFICARE
9.1 CONFORM CE
Conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție. Simboluri pen-
tru îngrijire conform ISO 3758. Sistem de mărimi conform EN ISO 13688:2013+A1:2021. Grad ridicat de vizibili-
tate conform EN ISO 20471:2013+A1:2016: Cod art. 091690, 091691: Clasa 1, cod art. 091692, 091693: Mărime
S-L: Clasa 1, XL-3XL: Clasa 2. Testare conform Regulamentului (UE) 2016/425 prin:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8
∙ 00380 HELSINKI ∙ Finlanda ∙ Număr organism notificat: 0598 Declarația UE de conformitate este disponibilă la:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 CONFORM UKCA
Acest echipament individual de protecție îndeplinește cerințele de sănătate și siguranță, lipsă de nocivitate,
confort, stabilitate și protecție împotriva riscurilor indicate, în conformitate cu Regulamentul 2016/425 privind
echipamentele individuale de protecție, așa cum este aplicabil în Regatul Unit și cu modificările ulterioare.
Simboluri pentru îngrijire conform ISO 3758. Sistem de mărimi conform EN ISO 13688:2013+A1:2021. Grad ri-
dicat de vizibilitate conform EN ISO 20471:2013+A1:2016: Cod art. 091690, 091691: Clasa 1, cod art. 091692,
091693: Mărime S-L: Clasa 1, XL-3XL: Clasa 2. Testare în Marea Britanie în conformitate cu Reglementările pri-
vind echipamentele individuale de protecție 2016/425, așa cum se aplică în Marea Britanie și cu modificările
aduse prin: SGS United Kingdom Limited • Rossmoor Business Park Ellesmere Port • South Wirral, Cheshire,
CH65 3EN • United Kingdom • Approved Body number: 0120 Declarația de conformitate din Marea Britanie es-
te disponibilă la următoarea adresă: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

sk VÝSTRAŽNÁ OCHRANNÁ VESTA
1. VŠEOBECNÉ POKYNY

Prečítajte si návod na obsluhu, dodržiavajte v ňom uvedené pokyny, uschovajte ho pre neskoršie
použitie a uložte ho na také miesto, aby bol vždy k dispozícii.

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV
Symbol pre odevy s vysokou viditeľnosťou podľa EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Trieda: X = časť plochy na reflexných a fluorescenčných materiáloch

Symbol knihy na etikete odkazuje na návod na použitie
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Kontrolný rozmer v centimetroch sa
udáva pre telesnú výšku a obvod hrud-
níka

Veľkosť Č. artiklu 091690,
091691

Č. artiklu 091692,
091693

Telesná výška v cm/
obvod hrudníka v cm

Telesná výška v cm/
obvod hrudníka v cm

S 156 – 204 /
112 – 120

156 – 164 /
86 – 94

M 156 – 204 /
116 – 124

164 – 172 /
94 – 102

L 156 – 204 /
120 – 128

172 – 180 /
102 – 110

XL 156 – 204 /
124 – 132

180 – 188 /
110 – 118

2XL 156 – 204 /
128 – 136

188 – 196 /
118 – 129

3XL 156 – 204 /
132 – 140

196 – 204 /
129 – 141

2.1 OCHRANA PODĽA EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Materiál trieda 1 odevy trieda 2 odevy trieda 3 odevy

Podkladový materiál 0,14 0,50 0,80

Reflexný materiál 0,10 0,13 0,20

Kombinovaný funkčný
materiál

0,20 - -

OZNÁMENIE! Trieda odevov sa stanoví na základe najmenšej plochy viditeľného materiálu.

2.2 POSÚDENIE RIZIKA PODĽA EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Riziko Klauzula normy Metóda hodnotenia

Vysoká viditeľnosť:

 360° viditeľnosť
 Dizajn rozpoznávania tvarov
 Po celom obvode hornej časti

tela
 Množstvo reflexných prvkov

na deň a noc

EN ISO 20471, klauzula 4 Hodnotenie dizajnu

Vysoká viditeľnosť:

 Kvalita reflexných prvkov na
deň

EN ISO 20471, klauzula 5.1/ 5.2/ 5.3 Skúška farebnosti fluoreskujúceho
materiálu

Vysoká viditeľnosť:

 Kvalita reflexných prvkov na
noc

EN ISO 20471, klauzula 6 Skúška fotometrických vlastností
reflexného materiálu

2.3 OZNAČENIE VÝROBKU

Osobné ochranné vybavenie je v súlade s nariadením (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných
prostriedkoch.

Osobné ochranné vybavenie je v súlade s nariadením (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných
prostriedkoch, ktoré bolo transponované a zmenené do právnych predpisov Spojeného kráľovstva.

3. POPIS PRODUKTU
Výstražná ochranná vesta zo 100 % polyesteru s reflexnými pruhmi vpredu a vzadu.
Č. výr. 091690: Žltá/čierna so zipsom, náprsné vrecko na mobilný telefón, náprsné vrecko so záklopkou, dve
brušné vrecká so zipsom.
Č. výr. 091691: Oranžová/čierna so zipsom, náprsné vrecko na mobilný telefón, náprsné vrecko so záklopkou,
dve brušné vrecká so zipsom.
Č. výr. 091692: Žltá so suchým zipsom, vrecko na doklady a bočné vrecko so záklopkou, prídavné reflexné
pruhy na pleciach.
Č. výr. 091693: Oranžová so suchým zipsom, vrecko na doklady a bočné vrecko so záklopkou, prídavné re-
flexné pruhy na pleciach.

4. BEZPEČNOSŤ
4.1 ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE

Poškodený výstražný ochranný odev
Poškodenie, zostarnutie alebo znečistenie zhoršuje rozoznateľnosť výstražného ochranného odevu.
▶ Pred každým použitím vykonajte vonkajšiu vizuálnu kontrolu výstražného ochranného odevu.
▶ Výstražný ochranný odev čistite a ošetrujte len podľa príslušných pokynov na etikete.
▶ Keď je výstražný ochranný odev poškodený alebo znečistený, nepoužívajte ho.

4.2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE
Produkt je určený na vizuálnu signalizáciu prítomnosti používateľa za všetkých možných svetelných podmie-
nok počas dňa, ako aj v tme a za súmraku, keď je produkt osvetlený zdrojmi svetla. Optimálny ochranný úči-
nok je možné dosiahnuť len vtedy, keď sa používa zapnutý výstražný ochranný odev. Tvar zodpovedá obvodu
hrudníka. Zapracovaná tolerancia zabezpečí pohodlie a umožní nosenie odevu na tenkých vrstvách obleče-
nia. Ak si musíte predsa len obliecť hrubšie oblečenie, budete pravdepodobne potrebovať väčšie číslo vesty.

4.3 POUŽÍVANIE V ROZPORE S URČENÍM
Produkt nechráni pred mechanickými, chemickými alebo elektrickými nebezpečenstvami ani vysokými teplo-
tami a ohňom. Produkt nechráni pred nízkymi teplotami. Používanie výstražného ochranného odevu neza-
ručuje viditeľnosť používateľa za všetkých okolností. Nevykonávajte svojvoľné úpravy výstražného
ochranného odevu. Nezakrývajte reflexné pruhy iným oblečením alebo výbavou. Opravy nesmú narušiť
funkčnosť odevu. Nevykonávajte svojvoľné opravy výstražného ochranného odevu.

5. SKLADOVANIE
Skladujte v originálnom obale chránenom pred svetlom a bez prachu v suchom prostredí. Skladujte pri te-
plotách v rozsahu od -20 °C do +25 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 80 %. Neskladujte v blízkosti
leptavých, agresívnych, chemických látok, rozpúšťadiel, vlhkosti a nečistôt. Ak výstražný ochranný odev skla-
dujete vo vozidle, neukladajte ho priamo za okno alebo na sedadlo.

6. ČISTENIE
Nečistoty, napr. cudzie látky, ako aj nesprávne čistenie môže znížiť ochranný účinok. Čistenie vykonávajte po-
dľa konkrétneho označenia spôsobu starostlivosti o produkt na etikete. Produkt umývajte len so zapnutými
zipsami, s produktmi v podobných farbách a bez optických bielidiel. Nepoužívajte zmäkčovací prostriedok.
Reflexné pruhy čistite vlažnou vodou a utierkou. Po vyčistení nechajte vysušiť na vzduchu pri izbovej teplote.
Po každom vyčistení skontrolujte, či sa na výstražnom ochrannom odeve nenachádzajú nečistoty a či sa re-
flexné pruhy neuvoľňujú alebo nerozkladajú. Ak už nie je možné dosiahnuť úplnú funkčnosť, výstražný
ochranný odev zlikvidujte. Napriek pravidelnému čisteniu a starostlivosti o produkt môže opotrebovanie ale-
bo poškodenie podstatne skrátiť životnosť výstražného ochranného odevu. Maximálne 25 pracích cyklov.

Perte pri max. 40 °C Nebieľte Nesušte v sušičke Nežehlite Nečistite chemický-
mi prostriedkami

7. TRVANLIVOSŤ
Produkt zlikvidujte najneskôr po 5 rokoch od dátumu výroby, ako aj pri poškodeniach, výraznom znečistení
alebo vyblednutí farieb. Uvedený maximálny počet pracích cyklov nie je jediným faktorom, ktorý určuje život-
nosť oblečenia. Životnosť závisí aj od používania, ošetrovania a skladovania.

8. LIKVIDÁCIA
Po určenom použití zlikvidujte ako domový odpad.

9. CERTIFIKÁCIA
9.1 PODĽA CE
Zhoda s nariadením o OOP (EÚ) 2016/425. Symboly pre ošetrovanie podľa ISO 3758. Systém veľkostí podľa EN
ISO 13688:2013 + A1:2021. Vysoká viditeľnosť podľa EN ISO 20471:2013 + A1:2016: č. výr. 091690, 091691: trie-
da 1, č. výr. 091692, 091693: veľkosť S – L: trieda 1, XL – 3XL: trieda 2. Skúška vykonaná podľa nariadenia (EÚ)
2016/425:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙ 00380 HELSINKI ∙ Finland ∙ Notified Body number: 0598 EÚ vyhlásenie
o zhode je k dispozícii na tejto adrese: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 PODĽA UKCA
Tento osobný ochranný pracovný prostriedok spĺňa požiadavky na zdravie a bezpečnosť, neškodnosť, pohod-
lie, stabilitu a ochranu pred špecifikovanými rizikami v súlade s nariadením 2016/425 o osobných ochranných
pracovných prostriedkoch, ktoré sa uplatňuje a mení vo Veľkej Británii. Symboly pre ošetrovanie podľa ISO
3758. Systém veľkostí podľa EN ISO 13688:2013 + A1:2021. Vysoká viditeľnosť podľa EN ISO 20471:2013 +
A1:2016: č. výr. 091690, 091691: trieda 1, č. výr. 091692, 091693: veľkosť S – L: trieda 1, XL – 3XL: trieda 2. Skúš-
ka UK podľa nariadenia 2016/425 o ochrannom vybavení, ktoré sa používajú vo Veľkej Británii a boli zmenené
na základe: SGS United Kingdom Limited • Rossmoor Business Park Ellesmere Port • South Wirral, Cheshire,
CH65 3EN • United Kingdom • Approved Body number: 0120 UK vyhlásenie o zhode je k dispozícii na nižšie
uvedenej adrese: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

sl ZAŠČITNI OPOZORILNI BREZROKAVNIK
1. SPLOŠNI NAPOTKI

Navodila za uporabo morate prebrati, jih upoštevati, shraniti za poznejšo uporabo in imeti vedno na
voljo.

2. RAZLAGA PIKTOGRAMOV
Simbol za opozorilno zaščitno delovno oblačilo v skladu s standardom EN ISO 20471:2013+A1:2016
Razred: X = delež površine odsevnih in fluorescenčnih materialov

Simbol s knjigo na etiketi opozarja na navodila za uporabo
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Kontrolni meri v cm sta telesna višina in
obseg prsi

Velikost Št. art. 091690,
091691

Št. art. 091692,
091693

Telesna višina v cm/
obseg prsi v cm

Telesna višina v cm/
obseg prsi v cm

S 156–204/
112–120

156–164/
86–94

M 156–204/
116–124

164–172/
94–102

L 156–204/
120–128

172–180/
102–110

XL 156–204/
124–132

180–188/
110–118

2XL 156–204/
128–136

188–196/
118–129

3XL 156–204/
132–140

196–204/
129–141

2.1 OPOZORILNA ZAŠČITA PO EN ISO 20471:2013+A1:2016

Material Oblačilo razreda 1 Oblačilo razreda 2 Oblačilo razreda 3

Osnovni material 0,14 0,50 0,80

Odsevni material 0,10 0,13 0,20

Kombinirani zmogljivostni
material

0,20 - -

OBVESTILO! Razred oblačila je določen z najmanjšo površino vidnega materiala.

2.2 OCENA TVEGANJA PO EN ISO 20471:2013+A1:2016

Tveganje Klavzula standarda Način ocenjevanja

Visoka vidljivost:

 360-stopinjska vidljivost
 Zasnova za prepoznavanje ob-

lik
 Obdajanje zgornjega dela tele-

sa
 Količina odseva podnevi in po-

noči

EN ISO 20471 klavzula 4 Ocena zasnove

Visoka vidljivost:

 Kakovost odseva podnevi

EN ISO 20471 klavzula 5.1/5.2/5.3 Preverjanje barvne učinkovitosti
fluorescenčnega materiala

Visoka vidljivost:

 Kakovost odseva ponoči

EN ISO 20471 klavzula 6 Preverjanje fotometričnih lastnosti
odsevnega materiala

2.3 OZNAKA IZDELKA

Osebna varovalna oprema je skladna z Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425.

Osebna varovalna oprema je skladna z Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425 v različici,
ki je prilagojena in spremenjena za britansko zakonodajo.

3. OPIS IZDELKA
Zaščitni opozorilni brezrokavnik iz 100-% poliestra z odsevnimi trakovi na sprednji in zadnji strani.
Št. art. 091690: Rumen/črn z zadrgo, prsnim žepom za mobilni telefon, prsnim žepom s poklopcem, dvema
prsnima žepoma z zadrgo.
Št. art. 091691: Oranžen/črn z zadrgo, prsnim žepom za mobilni telefon, prsnim žepom s poklopcem, dvema
prsnima žepoma z zadrgo.
Št. art. 091692: Rumen z zadrgo, žep za osebno izkaznico in stranski žep s poklopcem, dodatni odsevni trakovi
na ramenih.
Št. art. 091693: Oranžen z zadrgo, žep za osebno izkaznico in stranski žep s poklopcem, dodatni odsevni trako-
vi na ramenih.

4. VARNOST
4.1 OSNOVNI VARNOSTNI NAPOTKI

OPOZORILO

Poškodovana opozorilna zaščitna delovna oblačila
Poškodbe, starost ali umazanija otežujejo prepoznavnost opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil.
▶ Zunanji vizualni pregled opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil pred vsako uporabo.
▶ Pri čiščenju in negi opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil obvezno upoštevajte napotke za nego na etike-

ti.
▶ V primeru poškodb ali kontaminacije opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil ne uporabljajte več.

4.2 NAMEN UPORABE
Za vizualno signalizacijo prisotnosti nosilca v vseh mogočih svetlobnih razmerah podnevi in pri osvetlitvi z av-
tomobilskimi žarometi v temi in mraku. Optimalni zaščitni učinek le pri zaprtih nošenih opozorilnih zaščitnih
oblačilih. Kroj ustreza obsegu prsi. Vdelana toleranca zagotavlja udobje in omogoča nošenje oblačila preko
tankih plasti oblačil. Če je treba spodaj nositi debelejša oblačila, bo morda potrebna večja številka.

4.3 NAPAČNA UPORABA
Ne nudi zaščite pred mehanskimi, kemičnimi in električnimi nevarnostmi ter vročino in ognjem. Ne nudi zašči-
te pred mrazom. Nošenje opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil ne zagotavlja, da je nosilec viden v vseh oko-
liščinah. Opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil ne spreminjajte. Odsevni trakovi ne smejo biti prekriti z drugi-
mi kosi oblačil ali opreme. Popravila ne smejo vplivati na učinek oblačil. Ne popravljajte sami opozorilnih
zaščitnih oblačil.

5. SHRANJEVANJE
Shranjujte v originalni embalaži, na suhem mestu, zaščitenem pred svetlobo in prahom. Shranjujte pri tempe-
raturi med –20 °C in +25 °C ter relativni zračni vlažnosti pod 80 %. Ne shranjujte v bližini korozivnih, agresiv-
nih, kemičnih snovi, topil, vlage ali umazanije. Pri shranjevanju v vozilu opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil
ne shranjujte neposredno ob oknu ali na sedežih vozila.

6. ČIŠČENJE
Zaradi umazanije, npr. tujih delcev, in nepravilnega čiščenja se lahko učinkovitost zaščite zmanjša. Za čiščenje
upoštevajte posamezne oznake za nego na etiketi. Oblačila smete prati samo z zaprtimi zadrgami in skupaj s
podobnimi barvami brez uporabe belil. Ne uporabljajte mehčalca. Odsevne trakove očistite z mlačno vodo in
krpo. Po čiščenju posušite na zraku pri sobni temperaturi. Po vsakem čiščenju preglejte opozorilna zaščitna
oblačila glede umazanije in odlepljenih ali razpadajočih odsevnih trakov. Če funkcionalne zaščite ni več mo-
goče zagotoviti, opozorilna zaščitna delovna oblačila zavrzite. Kljub rednemu čiščenju in negi se lahko zaradi
obrabe in poškodb življenjska doba opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil bistveno skrajša. Največ 25 ciklov
pranja.

Pranje pri največ
40 °C

Ne belite Ne sušite v sušilnem
stroju

Ne likajte Brez kemičnega
čiščenja

7. ČAS UPORABNOSTI
Odstranite najpozneje 5 let po datumu proizvodnje in v primeru poškodb, močne umazanosti ali zbledelih
barv. Navedeno največje število ciklov pranja ni edini dejavnik, ki določa življenjsko dobo oblačila. Življenjska
doba je odvisna tudi od uporabe, nege in shranjevanja.

8. ODSTRANJEVANJE
Po ustrezni uporabi odstranite med gospodinjske odpadke.

9. CERTIFIKAT
9.1 PO CE
Skladnost z Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425. Simboli za nego po ISO 3758. Sistem velikosti
po EN ISO 13688:2013+A1:2021. Visoka vidljivost po EN ISO 20471:2013+A1:2016: Št. art. 091690, 091691: Raz-
red 1, Št. art. 091692, 091693: Velikost S–L: Razred 1, XL–3XL: Razred 2. Preverjanje v skladu z Uredbo (EU)
2016/425 izvaja:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙ 00380 HELSINKI ∙ Finska ∙ Številka priglašenega organa: 0598 Iz-
java EU o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 PO UKCA
Ta osebna zaščitna oprema izpolnjuje zahteve glede zdravja in varnosti, neoporečnosti, udobja, stabilnosti in
zaščite pred navedenimi tveganji v skladu z Uredbo o osebni zaščitni opremi 2016/425, ki velja v Veliki Britani-
ji in je bila spremenjena. Simboli za nego po ISO 3758. Sistem velikosti po EN ISO 13688:2013+A1:2021. Visoka
vidljivost po EN ISO 20471:2013+A1:2016: Št. art. 091690, 091691: Razred 1, Št. art. 091692, 091693: Velikost S–
L: Razred 1, XL–3XL: Razred 2. Testiranje v Združenem kraljestvu v skladu z Uredbo o osebni zaščitni opremi
2016/425, kot velja v Združenem kraljestvu in je bila spremenjena z: SGS United Kingdom Limited • Rossmoor
Business Park Ellesmere Port • South Wirral, Cheshire, CH65 3EN • United Kingdom • Approved Body number:
0120 Izjava UK o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

sv VARSELVÄST
1. ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Läs, beakta och förvara bruksanvisningen för senare användning och se till att den alltid är tillgäng-
lig.

2. FÖRKLARING TILL BILDSYMBOLERNA
Symbol för varselklädsel enligt EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Klass: X = ytandel reflekterande och fluorescerande material

Boksymbol på etiketten hänvisar till bruksanvisningen

2

1

Kontrollmått i cm är kroppslängd och
bröstvidd

Storlek Artikelnr 091690,
091691

Artikelnr 091692,
091693

Kroppslängd i cm /
bröstvidd i cm

Kroppslängd i cm /
bröstvidd i cm

S 156 – 204 /
112 - 120

156–164 /
86–94

M 156 – 204 /
116 - 124

164–172 /
94–102

L 156–204 /
120–128

172–180 /
102–110

XL 156–204 /
124–132

180–188 /
110–118

2XL 156–204 /
128–136

188–196 /
118–129

3XL 156 – 204 /
132 - 140

196 – 204 /
129 - 141

2.1 VARSELSKYDD ENLIGT EN ISO 20471:2013+A1:2016

Material Kläder, klass 1 Kläder, klass 2 Kläder, klass 3

Bakgrundsmaterial 0,14 0,50 0,80

Reflekterande material 0,10 0,13 0,20

Kombinerat material 0,20 - -

OBS! Klädesklassen bestäms av den minsta ytan av det synliga materialet.

2.2 RISKBEDÖMNING ENLIGT EN ISO 20471:2013+A1:2016

Risk Standardpunkt Utvärderingsmetod

Hög synbarhet:

 360° synbarhet
 Design för formidentifiering
 Överdel
 Reflektionsmängd dag och

natt

EN ISO 20471 punkt 4 Bedömning av designen

Hög synbarhet:

 Reflektionskvalitet dag

EN ISO 20471 punkt 5.1/5.2/5.3 Provning av färgeffekten hos det
fluorescerande materialet

Hög synbarhet:

 Reflektionskvalitet natt

EN ISO 20471 punkt 6 Provning av det reflekterande ma-
terialets fotometriska egenskaper

2.3 PRODUKTIDENTIFIERING

Den personliga skyddsutrustningen uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 om personlig
skyddsutrustning.

Den personliga skyddsutrustningen uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 om personlig
skyddsutrustning i den version som har införlivats med brittisk lagstiftning och reviderats.

3. PRODUKTBESKRIVNING
Varselväst av 100 % polyester med reflexband på fram- och baksidan.
Artikelnr 091690: Gul/svart med blixtlås, bröstficka för mobiltelefon, bröstficka med lock, två midjefickor med
blixtlås.
Artikelnr 091691: Orange/svart med blixtlås, bröstficka för mobiltelefon, bröstficka med lock, två midjefickor
med blixtlås.
Artikelnr 091692: Gul med blixtlås. ID-kort- och sidficka med lock, extra reflexremsor på axlarna.
Artikelnr 091693: Orange med blixtlås. ID-kort- och sidficka med lock, extra reflexremsor på axlarna.

4. SÄKERHET
4.1 GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNING

Skadad varselklädsel
Skador, åldring eller smuts försämrar varselklädselns synlighet.
▶ Gör en yttre visuell kontroll av varselklädseln för varje användning.
▶ Rengör och vårda varselklädseln enbart enligt skötselanvisningarna på etiketten.
▶ Använd inte varselklädseln om den har blivit skadad eller förorenad.

4.2 AVSEDD ANVÄNDNING
För visuell signalering av bärarens närvaro under alla tänkbara ljusförhållanden dagtid samt vid belysning
med ljuskällor i mörker och skymning. Optimal skyddseffekt endast om varselklädseln är stängd. Passformen
motsvarar bröstvidden. En tolerans ger komfort och gör det möjligt att bära klädesplagget över tunna kläder.
Om tjockare kläder måste bäras, krävs eventuellt en större storlek.

4.3 FELAKTIG ANVÄNDNING
Skyddar inte mot mekaniska, kemiska eller elektriska risker, värme eller brand. Skyddar inte mot kyla. Att var-
selklädsel bärs garanterar inte att bäraren är synlig under alla omständigheter. Ändra inte varselklädseln på
egen hand. Täck inte över reflexbanden med annan klädsel eller utrustning. Reparationer får inte påverka klä-
dens prestanda negativt. Reparera inte varselklädsel på egen hand.

5. FÖRVARING
Förvara i originalförpackningen på en ljusskyddad, dammfri och torr plats. Förvara vid temperaturer mellan
-20 °C och +25 °C och vid högst 80 % relativ luftfuktighet. Förvara inte i närheten av frätande, aggressiva, ke-
miska ämnen, lösningsmedel, fukt och smuts. Vid förvaring i fordon bör varselklädseln inte läggas omedelbart
intill fönster eller på fordonsstolar.

6. RENGÖRING
Smuts, orsakad av t.ex. främmande substanser, samt felaktig rengöring kan försämra skyddseffekten. Rengö-
ring enligt individuell skötselmärkning på etiketten. Tvätta bara med tillslutna lås, liknande färger och utan
optiska vitmedel. Använd inte sköljmedel. Rengör reflexbanden med ljummet vatten och en trasa. Låt lufttor-
ka i rumstemperatur efter rengöring. Kontrollera varselklädseln efter varje rengöring med avseende på förore-
ningar och lossnade eller spruckna reflexband. Kassera varselklädseln om en fullständig funktion inte längre
går att återställa. Trots regelbunden rengöring och skötsel kan slitage och skador förkorta varselklädselns an-
vändningstid betydligt. Högst 25 tvättcykler.

Tvätta vid max. 40 °C Får inte blekas Får inte torktumlas Får inte strykas Får inte kemtvättas

7. HÅLLBARHETSTID
Kassera varselklädseln senast 5 år efter tillverkningsdatumet och om den blir skadad eller starkt nedsmutsad
eller om färgerna har bleknat. Angivet antal max. tvättcykler är inte den enda faktor som bestämmer kläder-
nas livslängd. Livslängden beror också på användning, skötsel och förvaring.

8. AVFALLSHANTERING
Sortera som hushållsavfall efter avsedd användning.

9. CERTIFIERING
9.1 ENLIGT CE
Uppfyller kraven i PSU-förordningen (EU) 2016/425. Skötselsymboler enligt ISO 3758. Storlekssystem enligt EN
ISO 13688:2013+A1:2021. God synbarhet enligt EN ISO 20471:2013+A1:2016: Artikelnr 091690, 091691: Klass
1, artikelnr 091692, 091693: Storlek S - L: Klass 1, XL - 3XL: Klass 2. Kontroll enligt EU-förordningen 2016/425
av:  SGS Fimko OY ∙ Takomotie 8 ∙ 00380 HELSINGFORS ∙ Finland ∙ ID-nummer för anmält organ: 0598 EU-försä-
kran om överensstämmelse finns på följande adress:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

9.2 ENLIGT UKCA
Den personliga skyddsutrustningen uppfyller kraven för hälsa och säkerhet, komfort, stabilitet och skydd mot
de angivna riskerna enligt förordningen om personlig skyddsutrustning 2016/425 inklusive ändringar som är
tillämplig i Storbritannien. Skötselsymboler enligt ISO 3758. Storlekssystem enligt EN ISO
13688:2013+A1:2021. God synbarhet enligt EN ISO 20471:2013+A1:2016: Artikelnr 091690, 091691: Klass 1, ar-
tikelnr 091692, 091693: Storlek S - L: Klass 1, XL - 3XL: Klass 2. UK-provning enligt förordningen 2016/425 om
personlig skyddsutrustning, som är tillämplig i Storbritannien och ändrad genom: SGS United Kingdom Limi-
ted • Rossmoor Business Park Ellesmere Port • South Wirral, Cheshire, CH65 3EN • Storbritannien • Approved
Body number: 0120 UK-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc


	Titelseite
	091690, 091691, 091692, 091693 | Warnschutzweste
	1 Allgemeine Hinweise
	2 Piktogrammerläuterung
	2.1 Warnschutz nach EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.2 Risikobeurteilung nach EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.3 Produktkennzeichnung

	3 Produktbeschreibung
	4 Sicherheit
	4.1 Grundlegende Sicherheitshinweise
	4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung
	4.3 Sachwidriger Einsatz

	5 Lagerung
	6 Reinigung
	7 Verfallszeit
	8 Entsorgung
	9 Zertifizierung
	9.1 Nach CE
	9.2 Nach UKCA


	091690, 091691, 091692, 091693 | High-visibility vest
	1 General information
	2 Explanation of pictograms
	2.1 High-visibility protection according to EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.2 Risk assessment according to EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.3 Product identification

	3 Product description
	4 Safety
	4.1 Essential safety, hi visibility clothing
	4.2 Intended use
	4.3 Reasonably foreseeable misuse

	5 Storage
	6 Cleaning
	7 Expiry date
	8 Disposal
	9 Certification
	9.1 According to CE
	9.2 According to UKCA


	091690, 091691, 091692, 091693 | Сигнална жилетка
	1 Общи указания
	2 Пояснение на пиктограмите
	2.1 Защита с висока видимост съгласно EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.2 Оценка на риска съгласно EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.3 Маркировка на продукта

	3 Описание на продукта
	4 Безопасност
	4.1 Основни указания за безопасност
	4.2 Употреба по предназначение
	4.3 Употреба не по предназначение

	5 Съхранение
	6 Почистване
	7 Срок на годност
	8 Предаване за отпадъци
	9 Сертификация
	9.1 Съобразно СЕ
	9.2 Съобразно UKCA


	091690, 091691, 091692, 091693 | Výstražná vesta
	1 Obecné pokyny
	2 Vysvětlení piktogramů
	2.1 Výstražná ochrana podle EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.2 Posouzení rizika podle EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.3 Označení produktu

	3 Popis výrobku
	4 Bezpečnost
	4.1 Základní bezpečnostní pokyny
	4.2 Stanovené použití
	4.3 Nesprávné použití

	5 Skladování
	6 Čištění
	7 Životnost
	8 Likvidace
	9 Certifikace
	9.1 Podle CE
	9.2 Podle UKCA


	091690, 091691, 091692, 091693 | Advarselsvest
	1 Generelle henvisninger
	2 Forklaring af piktogrammer
	2.1 Advarselssikkerhed iht. EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.2 Risikovurdering iht. EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.3 Produktmærkning

	3 Produktbeskrivelse
	4 Sikkerhed
	4.1 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger
	4.2 Bestemmelsesmæssig anvendelse
	4.3 Ukorrekt anvendelse

	5 Opbevaring
	6 Rengøring
	7 Udløbsdato
	8 Bortskaffelse
	9 Certificering
	9.1 I henhold til CE
	9.2 I henhold til UKCA


	091690, 091691, 091692, 091693 | Chaleco reflectante
	1 Avisos generales
	2 Explicación del pictograma
	2.1 Protección por alta visibilidad según EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.2 Evaluación de riesgos según EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.3 Identificación del producto

	3 Descripción del producto
	4 Seguridad
	4.1 Indicaciones de seguridad
	4.2 Uso conforme a lo previsto
	4.3 Utilización indebida

	5 Almacenamiento
	6 Limpieza
	7 Caducidad
	8 Eliminación
	9 Certificación
	9.1 Según CE
	9.2 Según UKCA


	091690, 091691, 091692, 091693 | Huomioliivi
	1 Yleisiä ohjeita
	2 Piktogrammien selitys
	2.1 Standardin EN ISO 20471:2013+A1:2016 mukainen suojaus
	2.2 Standardin EN ISO 20471:2013+A1:2016 mukainen riskinarviointi
	2.3 Tuotteen merkintä

	3 Tuotekuvaus
	4 Turvallisuus
	4.1 Tärkeät turvallisuusohjeet
	4.2 Käyttötarkoitus
	4.3 Väärinkäyttö

	5 Säilytys
	6 Puhdistus
	7 Viimeinen käyttöajankohta
	8 Hävittäminen
	9 Sertifiointi
	9.1 CE-standardin mukaisesti
	9.2 UKCA-sertifioinnin mukaisesti


	091690, 091691, 091692, 091693 | Gilet de signalisation
	1 Remarques générales
	2 Explication des pictogrammes
	2.1 Signalisation suivant EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.2 Evaluation des risques EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.3 Marquage des produits

	3 Description du produit
	4 Sécurité
	4.1 Consignes générales de sécurité
	4.2 Utilisation normale
	4.3 Mauvais usage raisonnablement prévisible

	5 Stockage
	6 Nettoyage
	7 Durée de vie
	8 Mise au rebut
	9 Certification
	9.1 Suivant CE
	9.2 Suivant UKCA


	091690, 091691, 091692, 091693 | Láthatósági mellény
	1 Általános tudnivalók
	2 Piktogramok magyarázata
	2.1 Láthatóság EN ISO 20471:2013+A1:2016 szerint
	2.2 A veszély értékelése EN ISO 20471:2013+A1:2016 szerint
	2.3 Termékmegjelölés

	3 Termékleírás
	4 Biztonság
	4.1 Alapvető biztonsági utasítások
	4.2 Rendeltetésszerű használat
	4.3 Rendeltetésellenes használat

	5 Tárolás
	6 Tisztítás
	7 Lejárati idő
	8 Ártalmatlanítás
	9 Tanúsítvány
	9.1 CE szerint
	9.2 UKCA szerint


	091690, 091691, 091692, 091693 | Signalni prsluk
	1 Opće upute
	2 Objašnjenje piktograma
	2.1 Zaštitna odjeća prema EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.2 Procjena rizika prema EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.3 Oznaka proizvoda

	3 Opis proizvoda
	4 Sigurnost
	4.1 Osnovne sigurnosne upute
	4.2 Namjenska upotreba
	4.3 Nepropisna upotreba

	5 Skladištenje
	6 Pranje
	7 Životni vijek
	8 Odlaganje u otpad
	9 Certificiranje
	9.1 Prema CE
	9.2 Prema UKCA


	091690, 091691, 091692, 091693 | Gilet ad alta visibilità
	1 Note generali
	2 Spiegazione dei pittogrammi
	2.1 Protezione ad alta visibilità a norma EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.2 Valutazione del rischio a norma EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.3 Denominazione del prodotto

	3 Descrizione del prodotto
	4 Sicurezza
	4.1 Avvertenze fondamentali per la sicurezza
	4.2 Uso previsto
	4.3 Uso scorretto ragionevolmente prevedibile

	5 Stoccaggio
	6 Pulizia
	7 Scadenza
	8 Smaltimento
	9 Certificazione
	9.1 Secondo marcatura CE
	9.2 Secondo certificazione UKCA


	091690, 091691, 091692, 091693 | Veiligheidsvest
	1 Algemene aanwijzingen
	2 Verklaringen van de pictogrammen
	2.1 Veiligheid volgens EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.2 Risicobeoordeling volgens EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.3 Productmarkering

	3 Productbeschrijving
	4 Veiligheid
	4.1 Basisveiligheidsinstructies
	4.2 Beoogd gebruik
	4.3 Onjuist gebruik

	5 Opslag
	6 Reiniging
	7 Houdbaarheidsduur
	8 Weggooien
	9 Certificering
	9.1 Volgens CE
	9.2 Volgens UKCA


	091690, 091691, 091692, 091693| Signalvest
	1 Generelle merknader
	2 Forklaring av piktogrammene
	2.1 Vernetøy med høy synlighet i samsvar med EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.2 Risikovurdering i samsvar med EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.3 Produktmerking

	3 Produktbeskrivelse
	4 Sikkerhet
	4.1 Grunnleggende sikkerhetshenvisninger
	4.2 Korrekt bruk
	4.3 Ikke-korrekt bruk

	5 Lagring
	6 Rengjøring
	7 Utløpstid
	8 Avfallsbehandling
	9 Sertifisering
	9.1 I samsvar med CE-merking
	9.2 I samsvar med UKCA


	091690, 091691, 091692, 091693 | Kamizelka ostrzegawcza
	1 Informacje ogólne
	2 Objaśnienie piktogramów
	2.1 Kamizelka ostrzegawcza wg EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.2 Ocena ryzyka wg EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.3 Oznaczenie produktu

	3 Opis produktu
	4 Bezpieczeństwo
	4.1 Podstawowe instrukcje bezpieczeństwa
	4.2 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
	4.3 Niewłaściwe użytkowanie

	5 Magazynowanie
	6 Czyszczenie
	7 Czas przydatności do użytku
	8 Utylizacja
	9 Certyfikacja
	9.1 Wg CE
	9.2 Wg UKCA


	091690, 091691, 091692, 091693 | Colete de segurança refletor
	1 Indicações gerais
	2 Explicação do pictograma
	2.1 Alta visibilidade conforme EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.2 Avaliação dos riscos conforme EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.3 Designação do produto

	3 Descrição do produto
	4 Segurança
	4.1 Indicações básicas de segurança
	4.2 Utilização adequada
	4.3 Utilização indevida

	5 Armazenamento
	6 Limpeza
	7 Data de validade
	8 Eliminação
	9 Certificação
	9.1 Segundo CE
	9.2 Segundo UKCA


	091690, 091691, 091692, 091693 | vestă reflectorizantă de protecție
	1 Indicații generale
	2 Explicarea pictogramelor
	2.1 Semnalizare de protecție conform EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.2 Evaluarea riscurilor conform EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.3 Marcă de conformitate

	3 Descrierea produsului
	4 Siguranță
	4.1 Instrucţiuni fundamentale de siguranţă
	4.2 Utilizare conform destinaţiei
	4.3 Utilizare necorespunzătoare

	5 Depozitare
	6 Curăţare
	7 Perioadă de valabilitate
	8 Eliminarea deșeurilor
	9 Certificare
	9.1 Conform CE
	9.2 Conform UKCA


	091690, 091691, 091692, 091693 | Výstražná ochranná vesta
	1 Všeobecné pokyny
	2 Vysvetlenie symbolov
	2.1 Ochrana podľa EN ISO 20471:2013 + A1:2016
	2.2 Posúdenie rizika podľa EN ISO 20471:2013 + A1:2016
	2.3 Označenie výrobku

	3 Popis produktu
	4 Bezpečnosť
	4.1 Základné bezpečnostné pokyny
	4.2 Zamýšľané použitie
	4.3 Používanie v rozpore s určením

	5 Skladovanie
	6 Čistenie
	7 Trvanlivosť
	8 Likvidácia
	9 Certifikácia
	9.1 Podľa CE
	9.2 Podľa UKCA


	091690, 091691, 091692, 091693 | Zaščitni opozorilni brezrokavnik
	1 Splošni napotki
	2 Razlaga piktogramov
	2.1 Opozorilna zaščita po EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.2 Ocena tveganja po EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.3 Oznaka izdelka

	3 Opis izdelka
	4 Varnost
	4.1 Osnovni varnostni napotki
	4.2 Namen uporabe
	4.3 Napačna uporaba

	5 Shranjevanje
	6 Čiščenje
	7 Čas uporabnosti
	8 Odstranjevanje
	9 Certifikat
	9.1 Po CE
	9.2 Po UKCA


	091690, 091691, 091692, 091693 | Varselväst
	1 Allmänna anvisningar
	2 Förklaring till bildsymbolerna
	2.1 Varselskydd enligt EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.2 Riskbedömning enligt EN ISO 20471:2013+A1:2016
	2.3 Produktidentifiering

	3 Produktbeskrivning
	4 Säkerhet
	4.1 Grundläggande säkerhetsföreskrifter
	4.2 Avsedd användning
	4.3 Felaktig användning

	5 Förvaring
	6 Rengöring
	7 Hållbarhetstid
	8 Avfallshantering
	9 Certifiering
	9.1 Enligt CE
	9.2 Enligt UKCA



