KERN FCF 30K-3

Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit fiir
Industrie, Gastronomie und Kiiche

Kategorie

Marke
Produktkategorie
Produktgruppe
Produktfamilie

KERN
Industriewaage

Tischwaage
FCF

Messsystem

Bauart der Waage
Anzahl Wagebereiche
Wagesystem
Wagebereich [Max]
Ablesbarkeit [d]
Aufldsung

Linearitat
Reproduzierbarkeit
Tarierbereich
Voreingestellte Einheit

Einheiten

Justierméglichkeiten

Empfohlenes Justiergewicht
Mogliche Justierpunkte
Einschwingzeit

Anwarmzeit

Einbereichswaage

1
Dehnungsmessstreifen
30000 g

g

30.000

+3g

g

30000 g

tol

Justierung mit externem
Gewicht

30 kg (M1)

10 kg; 20 kg; 30 kg
3s

120 min

KERN

AuBermittige Belastung bei 1/3

[Max] °8
Max. Kriechen (15 Minuten) 4g
Max. Kriechen (30 Minuten) 8¢g

CE Zeichen v
Display

Display-Art LCD
Display Ziffernhohe 25 mm

Bauform

Abmessungen Gehause (BxTxH) 270%x345x106 mm

Abmessungen komplett montiert

(BxTxH) 270%345x106 mm

Material Gehduse Kunststoff
Material Wageplatte Edelstahl
Abmessungen Wageflache (BxT) 253x228 mm
Libelle v

Funktionen

Anzahl Tasten fiir Bedienung 5
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb 3 min

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/
Akkubetrieb

Tarierfunktion

3 min

manuell (mehrmalig)
Prozentbestimmung v
Zahlfunktion v
Funktion zur Mittelwertbildung bei v

unruhigen Wagebedingungen
Rezeptur-/Summierstufe Rez A (Netto-Total)

Unterflurwagung Keine
IP-Schutz - Komplettgerat kein IP-Schutz

Zahlen

Kleinstes Teilegewicht beim
Stiickzahlen - unter 2g
Laborbedingungen

Kleinstes Teilegewicht beim

Stiickzahlen - unter 20g
Normalbedingungen

Mégliche Referenzstiickzahl(en)
Zahlauflésung (unter
Laborbedingungen)

5, 10, 20, 25, 50

15.000



KERN FCF 30K-3

Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit fur

Industrie, Gastronomie und Kiiche
Piktogramme

KERN

Energieversorgung

Eingangspannung Netzteil / Strom

[Max]
Eingangspannung Gerat / Strom

220 V-240V AC, 50 Hz

9V, 300 mA —
e 0 S A 20 o 51 ]
Steckernetzteil Art Steckernetzteil CALEXT| [ PCS | [RECIPE | [PERCENT| | UNIT | MOVE | BATT | | MULTI
mitgelieferte Stromversorgung Netzteil [ N

EURO DAY
Steckernetzteil / Adapter fir UK
Lander - im Lieferumfang usS

CH
Akku optional Akku optional - intern M DAKKS

Akku Ladezeit
Akku Betriebsdauer -

16 h

Hinterleuchtung an 80N

Akku Betri r-

HintlérI:tEcE?us:::is 120h

Batterie 9 V Block
Batterie-/Akkuart Alkali(-Mangan)
Batterieanschluss Pad + Feder
Batterie Betriebsdauer 20 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] 80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C) 5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C) 35 °C
Lagertemperatur [Min] -20 °C
Lagertemperatur [Max] 60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit

Abmessungen Verpackung
(BxTxH)

1d
335%x400%185 mm

Nettogewicht 2,61kg
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 2,8 kg
Bruttogewicht ca. 3,4 kg
Versandgewicht 5 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer fir Justage auf

Aufstellungsort 961-248
Artllke.lnummer fir DAkkS- 063128
Kalibrierung

Artikelnummer fir .

Konformitatszertifikat

Accu
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