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Sku Rohrwerkzeuge
Persönliche Schutzausrüstung - Wartung

Produktbeschreibung :

• Spannbereich: 0 bis 102 mm; 0 bis 3"1/2.
• Sehr robuste Rohrzange, Zahnung auf 55 HRc gehärtet.
• Sehr genaues Ansetzen durch die Feinbearbeitung von
 Gewinde und Rolle.

A max.
 [mm]:

34

B [mm]: 25,0

C [mm]: 16,0

E [mm]: 16,0

L ["]: 10

L [mm]: 250

[kg]: 0,600

131A.10 131A - Rohrzangen, „Stillson"-Modell - Stahl
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