97.27X29

Pfeifenkopfschlissel
Sku

Schlussel mit festen und verstellbaren Schliisselweiten

97.27X29 97 - Doppelte Rohrsteckschlissel, geschmiedet, metrisch

Produktbeschreibung :

« Doppelte Rohrsteckschlussel:

Schlussel vollsténdig durchbohrt, so dass sehr lange
Gewindestangen eingefuhrt werden kénnen.

« Geschmiedeter Sechskantschaft zum Anziehen mit einem
Schlussel.

« Bohrung fir den Einsatz mit Drehstiften: 160A.

« Einzusetzender Drehstift:

- 160A.1 fur die Abmessungen 6 x 7 bis 21 x 23 mm

& L 2 - 160A.2 firr die Abmessungen von 24 x 26 bis 30 x 32 mm.
* 6-Kant-Kdpfe.
dl d2 * 2 Abmessungen pro Schlussel.
« Metrische Abmessungen: 6 bis 32 mm.
v v « Ausfiihrung: verchromt, satiniert.
A A d [mm]: 12,5
d1l [mm]: 37,0
dlxd2 37x39,5
[mm]:
d2 [mm]: 39,5
L [mm]: 200
[a]: 505
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