
Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

LENOX® STICHSÄGEBLÄTTER FÜR 

METALLANWENDUNGEN

ANWENDUNG

Produktvorteile

T2™ TECHNOLOGIE

Die T2-Technologie™ ermöglicht einen schnellen und effizienten 

Arbeitsfortschritt in einer Vielzahl von Metallanwendungen.

POWER BLAST

LENOX® Stichsägeblätter mit POWER BLAST-TECHNOLOGIE ™ 

durchlaufen eine Oberflächenveredelungsbehandlung durch

Hochgeschwindigkeitsstrahlen entlang des Dorns, wodurch das 

Sägeblatt gestärkt, Brüche reduziert und die Haltbarkeit erhöht wird.

Artikel- Nr.

Inhalt pro

Bestellmenge Beschreibung EAN-Code

UVP exkl. 

MwSt.

1991565 3 Blätter Bi-Metall 92 x 10 x 0,9mm 18ZPZ, T-Schaft 00885363176087 6,90 €           

1991566 5 Blätter Bi-Metall 92 x 10 x 0,9mm 18ZPZ, T-Schaft 00885363176094 10,40 €         

1991567 25 Blätter Bi-Metall 92 x 10 x 0,9mm 18ZPZ, T-Schaft 00885363176100 48,90 €         

1991568 2 Blätter Bi-Metall 92 x 10 x 0,9mm 18ZPZ, U-Schaft 00885363176117 5,04 €           

1991569 3 Blätter Bi-Metall 92 x 10 x 0,9mm 18ZPZ, U-Schaft 00885363176124 6,90 €           

1991570 5 Blätter Bi-Metall 92 x 10 x 0,9mm 18ZPZ, U-Schaft 00885363176131 10,40 €         

1,6mm –

6,4mm
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LENOX® STICHSÄGEBLÄTTER FÜR 

METALL- UND 

ALUMINIUMANWENDUNGEN


