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Schraubendreher-Einsatz  
XZN-M18, 3/4" 
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Produkt-Information    

KL-4031-4118 - Schraubendreher-Einsatz  
                XZN-M18, 3/4" 
 

Passend für die Radlager-Zentralschraube an der Hinter-

achse bei z.B. VW Golf V, Audi A3 und Seat Altea etc. 
 

Anwendungsbereich 
 

Der Schraubendreher-Einsatz XZN-M18 - KL-4031-4118 eignet 

sich in Verbindung z.B. mit dem Gelenkgriff 3/4" - KL-4007-411 

zum Lösen bzw. mit einem 3/4"-Drehmomentschlüssel zum 

Festziehen der Radlager-Zentralschraube an der Hinterachse. 
 

Technische Daten 

Antrieb: ................................................................................. ¾" 

Schlüsselweite: .......................................................... XZN-M18 

Maximale Belastung:  ................................................... 800 Nm 

 

 

  Vorschriften und Hinweise 

 Vor Inbetriebnahme durch Sichtprüfung überzeugen, dass 
das Werkzeug keine Beschädigungen aufweist. 

 Arbeiten an Fahrzeugachsen nur durch Fachpersonal unter 
Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheits-
vorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen!  

 Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom 
Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten. 

 

 

Zubehör: 
 

 

KL-4007-411 - Gelenkgriff 3/4", 980 mm 

Extra lange Ausführung (980 mm) mit 180° Gelenk. 

Geeignet für extrem festsitzende Schrauben. 

Technische Daten 

Antrieb: ................................................................................. ¾" 

Länge ges.: .................................................................. 980 mm 

KL-4031-4118 
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Anwendungsbeispiel: 
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