Technicky list /% Hoffmann Group

Garant crio
Pracovni stil, vlevo otevieny, vpravo 4 zasuvky, deska Eluplan tmava,
20x%20G, Délka desky: 1500mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 921007 1500
GTIN 4062406086312
Ttida artiklu 9GG
Popis

Provedeni:

Pracovni stll se stabilni ocelovou konstrukci se spodni vyztuhou ze 4hranné trubky. Zasuvkovy
blok s centralnim zamykanim pomoci zamku s cylindrickou vlozkou. 100% pIné vysuvné
zasuvky s vysouvaci mechanikou a nosnosti 75 kg. Nohy s plastovymi kluzaky Setrnymi k
podlaze.

Odsazeny otevieny plast pro ergonomické sezeni.

Korpus zasuvek vzdy svétle seda RAL 7035, praskové nanaseny lak. Cela zasuvek barevné
variabilni. Bez rusivych hran po obvodu pro optimalni ¢isténi a vyuziti plochy pomoci organizér(
(boxy, vlozky z tvrzené pény, délici listy s drazkami). Uchyceni zasuvek v rastru 25 mm.

Zamykaci systém s cylindrickym zamkem s 5 stavitky a modularni zasuvnou vlozkou. Vhodné pro
zamykaci zafizeni.

Osazeni:

Vyska Cela zasuvky (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Zvlastni prislusenstvi:

Doplnujici pfislusenstvi jako vyskové nastaveni, kola, bo¢ni obloZeni atd. najdete pod
jednotlivymi soucastmi GridLine v kapitole 92.

Lakovani:

Korpus a korpus zasuvek svétle Seda RAL 7035, Cela zasuvek a dvirka antracitova RAL 7016,
praskové nanaseny lak. Korpus zasuvek nelze konfigurovat, vzdy svétle Seda RAL 7035.

Technicky popis
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Uzitna Sitka zasuvek 500 mm
Hloubka podstavce 700 mm
Rada Ready-to-go
Pocet zasuvek 4
Sitka podstavce 1300 mm
Pracovni deska hloubka 750 mm
Uzitna Sitka zasuvky v G 20
Vyska 850 mm
Pracovni deska tloustka 50 mm
Uzitnd hloubka zasuvek v G 20
Hmotnost 118,6 kg
Uzitna plocha zasuvek v G 20%20
Pracovni deska délka 1500 mm
Uzitna hloubka zasuvek 500 mm
Nosnost pracovniho stolu / stolu - maximalni plosné

rozloZené zatizeni police (na dfevo) 800kg
Uzitnd vyska zasuvkové skiinky 525 mm

Konstrukéni provedeni Konstrukce z ocelovych trubek
Tloustka materialu 1 mm

Vyska pracovniho stolu 850 mm

Nosnost zasuvek / vysuvnych den 75 kg

Tloustka desky 50 mm

Vysuv zasuvky (¢astecny/plny vysuv) 100 %

Modularni nastr¢na vliozka

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

Cylindricky zamek

Volba barev 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut ndzvu produktu 20x20G
Druh produktu Pracovni stl
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Prislusenstvi

Sada protiskluzovych rohozi do zasuvek,5-dilnd Rozmér v G

20X20

Zasuvka Vyska Cela zasuvky 150 mm

Sada zasobnikd na drobné dily easyPick Typ 75/1

Sada délicich list s drazkami / délicich pficek Vyska cela
zasuvek / typ 75/1

Zasuvka Vyska Cela zasuvky 100 mm

Dilenska sada Pocet nastroju 22

Sada klesti Pocet nastrojl 5

Sada nastrénych kli¢ 1/2 palce Pocet nastrojh 32
Rohoz pro zésuvky Rozmér v G 20X20

Sada Sroubovak(l Pocet nastroji 10

Dilenské sada Pocet nastrojli 26

Demontazni nastroj Typ 1

Sada délicich list s drazkami / délicich pficek Vyska cela
zasuvek / typ 75/2

Sada pro orysovani a fezani Pocet ndstrojl 8

Sada klesti Pocet nastroja 5

Krytka zamku pro GridLine Typ KO21

Rohoz z ryhované gumy do zasuvek Rozmér v G 20X20
Sada nastrénych klica 1/4 a 1/2 palce Pocet nastroji 39
Sada délicich list s drazkami / délicich pficek Vyska cela
zasuvek / typ 100/1

Sada ockoplochych kli¢h Pocet néastroju 20

Sada délicich list s drazkami / délicich pfic¢ek Vyska cela
zasuvek / typ 100/3

Sada délicich list s drazkami / délicich pficek Vyska cela
zasuvek / typ 150/5

Nastréna vlozka se 2 kli¢i Cislo zamku Ho (3-mistné) 003

Sada zasobnikd na drobné dily easyPick Typ 75/3

951885 20X20

927800 150
950300 75/1

950320 75/1

927800 100
955071 22
954305 5
953821 32

951830 20X20

953521 10
955081 26
9500701

950320 75/2

954895 8
954295 5
914227 KO21
951910 20X20
953833 39

950320 100/1

952505 20

950320 100/3

950320 150/5

950050 003
950300 75/3
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Sada dilenskych pilnikd Pocet nastrojl 6

Sada nastrénych kli¢ 1/4 a 1/2 palce Pocet néstrojti 37
Sada zasobnikd na drobné dily easyPick Typ 75/2
Zasuvka Vyska Cela zasuvky 75 mm

Zasuvka Vyska Cela zasuvky 200 mm

Sada délicich list s drazkami / délicich pfic¢ek Vyska cela
zasuvek / typ 150/4

Sada délicich list s drazkami / délicich pficek Vyska cela
zasuvek / typ 100/2

Sada délicich list s drazkami / délicich pricek Vyska Cela
zasuvek / typ 75/3

Z&asuvky Comfort Close systém tlumeni zasunu Nosnost
zasuvky 75 kg

Sada klesti Pocet nastrojl 5
Dilenské sada Pocet nastrojli 22

Sada Sroubovakl Pocet nastroju 10

9522536
953828 37
950300 75/2
927800 75
927800 200

950320 150/4

950320 100/2

950320 75/3

950180 75

954306 5
955072 22
95352210
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