Technicky list /% Hoffmann Group

Garant crio
Pracovni stil, vlevo dviika, vpravo 4 zasuvky, deska z bukového Multiplexu,
20%20G, Délka desky: 1500/DEmm
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Udaje o objednavce
Artikové ¢islo 921444 1500/DE
GTIN 4062406086510
Trida artiklu 9GG
Popis
Provedeni:

Pracovni stll se stabilni ocelovou konstrukci se spodni vyztuhou ze 4hranné trubky. Zasuvkovy
blok s centralnim zamykanim pomoci zamku s cylindrickou vloZzkou. 100% plné vysuvné
zasuvky s vysouvaci mechanikou a nosnosti 75 kg.

S plynulym elektrickym nastavovanim vysky. Nastavovani vysky pomoci ru¢niho tlacitka.
Pfipojovaci kabel s némeckou zastrckou Schuko. Pfipojovaci vykon 250V / 50 Hz s maximalné
340 W. Délka pripojovaciho kabelu 1,5 m.

Korpus zasuvek vzdy svétle seda RAL 7035, praskové nanaseny lak. Cela zasuvek barevné
variabilni. Bez rusivych hran po obvodu pro optimalni ¢isténi a vyuziti plochy pomoci organizér(
(boxy, vlozky z tvrzené pény, délici listy s drazkami). Uchyceni zasuvek v rastru 25 mm.
Zamykaci systém s cylindrickym zamkem s 5 stavitky a modularni zasuvnou vlozkou. Vhodné pro
zamykaci zafizeni.

Funkce:

IP20: Je dana ochrana proti vnikani cizich téles s @ < 12 mm, avSak by mélo byt zabranéno
dotyku, neni dana ochrana pred vodou.

Osazeni:

Vyska dvirek (vlevo) mm: 525

Pocet vyskoveé nastavitelnych polic (vlevo): 1

Vyska Cela zasuvky (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Lakovani:

Korpus a korpus zasuvek svétle Seda RAL 7035, Cela zasuvek a dvirka antracitova RAL 7016,
praskové nanaseny lak. Korpus zasuvek nelze konfigurovat, vzdy svétle Seda RAL 7035.
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Upozornéni:

Pfi fadové instalaci je bezpodminecné nutny stfizny plech ¢. 927220.

Technicky popis

Zamykaci elektronicky systém — prestavitelny

Uzitna hloubka zasuvek v G
Hloubka podstavce
ComfortClose

Plynulé nastavovani vysky
Uzitna plocha zasuvek v G
Uzitna vyska zasuvkové skiinky
Pracovni deska délka
Pracovni deska tloustka
Pocet zasuvek

Uzitna Sifka zasuvky v G
Rychlost zvedani

Vyskovy rozsah

Uzitna hloubka zasuvek
Hmotnost

Maximalni zvedaci sila
Pracovni deska hloubka
Sitka podstavce

Uzitna Sitka zasuvek
Pripojka napéti

Rada

Princip vy$kového nastaveni
Ochranna tfida IP

Zdroj energie

Zdroj energie

Vstup typu zastrcky

ano
20
700 mm
ne
ano
20x20
525 mm
1500 mm
50 mm
4
20
9 mm/s
850 - 1050 mm
500 mm
161,1 kg
6000 N
750 mm
1300 mm
500 mm
250V
Ready-to-go
Elektricky
IP 20
Provoz s akumulatorem
Sitovy provoz
F
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250V

Jmenovité napéti

Konstrukcni provedeni

Tloustka materialu

Vyskové nastaveni pracovisté
Nosnost zasuvek / vysuvnych den

Nosnost pracovniho stolu / stolu - maximalni plosné
rozloZené zatizeni police (na dfevo)

Provedeni vyskového nastaveni
Tloustka desky

Vysuv zasuvky (Easte¢ny/plny vysuv)
Uhel otevfeni dvefi

Cylindricky zamek
Volba barev

Atribut nazvu produktu

Druh produktu

Konstrukce z ocelovych trubek
1 mm
850-1050 mm
75 kg

400 kg

Elektricky
50 mm
100 %
180 stupen
Moduldrni nastréna vliozka

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

20x20G

Pracovni stul

Prislusenstvi

Zasuvka Vyska Cela zasuvky 150 mm

Nastréna vlozka se 2 kli¢i Cislo zamku Ho (3-mistné) 003
Zasuvka Vyska Cela zasuvky 75 mm

Posuvna uchytka pro GridLine Typ KO12

Zasuvka Vyska Cela zasuvky 200 mm

Zasuvka Vy3ka Cela zasuvky 100 mm

Krytka zamku pro GridLine Typ KO21

927800 150
950050 003
927800 75
914226 KO12
927800 200
927800 100
914227 KO21
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