Technicky list /b Hoffmann Group

Upichovaci / zapichovaci desti¢ka, HB7020, Sitka zapichu w: 1,5mm

Udaje o objednavce

Artikové cislo 273676 1,5
GTIN 4045197719324
Trida artiklu 21J
Popis

Provedeni:

Lamac tfisek pro malé & a redukce fezné sily.

Technicky popis

Tolerance Sitky zapichu w + 0,03 mm
Sitka zapichu w 1,5 mm
Posuv f 0,03-0,12 mm/ot,
Pfifazeni dokoncovani / hrubovani hrubovéni-dokoncovani
Rezny material TK

Hlavni zpUsob pouziti P
Vedlejsi pouziti M
Podminky fezu kontinualni
Typ HB7020
Rohovy radius R 0,1 mm
Pocet vymén/fezani 2
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Profil vyménitelné britové desticky neutralni

Vymeénitelnd bfitova desticka

Druh produktu . o
pro soustruzeni zapichu

Udaje o uzivateli

Pouziti V. Kod I1SO

Ocel < 500 N/mm? vhodny 220 m/min P
Ocel < 750 N/mm? vhodny 180 m/min P
Ocel <900 N/mm vhodny 170 m/min P
Ocel < 1100 N/mm? vhodny 140 m/min P
Ocel < 1400 N/mm omezené pouziti 120 m/min P
INOX < 900 N/mm? vhodny 140 m/min M
INOX > 900 N/mm? vhodny 130 m/min M
Ti > 850 N/mm? vhodny 60 m/min S
GG(Q) vhodny 200 m/min K
CuZn vhodny 250 m/min N
Uni vhodny

kontinualni vhodny

mokré max. vhodny

suché omezené pouziti
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