
Technický list

TextFlow 12

Rohové pracoviště pro pracovní stanici eLevel, se 2 zvedacími sloupky, se
světlou deskou Eterlux

Údaje o objednávce

Artikové číslo 920086

GTIN 4045197719768

Třída artiklu 91P

Popis

POZNÁMKA: Možnost volby barvy
Provedení:
Rohové pracoviště s pracovní deskou s tloušťkou 40 mm a 2 zvedacími sloupky. Elektrické
plynulé výškové nastavení. Pouze v kombinaci s 1 pracovní stanicí eLevel. Řízení se programuje
na 4 zdvižných jednotkách.
Lakování:
Podstavec myší šedá RAL 7005, nekonfigurovatelný. Zvedací sloupky eloxovaný hliník,
nekonfigurovatené. Boční a zadní stěny světle šedá RAL 7035 práškově nanášený lak,
konfigurovatelné.
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do: 700 - 1000 mm
Šířka: 1100 mm
Pracovní deska délka: 1000 mm
Pracovní deska hloubka: 1000 mm
Pracovní deska tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 77 kg

Technický popis

Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky)
od – do

700 - 1000 mm

Hmotnost 77 kg
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Pracovní deska tloušťka 40 mm

Pracovní deska délka 1000 mm

Pracovní deska hloubka 1000 mm

Povrch pracovní desky
Potah velmi odolný proti

poškrábání a vysoké teplotě

Materiál pracovní desky
Dřevěné jádro (laťovka)

s potahem Eterlux

Šířka 1100 mm

Potah pracovní desky Eterlux (Melamin / fenolová pryskřice)

Barva povrchu pracovní desky světle šedá

Série Pracovní stanice

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek

Výškové nastavení pracoviště 700-1000 mm

Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně
rozložené zatížení police (na dřevo)

150 kg

Provedení výškového nastavení Elektrický

Tloušťka desky 40 mm

Výškové vyrovnání 25 mm

Výškové nastavení v rastru 25 mm

Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Druh produktu Rohové řešení pro pracovní stůl
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