Technicky list /b Hoffmann Group

Garant crio

v rv

Korpus skrinky 16G se zasuvkami, 12x20G, Vyska / pocet zasuvek: 800/7
[ =

Udaje o objednavce

Artikové ¢Cislo 927300 800/7
GTIN 4062406108182
Trida artiklu 9GG
Popis

Provedeni:

Skfin zasuvek se stabilni ocelovou konstrukci. 100% plIné vysuvné zasuvky s vysouvaci
mechanikou a nosnosti 75 kg. Hlinikova madla s vyménitelnymi a znovu popisovatelnymi
popisovacimi prouzky. Centralni zamykani pomoci zamku s cylindrickou vlozkou.

Osazeni:

Vyska Cela zasuvky mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Lakovani:

Korpus a korpus zasuvek svétle Seda RAL 7035, Cela zasuvek antracitova Seda RAL 7016,
praskové nanaseny lak. Korpus zasuvek nelze konfigurovat, vzdy svétle Seda RAL 7035.

Technicky popis

Sitka 400 mm
Uzitna hloubka zasuvek v G 20
Hloubka 650 mm
Uzitna vyska pro zasuvky 700 mm
Uzitna hloubka zasuvek 500 mm
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Hmotnost 71,4 kg

Uzitna Sitka zasuvek 300 mm

Pocet zasuvek 7

Uzitna plocha zasuvek v G 12x%20

Uzitna Sitka 350 mm

Uzitna vyska 700 mm

Vyska 800 mm

Vyska Cela zasuvek 75 mm

Vyska Cela zasuvek 75 mm

Vyska Cela zasuvek 75 mm

Vyska Cela zasuvek 75 mm

Vyska Cela zasuvek 100 mm

Vyska Cela zasuvek 100 mm

Vyska Cela zasuvek 200 mm

Uzitna Sitka zasuvky v G 12

Pocet dvifek 0

Pocet vysuvnych polic 0

Tloustka materialu 1T mm

Nosnost zasuvek / vysuvnych den 75 kg

Vysuv zasuvky (¢astecny/plny vysuv) 100 %

VySkové nastaveni v rastru 25 mm

Cylindricky zamek Moduldrni nastréna vlozka

Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018,5012,5011, 5005, 3003

Atribut ndzvu produktu 12%x20G

Druh produktu Korpus pracovniho stolu

Prislusenstvi
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Zasuvka Vyska Cela zasuvky 200 mm 927500 200
Zasuvka Vyska Cela zasuvky 100 mm 927500 100
Zasuvka Vyska Cela zasuvky 75 mm 927500 75
Z(I;gr::](e:; 6G pro individualni osazeni se zasuvkami Vy3ska 927412 800
Koncové krytky uchytek20dilna Typ 10 95102510
Krytka zdmku pro GridLine Typ KO21 914227 KO21
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