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Základní rám Kanban pro eLevel, Hloubka: 400mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo 920202 400

GTIN 4062406119652

Třída artiklu 91P

Popis

Provedení:
Konstrukce z robustní ocelové trubky. Závitová pouzdra v rastru 100 mm pro odkládací police č.
920211.
Elektrické plynulé výškové nastavení pro adaptaci na pracovní stanici eLevel. Připojené vlastní
zvedací jednotkou na ovládací panel pracovní stanice.
Použití:
Neustálý tok materiálu na pracovišti. Pro automatický postup osazených skladových boxů.
Vhodné pro:
Pracovní stanice ve velikosti 1000 a 1500.
Pracovní stanice eLevel č. 920012, 920014, 920016.
Lakování:
Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.
Upozornění:
Jedná se o příslušenství, které je možné společně objednat při nové objednávce ve spojení s
pracovní stanicí eLevel č. 920012, 920014 a č. 920016 vel. 1000 a 1500.

Technický popis

Hloubka 400 mm

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 28.02.2024 21:29 1/2



Technický list

TextFlow 12

Maximální možný počet odkládacích polic 6 × č. 920211

Hmotnost 66,6 kg

Výška od pracovní desky 700 - 1000 mm

Nosnost 250 kg

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek

Výškové vyrovnání 25 mm

Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Druh produktu Základní modul Kanban
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