Technicky list /b Hoffmann Group

Digitalni packovy uchylkomér, délka dotykového raménka 14,5 mm, Rozsah
meéreni v jednom sméru / @ pouzdra: 0,4/43mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 436500 0,4/43
GTIN 4059192013301
Trida artiklu 43A
Popis

Provedeni:

Digitélni packovy uchylkomér s digitdlnim a analogovym zobrazenim odecitani 1/1000.

Rezim méreni: Normalni / MIN / MAX / MAX-MIN. Mozné zadani opravného faktoru.

Funkce:

IP65: Je dana ochrana proti proudu vody ze viech sméru a proti pronikani prachu (prachotésné) a
také kompletni ochrana pred dotykem.

Rozsah dodavky:

V¢etné 1 baterie ¢. 081560 vel. CR2032, upinaci ¢ep & 8 mm, kli¢ pro méfici dotyk, méfici dotyk z
TK QD 2 mm.

Zvlastni prislusenstvi:

Datovy kabel ¢. 498951. Nahradni dotyk viz ¢. 436210; 436240.

Technicky popis
Méfici sila 0,13N
Oblast necitlivosti méfeni f, 5um
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Rozsah méreni v jednom sméru
@ pouzdra

Rozpéti odchylek f,

Rozsah vyklopeni

Upinaci stopka @ h6

Délka dotykového raménka

& méfici kulicky

Pocet obsazenych baterii

Art. ¢. obsazenych baterii / akumulator(
Ochranna tfida IP

Zdroj energie

Norma

Prepinatelné rozliseni

Rozhrani

Rozhrani

Méfici technika

Kalibrovani

Druh produktu

0,4 mm
43 mm
10 um
2x110 stupen
8 mm
14,5 mm
2mm
1
081560 CR2032
IP 65
Provoz s bateriemi
Vyrobni norma
mm / palce
Rozhrani USB
Rozhrani RS232C
digitalni
c5

Packovy uchylkomer

Sluzby

KalibrovaniMéfici pfistroj se snimaci packou Typ ANALOG 023330 ANALOG
Kalibrace DAkkSMéfici pristroj se snimaci packou Typ

ANALOG 023340 ANALOG
Prislusenstvi

Knoflikovy ¢lanek / zvlastni baterie Typ baterii CR2032 081560 CR2032
Pfipojovaci kabel Duplex Typ R2 498951 R2
TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm & méfici 436210 2

kulicky 2 mm
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TK dotyky délka dotykového raménka 36,5 mm & méfici

kulicky 2 mm 4362402
Pfipojovaci kabel Duplex Typ USB2 498951 USB2
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