Technicky list /% Hoffmann Group

Uhlova bruska akumulatorova, Typ: 71200262

Udaje o objednavce

Artikové cislo 077145 71200262
GTIN
Trida artiklu 03F

Popis

Provedeni:

Akumulatorova thlova bruska 18 V, vykonnd a odolnd v(i¢i prachu, pro efektivni déleni,

brouseni a odjehlovani pfi montaznich ¢innostech.

- Bezadrzbovy bezkartacovy elektromotor s inovativnimi chladicimi zebry pro optimalni
ochlazeni, véetné sledovani teploty.

- Velice klidny chod a prace bez vibraci diky samostatné ulozenému, od plasté
oddélenému motoru a 4 dodatecnym tlumiciim vibraci.

- Rozsahla ochrana uzivatele: mékky rozbéh, ochrana proti opétovnému rozbéhu,
elektronicka ochrana proti pretizeni, brzda.

- Maximalni postup prace s akumulatory Li-lon FEIN HighPower. Vykonné ¢lanky s trvale
vysokym odbérem proudu a o 75% vyssSim proudovym zatizenim nez akumulatory Li-lon.

- Oddélena elektronika motoru chranéna proti prachu v oblasti rukojeti.

- FEIN SafetyCell Technology. Chrani akumulator a stroj pred pretizenim, prehiratim a
hlubokym vybitim.

- Maximalni volnost diky rozhrani MultiVolt FEIN: Stroje s akumulatorem 18 V s rozhranim
MultiVolt je mozné provozovat se vsemi Li-lon akumulatory FEIN- 12, 14az 18 V.

Vyhoda:

- Nejdelsi zivotnost diky nejnovéjsi generaci bezkartacovych motori FEIN PowerDrive.

- Ochrana motoru pred agresivnim prachem z keramickych a mineralnich latek diky
kompletné uzavrené skiini motoru.
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- Idedlni pro kazdé pouziti. Optimalni otacky prizplisobené Sirokému spektru brusiv a

materialti diky plynule nastavitelné elektronické piredvolbé.

Rozsah dodavky:

Bez akumulatorii a bez nabijecky. Vcetné ochranného krytu, rychloupinaci matice bez
nastrojU, protivibra¢ni rukojeti, klice, pfepravniho kufru.

Upozornéni:

Vhodné akumulatory a nabijecky najdete od ¢. 073832.

Technicky popis

Blokovani opakovaného rozbéhu
Ochrana proti prepéti
Napéti akumulatort

Maximalni @ kotouce

Vhodny akumulator — dodavatel / typ akumulatoru /

napéti

Maximalni vibrace dle EN
Oznaceni vyrobce
Samocinné vypinani
Jemny rozbéh

Hmotnost

Zastaveni zpétného razu
Volnobézné otacky

Typ akumulatoru

Pocet obsazenych akumulatort
Obal

Zdroj energie

ano

ano

18V
125 mm

FeintypE18V

5m/s’
CCG18-125BL
ne
ano
1,95 kg
ne
2500 - 8500 min’'
Li-lon
0

Prepravni kuffik

Provoz s akumulatorem

Rada systém X-LOCK
Druh produktu Uhlova bruska
Prislusenstvi
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L|th|um:|ontovy akumulator Typ akumulatoru, napéti 073835 FE18
akumulatoru FE18 V

AkumuI?tor Li-lonHighPower Typ akumulatoru, napéti 073834 FE18
akumulatoru FE18 V

L|th|umj|ontovy akumulator Typ akumulatoru, napéti 073837 FE18
akumulatoru FE18 V
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