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Sroubovak s iderovou koncovkou, Poéet nastroji: 7

Udaje o objednavce

Artikové cislo 953423 7
GTIN 2050002004214
Ttida artiklu 91A
Popis

Provedeni:

Sady béznych nastrojl ve dvoubarevné PE vlozce z tvrzené pény. Péna s uzavienymi péry
je odolnd vici oleji a neni nasdkava. Kryci vrstva antracit, spodni kontrastni Seda barva
signalizuje chybéjici nastroje.

Rozsah dodavky:

VloZka z tvrzené pény prazdna ¢. 952001 vel. 953423: 1 ks

Plochy Sroubovak WERA ¢. 660300 vel. 3,5; 4,5; 5,5; 7: po 1 ks

Sroubovak WERA pro Phillips €. 668300 vel. 1; 2: po 1 ks

Zasobnik na drobné dily GARANT easyPick €. 951211 vel. 3x3/1: 1 ks

Technicky popis

Pocet nastrojl 7
Hloubka v G 16
Hloubka 400 mm
Pocet kust naradi 7
Sitkav G 8
Sitka 200 mm
Hmotnost 0,676 kg
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Vlastnost tvrzené pény LD45, tloustka
Mira naplnéni zasuvky v G

Druh produktu

30 mm
8x16

Vlozka z tvrzené pény

Prislusenstvi

Plochy Sroubovak s rukojeti Kraftforma uderovou
koncovkou Sitka bfitu b 7 mm

Sroubovék pro $rouby Phillipss iderovou koncovkou
Velikost kfizové drazky 2

Plochy Sroubovdk s rukojeti Kraftforma uderovou
koncovkou Sitka bfitu b 5,5 mm

Vlozka z tvrzené pény pro sady naradi Vhodny pro sadu
vlozek s tvrzené pény 953423

Sroubovék pro $rouby Phillipss iderovou koncovkou
Velikost kfizové drazky 1

Plochy Sroubovdk s rukojeti Kraftforma uderovou
koncovkou Sitka bfitu b 3,5 mm

Plochy Sroubovak s rukojeti Kraftforma uderovou
koncovkou Sitka bfitu b 4,5 mm

660300 7

668300 2

660300 5,5

952001 953423

668300 1

660300 3,5

660300 4,5
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