Technicky list /b Hoffmann Group

Véjirovity brusny kotouc long life ZA kénicky, @ 150 mm, Zrnitost: 40

i

Udaje o objednavce

Artikové cislo 565286 40
GTIN 4062406159474
Trida artiklu 52M
Popis

Provedeni:

- Kvalitni zirkonovy korund (ZA) pro vysoky brusny vykon.

- Talir ze skelné tkaniny pro optimalni pritlacny tlak.

- Vhodné univerzalné pro ocel a INOX.

- Nejlepsi vysledky na ahlovych bruskach vsech vykonnostnich trid.
long life - Velice husté usporadani lamel pro maximalni Zivotnost.
Pouziti:

Univerzalni brouseni, rovinné brouseni, ubirani a obrabéni hran.
Maximalni obvodova rychlost: 80 m/s

Popis tvaru: Sikmé

@ otvoru: 22,23 mm

Technicky popis

@ kotouce 150 mm
@ otvoru 22,23 mm
Popis tvaru Sikmé
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Technicky list

/b Hoffmann Group

Brusivo

Zkratka brusiva

Podil zeleza, siry a chloru
Atribut nazvu produktu
Optimalizovano pro material
Optimalizovano pro material
Maximalni obvodova rychlost

Druh produktu

Zirkonkorund (ZA)
ZA
<0,1%

@ 150 mm
INOX
ocel
80 m/s

Véjifovity brusny kotouc

Udaje o uzivateli

Pouziti V. Kod ISO

Ocel <900 N/mm vhodny

Ocel < 1400 N/mm vhodny

Ocel < 55 HRC vhodny

Ocel < 60 HRC vhodny

Ocel < 67 HRC vhodny

INOX vhodny

Ti omezené pouziti

GG(G) omezené pouziti

Uni vhodny

suché vhodny
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