Technicky list /b Hoffmann Group

Schudky pfistupné z jedné strany s naslapnou plochou GripStep, Pocet
stupnt véetné platformy: 5

Udaje o objednavce

Artikové cislo 965901 5
GTIN 4045197742056
Trida artiklu 91B
Popis

Provedeni:

Stupné a bocnice z lisovanych hlinikovych profil{, s kvalitnim spojenim stupen - nosnik, 4-
nasobné olemovanym. Vysoka stabilita diky konické konstrukci. S optimalizovanym zebtikovym
kloubem s vétsi dosedaci plochou, 6-nasobnym pronytovanim a plastovou ochrannou krytkou.
80 mm hluboké stupné s protiskluzovymi drazkami.

Rukojet EasyHandle Haptoprene® se svérnym mechanismem, neklouzava koncova patka Zebiiku
BalanceBase.

jako €. 965900 vcetné GripStep naslapné plochy.

Norma:

Gemal3 DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und
geltendem DGUV Regelwerk.

Lakovani:

Bocnice antracit RAL 7016 praskové nanaseny lak.

Hoffmann rastr dérovanych stén: 9x9

Délka L: 1,98 m

Délka zebfiku: 1,98 m

Pracovni vyska cca: 3,25 m

Vyska platformy: 1,17 m
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Sitka nosniku: 73 mm

Technicky popis

Material hlinik
Dolni, vnéjsi Sirka 0,53 m
Pochlznost jednostranna
Pracovni vyska cca 3,25 m
Délka zebfiku 1,98 m
Vyska platformy 1,177 m
Hmotnost 7,5kg
Sitka nosniku 73 mm
Délka L 1,98 m
Zebtiky, pracovni plosiny nosnost 150 kg
Hoffmann rastr dérovanych stén 9x9
Druh produktu Dvojity zebfik
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