Technicky list

/% Hoffmann Group

POMX 0704ZEER U, HB9640, Typ: UNI

Udaje o objednavce

Artikové Cislo 213141 UNI
GTIN 4045197743275
Trida artiklu 21A
Popis

Provedeni:

Délka rovnych bfit(: 1,5 mm pro vysokou kvalitu povrchu.

Upozornéni:

Smérné hodnoty proa.=0,5... 1XD/aymx = 1,4 mm.

Radius pro programovani u a, max: 3,61 mm

Technicky popis

Radius pro programovani u a, max 3,61 mm
Typ UNI
Pocet vymén/fezani 5

ISO kéd vymeénitelné britové desticky POMX 0704ZEER U
Typ HB9640
Rezny material TK

Druh produktu

Vymeénitelnd bfitova
desti¢ka pro frézovani
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Udaje o uzivateli

Pouziti V. Kod ISO

Ocel < 500 N/mm? vhodny 360 m/min P
Ocel < 750 N/mm? vhodny 320 m/min P
Ocel <900 N/mm vhodny 280 m/min P
INOX < 900 N/mm? vhodny 180 m/min M
INOX > 900 N/mm? vhodny 150 m/min M

Ti > 850 N/mm? vhodny 80 m/min S
Uni vhodny

mokré max. omezené pouziti

Vzduch vhodny
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