Technicky list /% Hoffmann Group

APMT 180504 ER, HB8630, Typ: INOX

Udaje o objednavce

Artikové ¢Cislo 215280 INOX
GTIN 4045197747709
Trida artiklu 21A
Popis

Upozornéni:
Smérné hodnoty proa.=0,3xD/a,=5mm, @,y =9 mm.

Technicky popis

Typ INOX
Posuv f, na zub 0,2 mm
Rohovy radius 0,4 mm
Rada Softcut®

ISO kéd vymeénitelné britové desticky APMT 180504 ER
Typ HB8630
Rezny material TK

Vymeénitelna bfitova

Druh produktu desticka pro frézovani
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Udaje o uzivateli

INOX < 900 N/mm?
INOX > 900 N/mm?
mokré max.

suché

Pouziti V.
vhodny 170 m/min
vhodny 130 m/min

omezené pouziti

vhodny

Kéd ISO

M
M
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