Technicky list

SPGT 097308, HU7815, Typ: ALU

/b Hoffmann Group

Udaje o objednavce

Artikové cislo 218325 ALU
GTIN 4045197765468
Trida artiklu 21A
Popis

SPGT 09T308 ALU Rohovy radius: 0,8 mm

Posuv f, na zub: 0,14 mm

Technicky popis

Posuv f, na zub 0,14 mm
Typ ALU
Rohovy radius 0,8 mm
ISO kéd vymeénitelné britové desticky SPGT 09T308
Typ HU7815
Rezny material TK
Tloustka desticek S 3,97 mm
Pocet vymén/fezani 4

Druh produktu

Vymeénitelna bfitova
desticka pro frézovani
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