
Technický list

TextFlow 12

Štětcový kartáč zašpičatělý ocelový drát 0,30 mm, ⌀ kartáče D1: 12mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo 574790 12

GTIN 4017359068564

Třída artiklu 57L

Popis

Provedení:
Kartáčovací hlavice ze zvlněného drátu, zašpičatělého v úhlu 25°. ⌀ stopky 6 mm.
Použití:
V přímých bruskách nebo na ohebných hřídelích. K obrábění rohů a prohlubní.

Technický popis

Maximální počet otáček 20000 min-1

Délka osazení H1 20 mm

Tloušťka štětin 0,3 mm

⌀ stopky Ds 6 mm

Materiál osazení Ocelový drát

Druh produktu Štětcový kartáč
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