Technicky list

/% Hoffmann Group

Vyvrtavaci tyc ocel, levy, @ stopky / velikost desticky: 25/16mm

-

Udaje o objednavce

Artikové Cislo 261125 25/16
GTIN 4045197778413
Trida artiklu 21T
Technicky popis

ISO koéd drzéku A25R SVJBR/L16
Velikost desticek 16 mm
Sada Sroubu pro vymeénitelné bfitové desticky 269028 8
Uhel nastaveni k 142 stupen
Stfredové presazeni L; 4.6 mm
Délka hlavy L, 44 mm
Sitka hrdla L, 16,5 mm
Celkova délka L 200 mm
Vhodnd vyménitelna bfitova desticka VB.. 1604..

@ minimalniho predvrtani D,,, 28 mm
Upinaci vyska L, 24 mm

@ stopky D 25 mm
Norma Vyrobni norma
Zpusob pouziti levy
Hloubka vnitfniho soustruzeni do 3xD
Vnitfni chlazeni ano

Pouziti

podélné soustruzeni, vnitini
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Druh produktu vyvrtavaci ty¢
Piislusenstvi
Sada Sroubu pro vymeénitelné desticky Typ 17 269028 17

.. . M ® i
PrecisionBit pro $rouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil 674252 15IP
Torx Plus® 151P

Momentovy Sroubovakse stupnici, upinani vyménitelné

Cepele Maximalni utahovaci moment 500 cNm 659957500
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