
Technický list

TextFlow 12

Svářečské kotníkové boty černé CARL HI, S3, Velikost bot EU: 48

Údaje o objednávce

Artikové číslo 092255 48

GTIN 4030839210512

Třída artiklu 09P

Popis

Provedení:
Svářečské kotníkové boty s nejlepšími termickými vlastnostmi. Odolné proti horku do cca 200 °C,
krátkodobě do 300 °C.
· Svrchní materiál z robustní hovězí usně.
· Kožená podšívka.
· Uzavřený jazyk.
· Celoplošná vyjímatelná stélka Basic grey.
· Antistatická stélka z jemného rouna.
· Záběrová podešev SAFETY-GRIP z gumy/PU.
· Ochrana špice z PU.
· Švy odolné proti horku.
· Rychlozapínání pro komfortní obutí.
· Polstrovaná ochranná manžeta proti létajícím jiskrám.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.
Upozornění:
Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 39 – 48.
Třída ochrany: S3
Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí: Ocel
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Technický list

TextFlow 12
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): Nad 200 °C
Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Technický popis

Materiál podrážky Guma/PU

Materiál ochranné špičky prstů Ocel

Svrchní materiál Hovězí kůže

Norma
Vložky do bot typově

testovány dle DGUV normy 191

Třída ochrany S3

Bezpečnost proti prošlápnutí Ocel

Barva černé

Velikost bot EU 48

Materiál vnitřní podšívky Kůže

Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení
podrážky)

Nad 200 °C

Řada CARL

Pohlaví pánské

Druh produktu Bezpečnostní holínky
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