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TextFlow 12

Siko kleště s rychlým ovládáním páky, pro leváky, Celková délka: 260 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo 706350 260

GTIN 4000896191291

Třída artiklu 76B

Popis

Provedení:
S rychlým ovládáním páky. Přestavení bez přechytávání, možnost obsluhy jednou rukou.
Ozubení čelisti dodatečně indukčně kalené pro dlouhou životnost a zuby natočené proti směru
otáčení pro lepší uchopení. Přesná aretace díky nastavovacímu ozubení řezanému laserem.
Rukojeti potažené smáčením.
Pro leváky.
Norma:
DIN ISO 8976
Materiál:
Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.
Rozsah upnutí pro 6-hran: 50 mm
Rozsah upnutí pro trubky: 2 palec

Technický popis

Rozsah upnutí pro trubky 2 palec

Rozsah upnutí pro 6-hran 50 mm

Rukojeť potažené smáčením

Norma DIN ISO 8976

Provedení čelistí Induktivně kalená

Materiál
Chromvanadiová ocel,

zápustkově kovaná

nejiskřící ne
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Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště
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