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Rukavice s ochranou proti pořezání a teplu, pár ActivArmr 70-765, Velikost
rukavice: 11

Údaje o objednávce

Artikové číslo 094622 11

GTIN 10076490485600

Třída artiklu 04P

Popis

Provedení:
Vantage® 70-765. Kevlar® ochranné rukavice proti pořezání, kombinované s kvalitní kůží na
dlaňové části. Se zesílenými palci a švy na hřbetu prstů pro zvýšenou ochranu proti pořezání.
Vhodné k uchopování obrobků (např. plechů) na robotických svařovacích pracovištích.
Upozornění:
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Délka: 235 mm

Technický popis

Velikost rukavice 11

Ochranná kategorie Kategorie III

Druh rukavic Ochranné rukavice proti horku

Vlastnost rukavice Odolnost vůči plameni stupeň X

Vlastnost rukavice zesílení v ohybu palce
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EN 388:2016 4X43D

EN 407 X1XXXX

Kontaktní teplota do 200 °C

Materiál nosiče Nylon, Akryl, Kevlar®

varianta povlaku bez povlaku

Barva šedá / zelená

Použití vícerázové

Délka 235 mm

Obsah 12

Prát 40 °C barevné prádlo

Rozsah použití Allround

Rozsah použití Heavy Duty

Technologie pletení 10G

Třída ochrany proti pořezání D

Hmotnost 88,7 g

Druh produktu Ochranné rukavice proti horku
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