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Sada biti 10-dilna, s torzni zé6nou, Typ: KPS

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 675701 KPS
GTIN 4013288095695
Trida artiklu 63H
Popis

Obsah:

Bitové Cepele C 6,3 (1/4 palce) tiidéné; 1 spojovaci stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro 3rouby Phillips: C. 675200 po 1 ks vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro 3rouby Pozidriv: C. 675220 po 1 ks vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro Srouby s drazkou: Po 1 ks vel. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
Spojovaci stopka ,Rapidaptor”: 1 ks ¢. 675020 vel. 6,3K

Technicky popis

Bitova Sestihranna stopka
Unaseci profil

Unaseci profil

Unaseci profil

Oznaceni vyrobce

Pocet dild

C6,3
Sroubovék pro $rouby Phillips
Sroubovék Pozidriv
Plochy Sroubovak
Bit-Check 10 Universal 3
10
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Druh produktu Bitovy nastroj
Piislusenstvi
Stopka s magnetem / rychlo-spojkou Stopka 6-hran 6,3K 675020 6,3K

Bit pro Srouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzni zénou

Velikost kiizové drazky / celkova délka 1/25 mm 675220 1/25

Bit pro Srouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzni zénou

Velikost kiizové drazky / celkova délka 2/25 mm 675220 2/25

Bit pro Srouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzni zénou

Velikost kiizové drazky / celkovéa délka 3/25 mm 675220 3/25

Bit pro Srouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzni zénou

Velikost kiizové drazky / celkova délka 1/25 mm 675200 1/25

Bit pro Srouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzni zénou

Velikost kiizové drazky / celkova délka 3/25 mm 6752003/25

Bit pro Srouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzni zénou

Velikost kiizové drazky / celkovéa délka 2/25 mm 675200 2/25

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 21.02.2024 21:12 2/2



