Technicky list /b Hoffmann Group

) BOSCH
Pilovy kotouc expert pro hlinik, @ listu D: 254mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 583920 254
GTIN 3165140796781
Trida artiklu 54B
Popis

Provedeni:

Presny pilovy list s vysoce pevnym, hluk a vibrace tlumicim zakladnim listem. Integrovany
napinaci krouzek zajistuje tvarovou stabilitu pfi véech teplotach. Povlak listu zabrarnuje ulpivani,
zajistuje chlazeni listu a chrani ho pfed korozi. Pfesné vybrousené tvrdokovové ozubeni
zarucCuje vysokou trvanlivost a nejvyssi kvalitu fezu.

Pouziti:

Pfesné rezani hliniku a jinych nezeleznych kovU. Tvar zubu: trapézovy plochy s negativnim
panelové pily.

Upozornéni:

Dalsi pilové kotouce naleznete ve skupiné 17.

Technicky popis

@ otvoru 30 mm
%) 254 mm
Pocet zubl 80
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Sitka fezu B 2,8 mm

(v v . y 2/7/42 a 2/9,5/46,5 a
Undéseci otvory pocet / @ / kruhova roztec 2/9/46 a 2/10/60 mm
Druh produktu Pilovy kotou¢
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