Technicky list /b Hoffmann Group

Soustruznicky drzak, pravy, Velikost stopky / desticky: 8/06mm

Udaje o objednavce

Artikové Cislo 260014 8/06
GTIN 4045197797520
Trida artiklu 21T
Technicky popis

Sada Sroubl pro vyménitelné bfitové desticky 2690211
Velikost desticek 6 mm

Délka hlavy L, 8 mm
Celkova délka L 150 mm
Velikost stopky 8 mm
Vhodna vyménitelna bfitova desticka CC.. 0602..

ISO koéd drzéku SCACR/L 0808M06
Funkeni Sitka L, 8 mm

Rada QuickTurn
Norma DIN ISO 5610
ZpUsob pouziti pravy
Vnitfni chlazeni ne

Uhel nastaveni k 90 stupen
Pouziti Celni soustruzeni
Pouziti Podélné soustruzeni vnéjsi
Druh produktu Soustruznicky drzak
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Prislusenstvi
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$)r(e7C|5|onB|t pro Srouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx 674248 TX7

Upinaci Sroub Typ 1 269021 1

Momentovy Sroubovakse stupnici, upinani vyménitelné
Y S , 659957 500
Cepele Maximalni utahovaci moment 500 cNm
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