Technicky list /b Hoffmann Group

Stranové stipaci klesté pro elektroniku lesténé, spicata hlava, KW, Celkova
délka: 115mm

Udaje o objednavce

Artikové cislo 726432 115
GTIN 4003773039761
Ttida artiklu 73F
Popis

Provedeni:

Zrcadlovy lesk a diky nému zadné vady po obvodu kvili odlupujicim se chromovanym dildm.
Stabilni, prachozi kloub bez viile. Dvojitd pruzina s nizkym tfenim pro lehké a rovhomérné
otevirani.

Rukojeti s viceslozkovym potahem.

Pouziti:

Pro jemné fezani, napf. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Ocel pro kulickova loziska, bfity induktivné kalené.

Technicky popis

Délka bfitu 14 mm
Sitka hlavy 11 mm
Vykon ve stfihu médéného dratu do @ 0,3-1,3mm
Celkova délka 115 mm
Vykon ve stfihu stfedné tvrdého dratu do & 0,3-0,8mm
Rezna fazetka Bez fazetky
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Material Ocel pro kulickova loziska
Tvar hlavy Spicaté

Norma DIN ISO 9654

Rukojet Viceslozkovy potah
Vyrobni postup Bfity induktivné kalené (cca 57 HRC)
Povrch leSténa

Atribut nazvu produktu KW

S oteviraci pruzinou ano

Druh produktu Rezaci klesté
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