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Klauke*
Velké lisovaci klesté, Typ: KOSSYNCRO

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 729905 KO5SYNCRO
GTIN 4012078000079
Trida artiklu 76C

Popis

Provedeni:

Silnd hlava s prevodem a vestavénymi, oto¢nymi profilovymi kotouci. Trubkova ramena s
plastovymi rukojetmi. Pfifazeni prarezu je viditelné na profilovanych kotoucich.
Nastaveni profilového kotouce pomoci obsluhy jednou rukou. Garantuje bezpecné pfifazeni
prarezu pomoci synchronizovaného nastaveni profilového kotouce. S ergonomickou 2-
slozkovou rukojeti a oboustrannou ochranou proti sklouznuti.

Pouziti:

Na neizolovana kabelova oka a spojky trubek (normalni provedeni).

Upozornéni:

Nehodi se na lisovana kabelova oka dle DIN a francouzska kabelova oka CNF.

Lisovaci klesté na kabelova oka pro DIN a francouzska kabelova oka CNF jsou k dodani na
poptavku.

Pro prafez vodice: 6 - 50 mm?

Hmotnost: 1,2 kg

Celkova délka: 390 mm

Technicky popis

Pro priifez vodice 6- 50 mm’
Celkova délka 390 mm
Hmotnost 1,2 kg
Druh produktu Lisovaci kleste

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 22.07.2022 21:13 1/2



Technicky list /% Hoffmann Group

Prislusenstvi

Sada nahradnich lisovacich Celisti Typ KOSSYNCRO 729915 KO5SYNCRO
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