Technicky list /% Hoffmann Group

AMANCy

Celist se zmensenou sifkou mobilni, Pro typ: 125

Udaje o objednavce

Artikové cislo 361353 125
GTIN 4250364402910
Trida artiklu 34A
Popis

Pouziti:

Pro upinani hotovych a surovych dilli (pomoci zasSroubovatelnych upinacich vliozek).
Vhodné pro:

Titan 2 €. 361302.

Sitka celisti 3: 96 mm

Sitka b;: 64 mm

Vyska Celisti v: 45 mm

Délka Celisti d: 92 mm

Vhodné pro barevny kod: Titan 2
Vhodné pro barevny kod: Titan

Technicky popis

Vyska Celisti v 45 mm
Délka ¢elistid 92 mm
Vhodné pro barevny kod Titan 2
Vhodné pro barevny kéd Titan
Vhodné pro barevny kéd LCV125G
Sitka celisti 3 96 mm
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Sitka b, 64 mm
Druh produktu Celist pro svérak

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 24.02.2021 22:45 2/2



