Technicky list /b Hoffmann Group

Ostré kombinované klesté, chromované, s oplasténymi rukojetmi, Celkova
délka: 145mm

T
Udaje o objednavce
Artikové ¢islo 701650 145
GTIN 4003773078975
Trida artiklu 73F
Popis
Provedeni:

Uchopové plochy se specialni tiibodovou konturou pro bezpe¢né uchopeni plochych dild.
Snadné stfihani diky vysoce pfesazenému silovému kloubu. Vyfrézovana drazka v misté
uchopeni umoznuje jisté drzeni a tazeni malych obrobkd, jako napf. hiebiky, koliky a ¢epy. Jsou
praktické pfi pracich v téZce pfistupnych pracovnich mistech. Uzky tvar hlavy s ¢elistmi zuZzujicimi
se do Spicky.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialni nastrojova ocel.

Technicky popis

Hodnoty pfi stfihu tvrdého dratu do @ 2mm

Hodnoty pfi stfihu stfedné tvrdého dratu do @ 3mm

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma DIN ISO 5746

Rukojet Viceslozkovy potah
Material Specialni nastrojova ocel
Povrch chromovany
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NejiskFici ne

Druh produktu Multifunkéni klesté
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