Technicky list /b Hoffmann Group

Bezpecnostni vypoustéci kohout, Typ: E

Udaje o objednavce

Artikové cislo 981520 E
GTIN 2050002019171
Trida artiklu 96V
Popis

Provedeni:

Bezpecnostni Cerpaci kohouty z riznych materiald pro kontrolovany odbér ze sudu. Nekapajici
bezpecnostni vypoustéci kohout z hliniku s pruzinami z uslechtilé oceli, samozaviraci. Propust
25 mm, oto¢ny kloub se 2 kluznymi krouzky a O-krouzkem jako tésnéni. Ventil s O-krouzkem.

K otevieni stisknéte (mozné davkovani), po odbéru otocte nahoru, diky tomu je zabranéno
odkapavani. Odolny do teploty az 205 °C.

Pro kanystry a IBC-kontejnery. S pilovym zavitem 60 mm.

Technicky popis

Obsah sady 1

Blokovani plamene ano

Material tésnéni FPM/FKM
Samouzaviraci ano

Material hlinik

Pfipojovaci zavit 60 mm

Druh produktu Bezpecnostni odbérovy kohout
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