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SCHUBERTH

Ochranna helma EuroGuard, Barva: WHITE

>
Udaje o objednavce
Cislo objednavky 097816 WHITE
GTIN 4017765038038
Trida artiklu 09K
Popis

Provedeni:

Bezpecnostni helma z vysokotlakého polyetylénu v modernim designu s nizkou hmotnosti
pfi soucasné optimalizované ochranné plose. Velmi dobfe se hodi pro pouziti venku a pfi nizké
teploté do -20°C. Velka €elni plocha poskytuje potisknutelnou oblast 6 x 6 cm. Diky vyskové
nastavitelnému vnitfnimu vybaveni se Sesti zavésnymi body je zajistén vysoky komfort pfi
noseni. Dvé postranni drazky pro upevnéni ochrany sluchu a oblic¢ejového stitu. S destovou
drazkou, 30 mm upinaci Euroslot, ekologickym potitkem z umélé kiize a regulovatelnou bo¢ni
ventilaci.

Pouziti:

Stavebnictvi, pozemni a podzemni stavby.

Norma:

DIN EN 397

Vhodné pro:

Ochranné ucpavky do usi ¢. 097756; 097753

Nahradni dil:

C. 097822 potitka ve tiech provedenich.

Material skofepiny helmy: HDPE

Hmotnost: 340 g

Technicky popis

Hmotnost 3409

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 19.02.202017:26 1/2



Technicky list

@
A Hoffmann Group:

Barva WHITE
Material skofepiny helmy HDPE
Norma DIN EN 397
Druh produktu Ochranna helma
Piislusenstvi

Zatkovy chranic sluchu Helmové provedeni Peltor™
Optime™ Typ 3

Potitko Typ SL
Potitko Typ L
Podbradni pasek Zavéseni 4P

Zatkovy chranic sluchu Helmové provedeni fady Peltor™ X
Typ X5

Zatkovy chrani¢ sluchu Helmové provedeni Peltor™
Optime™ Typ 1

Zatkovy chranic sluchu Helmové provedeni fady Peltor™ X
Typ X4

Zatkovy chranic sluchu Helmové provedeni fady Peltor™ X
Typ X2

Zatkovy chrani¢ sluchu Helmové provedeni rady Peltor™ X
Typ X1

Potitko Typ HT

Zatkovy chranic sluchu Helmové provedeni Peltor™
Optime™ Typ 2

Zatkovy chrani¢ sluchu Helmové provedeni rady Peltor™ X
Typ X3

097753 3

097822 SL
097822 L
097823 4P

097756 X5

097753 1

097756 X4

097756 X2

097756 X1

097822 HT

097753 2

097756 X3
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