
Technický list

TextFlow 12

Podstavec pro stativ s jemným hydraulickým nastavením, Typ: 2

Údaje o objednávce

Artikové číslo 440865 2

GTIN 4260180711141

Třída artiklu 46Q

Popis

Provedení:
Hydraulické jemné nastavování.
Silné spínací magnety s prizmatickou dosedací plochou. Spínání pomocí otočné rukojeti.
Vhodné pro:
Měřicí stativy č. 440795; 440800; 440840 vel. 400 až 550.
Provedení: Spínací magnet
Přídržná síla: 1000 N
Připojovací závit: M10
Vyrovnání připojovacího závitu: postranní
Délka: 81 mm
Šířka: 50 mm

Technický popis

Vyrovnání připojovacího závitu postranní

Provedení Spínací magnet

Délka 81 mm

Připojovací závit M10
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Přídržná síla 1000 N

Šířka 50 mm

Výška 55 mm

Druh produktu Magnetická noha

Příslušenství

Spínač pro malou magnetickou nohu  Typ M 440762 M
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