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Vnitřní měřicí přístroj pro drážky a zápichy, Rozsah měření: 10-14mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo 435175 10-14

GTIN 2050001951373

Třída artiklu 46D

Popis

Provedení:
Vnitřní měřicí přístroj pro měření drážek a zápichů až do maximální hloubky drážky 5 mm.
Rozpírací dotyk ON s pevným rozsahem použití. S TK klínovou jehlou.
Upozornění:
Do rozsahu měření do 530 mm na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření 10 - 14 mm

Zaváděcí průměr 10 mm

Minimální šířka zápichu 1,2 mm

Maximální hloubka měření 60 mm

Maximální rozpírací dráha 4 mm

Kalibrování Cena na poptávku

Druh produktu Vnitřní přesné měřidlo
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