Technicky list /% Hoffmann Group

) BOSCH
Vibracni bruska GSS, Typ: 230AVE

Udaje o objednavce

Artikové cislo 077328 230AVE
GTIN 3165140663779
Trida artiklu 03C
Popis

Provedeni:

Ergonomicka vibracni bruska 300 W s nizkymi vibracemi s predvolbou otacek:

- Ergonomicky tvarované plochy rukojeti s povrchem Softgrip umoznuji dokonalou
manipulaci.

- Nejnizsi vibrace diky potlaceni vazby se skrini motoru.

- Systém upinani brusného papiru pro dokonalé usazeni pomoci svorky nebo suchého
Zipu.

- Integrované odsavani prachu diky 8-nasobného dérovani brusného papiru.
- PFima ptipojka pro externi systém odsavani nebo pro mikrofiltra¢ni box.

Rozsah dodavky:

V¢etné mikrofiltracniho boxu, brusné desticky, pfidavné rukojeti.

Upozornéni:

Vhodny brusny papir se suchym zipem najdete pod ¢. 557576.

Ptikon: 300 W

Délka brusného papiru (suchy zip): 184 mm

Sitka brusného papiru (suchy zip): 92 mm

Délka brusného papiru (svorka): 230 mm

Sitka brusného papiru (svorka): 92 mm

Oscila¢ni zdvih: 2,4 mm

Technicky popis

Sitka brusného papiru (suchy zip) 92 mm
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Sitka brusného papiru (svorka)

Oznaceni vyrobce

Schéma otvord

Délka brusného papiru (suchy zip)
Upinani brusného papiru pomoci svorky
Maximalni vibrace dle EN

Prikon

Pocet kmit(

Upinani brusného papiru suchym zipem
Hmotnost

Délka brusného papiru (svorka)
Oscila¢ni zdvih

Zdroj energie

Druh produktu

92 mm
230AVE
8-nasobny
184 mm
ano
<2,5m/s’
300 W
22000 min
ano
2,4 kg
230 mm
2,4 mm
Sitovy provoz

Vibracni bruska

Prislusenstvi

Sada brusnych papir(i, 50dilnd 8ndsobné dérovani Zrnitost
120

Sada brusnych papir(, 50dilna 8nasobné dérovani Zrnitost
60

Sada brusnych papir(, 50dilna 8nasobné dérovani Zrnitost
180

Sada brusnych papir(i, 50dilnd 8ndsobné dérovani Zrnitost
40

Sada brusnych papir(, 50dilna 8nasobné dérovani Zrnitost
320

Sada brusnych papir(, 50dilna 8nasobné dérovani Zrnitost
400

Sada brusnych papir(i, 50dilnd 8ndsobné dérovani Zrnitost
100

557576 120

557576 60

557576 180

557576 40

557576 320

557576 400

557576 100
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nga brusnych papir(, 50dilnad 8nasobné dérovani Zrnitost 557576 80

giga brusnych papir(i, 50dilnd 8ndsobné dérovani Zrnitost 557576 240
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