Technicky list /b Hoffmann Group

Brusna tkanina (A) robustni, vysoce pruzna, 230x280 mm, Zrnitost: 80

Udaje o objednavce

Artikové cislo 556790 80
GTIN 4045197807755
Trida artiklu 51E
Popis

Provedeni:

Husté tkand robustni a velmi pruzna bavinéna tkanina (odolnd vUci oleji a petroleji) s
rovnomeérné rozmisténym normalnim korundem (A), vazanym plné syntetickou pryskyfici.
IdedIni pfizplsobeni geometrii obrobku. Netfepi se, vysoky brusny vykon a dlouha Zivotnost.
Velikost listu 230280 mm.

Velmi robustni a vysoce pruzna brusna tkanina (odolna vici oleji a petroleji). IdedIné se
pfizpusobuje geometrii obrobku. Lze ji trhat v podélném sméru ¢isté a bez tvorby tfasni.
Pouziti:

Univerzalné pouzitelny, pfevazné k ru¢nimu brouseni (pryzovy brusny Spalik viz €. 557600).
Zkratka brusiva: A

Stupen jemnosti: hruby

Technicky popis

Zrnitost 80
Stupen jemnosti hruby
Brusivo korund
Zkratka brusiva A
Sitka brusného listu 280 mm
Délka brusného listu 230 mm
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Atribut nazvu produktu 230%280 mm

Druh produktu Brusna tkanina

Udaje o uzivateli

Pouziti V. Kod ISO
Al Mg vhodny
Ocel <900 N/mm vhodny
Ocel < 1400 N/mm vhodny
Ocel < 55 HRC vhodny
Ocel < 60 HRC vhodny
Ocel <67 HRC omezené pouziti
INOX vhodny
Ti omezené pouziti
GG(GQ) vhodny
CuZn vhodny
Plasty, GFK vhodny
Dfevo vhodny
Laky omezené pouziti
Uni vhodny
suché vhodny
Piislusenstvi
Ocelova obtahovaci desticka 556950
Pryzovy brusny Spalek 557600
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