Technicky list /b Hoffmann Group

Soustruznicky drzak eco, pravy, Velikost stopky / desticky: 16/06mm

in

= \
i

g "! |
|
Fbvisutitsissisid -FW’

Udaje o objednavce

Artikové cislo 251900 16/06
GTIN 4045197809018
Ttida artiklu 21U
Popis

Provedeni:

S vnitfnim pfivodem chladiciho média ke bfitu. Chlazenim pomoci pfesnych trysek je cilené a
efektivné snizovano tepelné zatizeni, protoze je paprsek chladiciho média zaméren optimalné
mezi tfisku a feznou hranu. Pro vyssi produktivitu, delsi zivotnost a zvySenou procesni
spolehlivost.

S chlazenim volnych ploch.

Upozornéni:

Pfivod chladiciho média mozny pouze ve spojeni se systémovymi upinaci GARANT eco ¢. 319001
— 319886 nebo dodatecné ¢. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitini chlazeni: ano

ISO kéd drzaku: DWLNR/L 1616H06

Vhodna vyménitelna bfitova desticka: WN.. 0604..

Funkéni Sirka Ly: 20 mm

Délka hlavy L,: 27 mm

Celkova délka L: 100 mm

Podlozka: 259033 8

Technicky popis

Velikost stopky 16 mm
Podlozka 259033 8
Velikost desti¢ek 6 mm
Prilozka, Sroub, pruzina 259036 12

ISO koéd drzéku DWLNR/L 1616H06
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Celkova délka L

Sroub pro podlozku

Funkéni Sitka L,

Délka hlavy L,

Vhodna vyménitelna bfitova desticka
Rada

ZpUsob pouziti

Norma

Vnitfni chlazeni

Uhel nastaveni k

100 mm
2590271
20 mm
27 mm
WN.. 0604..
Eco
pravy
DIN ISO 5610
ano

95 stupen

Pouziti Celni soustruzeni
Pouziti Podélné soustruzeni vnéjsi
Druh produktu Soustruznicky drzak
Prislusenstvi

PrecisionBit pro Srouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®

TX8

Momentovy Sroubovak se stupnici, upindani vyménitelné
Cepele Maximalni utahovaci moment 500 cNm

674248 TX8

659906 500
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