Technicky list /% Hoffmann Group

Sada tvrdokovovych priklepovych vrtaki, @ vrtaku: 5-12mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 789015 5-12
GTIN 4062406262976
Trida artiklu 71C
Popis

Provedeni:

Markantni a agresivni stfedici hrot umoznuje aktivni stfedéni a optimalni vedeni béhem

vrtani. Inovativni konstrukce hlavy s kratkymi, rovnymi rozbéhy pro vyrazné rychlejsi vrtani s

vyrazné zvysenou stabilitou, a to i v Zzelezobetonu. Spiralovy tvar optimalizovany pro vibrace, s

vyztuzenim jadra. Priimér jadra a spiralni rozte¢ vrtdku jsou presné sladéné a zajistuji efektivni

prenos sily z vrtaciho kladiva na tvrdokovovy hrot.

Vyhoda:

- Kratké spiralové rozbéhy a konkavné tvarovana cela (lopatkovy efekt) zajistuji rychlé
odstranéni vrtné moucky.

- Znamky opotiebeni: pro vyhodnoceni, zda je nastroj jesté vhodny pro vrtani otvort
vhodnych pro hmozdinky.

- DalSi specialné tvarované jadrové brity: efektivni rozbiti betonu.

Pouziti:

K vrtani betonu, pfirodniho kamene a zdiva s maximalnim komfortem vrtani.

Obsah:

UloZeni v: plastova kazeta

Priklepovy vrtak ¢. 789010: po 1 ks<br>vel. 5; 6; 8, délka 110 mm;<br>vel. 6; 8; 10; 12 délka 160

mm

Upozornéni:
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Pokud pouzivate extra dlouhé vrtaky (> 500 mm), provedte predvrtani kratkym vrtakem stejného

praméru (prevence zlomeni pfi ohybu).

Technicky popis

Rezny material

Pouziti s rdazem / bez razu
Stopka

Druh produktu

TK
priklepové vrtani
SDS Plus

Vrtak do kamene

Prislusenstvi

Tvrdokovovy pfiklepovy vrtak SDS-plus @xcelkova délka
6X110 mm

Tvrdokovovy pfiklepovy vrtdk SDS-plus @xcelkova délka
5X110 mm

Tvrdokovovy pfiklepovy vrtak SDS-plus @xcelkova délka
12X160 mm

Tvrdokovovy pfiklepovy vrtak SDS-plus @xcelkova délka
8X160 mm

Tvrdokovovy pfiklepovy vrtdk SDS-plus @xcelkova délka
10X160 mm

Tvrdokovovy pfiklepovy vrtak SDS-plus @xcelkova délka
8X110 mm

Tvrdokovovy pfiklepovy vrtak SDS-plus @xcelkova délka
6X160 mm

789010 6X110

789010 5X110

789010 12X160

789010 8X160

789010 10X160

789010 8X110

789010 6X160
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