Technicky list /% Hoffmann Group

) BOSCH
Akumulatorovy vrtaci Sroubovak, Typ: GSR1215B

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 070240 GSR1215B
GTIN 3165140895248
Trida artiklu 03B
Popis

Provedeni:

Akumulatorovy vrtaci Sroubovak Bosch

- Kompaktni, vykonny 12V akumulatorovy vrtaci Sroubovak s pravym / levym chodem.
- S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).

- Svétlo LED pro osvétleni pracovni oblasti a ukazatel stavu nabiti akumulatoru.
- Vicestupnové nastaveni utahovaciho momentu pro precizni Sroubovani.

- Elektronicka regulace otacek pro precizni navrtavani a Sroubovani.

- Softgrip.

Vyhoda:

Kompaktni konstrukce pro prace na zdzenych mistech.

Rozsah dodavky:

Vcetné nabijecky a prepravni tasky. 2x Li-lon akumulator 12V /2,0 Ah

Upozornéni:

Vhodné nahradni akumulatory a nabijecky najdete pod cisly 073851 - 073866.

Technicky popis

Rozsah upnuti rychloupinaciho skli¢idla 0-10mm
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Kapacita akumulatoru 2 Ah

Pocet obsazenych akumulator( 2
nggt?y akumulator — dodavatel / typ akumulatoru / Bosch 12 V
Hmotnost 1kg
Maximalni @ vrtani spirdlovym vrtakem do oceli 10 mm
Rozsah otacek 1. stupné 0-380 min”
Oznaceni vyrobce GSR 12V-15
Typ akumulatoru Li-lon
Typické pouziti Medium
Rozsah otacek 2. stupné 0- 1300 min”
Maximalni @ vrtani spirdlovym vrtakem do dfeva 19 mm
Konstrukce motoru 2po6lovy motor
Maximalni utahovaci moment tvrdy 30Nm
Maximalni utahovaci moment mékky 15 Nm
Maximalni vibrace dle EN <2,5m/s’
Napéti akumulator( 12V

Zdroj energie Provoz s akumuldtorem
Vhodné pro material dievo
Vhodné pro material ocel

Druh produktu Vrtaci Sroubovak
USP1 12V, 2pélovy motor

Rychloupinaci skli¢idlo s rozsahem
USP2 upinani 0-10, Softgrip, s ukazatelem
stavu nabiti akumulatoru

Prislusenstvi

Akumulator Li-lon Typ akumulatoru, napéti akumulatoru

B12V 073855 B12
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Akumulatorova nabijecka Typ 1880CV 073866 1880CV
Akumulator Li-lon Typ akumulatoru, napéti akumulatoru 073851 B12
B12V

Akumulatorova nabijecka Typ GAL18160C 073866 GAL18160C

gl1<121r\r/1ulator Li-lon Typ akumulatoru, napéti akumulatoru 073859 B12
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