Technicky list /b Hoffmann Group

A7STAHLWILLE )"
Sada ockoplochych klicii, Pocet nastroju: 19

Udaje o objednavce

Artikové ¢Cislo 952508 19
GTIN 2050002041301
Trida artiklu 91A
Popis

Provedeni:

Sady béznych nastroju ve dvoubarevné PE vloZce z tvrzené pény. Péna s uzavienymi péry

je odolna vici oleji a neni nasakava. Kryci vrstva antracit, spodni kontrastni Seda barva
signalizuje chybéjici nastroje.

Rozsah dodavky:

Vlozka z tvrzené pény prazdna ¢. 952001 vel. 952508: 1 ks

Sada oc¢koplochych kli¢d STAHLWILLE ¢. 613510 vel. 19 (5,5;6;7; 8;9; 10; 11;12; 13; 14; 15; 16; 17;
18;19; 20; 21; 22; 24): 1 ks

Technicky popis

Sitka v G 10

Sitka 250 mm

Hloubka v G 20

Hloubka 500 mm

Pocet nastrojli 19

Provedeni vs kll’é,em na sivrou,by”
(ockovy a otevieny kli¢)

Hmotnost 1,946 kg

Vlastnost tvrzené pény LD45, tloustka 30 mm
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Technicky list

Mira naplnéni zasuvky v G
Nejmensi vhodna vyska Cela zasuvky

Druh produktu

10%x20
100 mm

Vlozka z tvrzené pény

/% Hoffmann Group

Prislusenstvi

Ockoplochy kli¢ Rozmeér klice 15 mm
Ockoplochy kli¢ Rozmér kli¢ce 8 mm
Ockoplochy kli¢ Rozmér klice 18 mm
Ockoplochy kli¢ Rozmeér klice 17 mm
Ockoplochy kli¢ Rozmér klice 6 mm

Ockoplochy kli¢ Rozmér klice 21 mm

Sada oc¢koplochych kli¢a Pocet kli¢ 19

Vlozka z tvrzené pény pro sady naradi Vhodny pro sadu

vloZzek s tvrzené pény 952508
Ockoplochy kli¢ Rozmér klice 16 mm
Ockoplochy kli¢ Rozmér kli¢e 5,5 mm
Oc¢koplochy kli¢ Rozmér klice 13 mm
Ockoplochy kli¢ Rozmér klice 24 mm
Ockoplochy kli¢ Rozmeér klice 19 mm
Oc¢koplochy kli¢ Rozmér klice 20 mm
Ockoplochy kli¢ Rozmér klice 11 mm
Ockoplochy kli¢ Rozmeér klice 14 mm
Oc¢koplochy kli¢ Rozmér klice 12 mm
Ockoplochy kli¢ Rozmér klice 7 mm
Ockoplochy kli¢ Rozmeér klice 10 mm
Oc¢koplochy kli¢ Rozmér klice 22 mm

Ockoplochy kli¢ Rozmér klice 9 mm

613500 15
6135008
613500 18
613500 17
613500 6
613500 21
61351019

952001 952508

613500 16
613500 5,5
613500 13
613500 24
613500 19
613500 20
613500 11
613500 14
613500 12
6135007
613500 10
613500 22
6135009
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