Technicky list /% Hoffmann Group

B KOMET
Vrtak do plného KOMET KUB Pentron® s vyménitelnymi destickami valcova
stopka, 2xD, @ Dc: 35mm

Udaje o objednavce

Artikové cislo 236614 35
GTIN 4047109277748
Trida artiklu 24P
Popis

Provedeni:

Tolerance otvoru: @ D—-0,1/+0,2

- Nejvyssi vykon a zivotnost diky optimalni pevnosti zakladniho télesa a specialni
povrchové upravé.

- Nejvyssi rozmérova presnost v nejtézsich podminkach vrtani.

- Cenové vyhodné skladovani diky identickym vnitfnim a vnéjsim vyménitelnym
destickam.

- Moznost vrtani s presazenim os az V.= 0,25 mm. Nastavenim dosazitelny maximalni @ =
D+ 0,5 mm.

Pouziti:

- PFi extrémnich situacich pfi obrabéni.

S vyménitelnymi destickami ¢. 236605 — 236610.

Rozsah dodavky:

V¢etné upinacich sroubl (bez vyménitelnych desticek).

Upozornéni:

Provedeni 2xD a 3xD se stopkou ABS’ a také v palcovych velikostech k dodani na poptavku.

Verze s hideli PSC je k dispozici na vyzadani.

Technicky popis

Délka stopky L, 68 mm

ISO kéd vymeénitelné britové desticky SOGX 110408 38-...
Uzitna délka L, 70 mm
Pocet bfith Z 1
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Sada Sroubt pro vyménitelné britové desticky
@ stopky D,

Rada

Jmenovity @ D

Pro & palcl

Délka vylozeni L,

Hloubka vrtani pro vrtak s vyménitelnymi destickami
Stopka

Otoceni vrtaku

Otoceni vrtaku

Otoceni vrtaku

Otoceni vrtaku

Otoceni vrtaku

Otoceni vrtaku

Vnitfni chlazeni

Strategie obrabéni

Druh produktu

239652 15IP1 (2,8 Nm)
40 mm
KUB Pentron®
35
13/8 palec
96 mm
2xD
ISO 9766
podminéné stiedici vrtani
vypouklé podminéné
podminéné pfi¢né vrtani
podminéné vrtani paketl
podminéné sikmy vystup
podminéné Sikmé navrtavani
ano
HPC

Vrtak s vyménitelnymi
bfitovymi destickami

Prislusenstvi

Momentovy Sroubovak, pevné nastaveny Nastaveny
utahovaci moment 2,8 Nm

PrecisionBit pro Srouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 15IP

Sada upinacich sroubl Torx Plus®10dilna Pohon 15IP1

211750 2,8

674252 15IP

239652 15IP1
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