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HAtlas Copco
I

Pneumaticka pasova bruska, Typ: G2410

o

Udaje o objednavce

Artikové cislo 079571 G2410
GTIN 7322590038366
Trida artiklu 03R
Popis

Provedeni:

AtlasCopco pasova bruska pro pouziti na zizenych mistech. Pro lepsi manipulaci Ize Uhel mezi
rukojeti a vedenim brusného pasu nastavovat. Rozmér brusného pasu 13x305 mm (viz ¢. 558205,
558423).

Pouziti:

Pro brouseni, odjehlovani, prekryvani, dokoncovani, lesténi, idealni také pro flexibilni obrabéni
nesnadno dostupnych mist.

Rozsah dodavky:

Vetné potifebnych maznic.

Nahradni dil:

Vybrané sady pro udrzbu (servisni sady): Sady vyménnych dil(i pro preventivni osetfovani a
udrzbu je mozno dodat na vyzadani pro vétsinu pneumatickych pfistrojl od Atlas Copco.
Upozornéni:

Vhodné brusné pasy najdete v katalogu 55 svazek 2 na strankach 368—-371.

Technicky popis

Délka pasma 305 mm
Maximalni pocet otacek 25000 min”
Maximalni vibrace dle EN <2,5m/s’
Pracovni hluk 89 dB(A)
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Hmotnost 0,9 kg
Sitka pasma 13 mm
Odevzdany vykon 275W
Oznaceni vyrobce G2410
Maximalni spotieba vzduchu 660 I/min
Pfipojeni stla¢eného vzduchu 1/4 palec
Pfipojovaci zavit BSP

Druh produktu Pasové brusky
Prislusenstvi

Kontaktni rameno pro pasovou brusku G2410 Typ 2410 079563 2410
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