Technicky list /b Hoffmann Group

XDPW 097308 SR, HB7720, Typ: HART

Udaje o objednavce

Artikové ¢Cislo 212956 HART
GTIN 4045197812636
Trida artiklu 21A
Popis

Upozornéni:

Smérné hodnoty pouzitiproa.=0,5 ... 1XD / @, max
Posuv f, na zub: 0,43 mm

ISO kéd vymeénitelnd bfitova desticka: XDPW 09T308 SR
Typ: HART

Rohovy radius: 0,8 mm

Radius pro programovani u a, max: 1,99 mm

Technicky popis

ISO kéd vymeénitelnd bfitova desticka XDPW 09T308 SR
Radius pro programovani u a, max 1,99 mm
Typ HART
Rohovy radius 0,8 mm
Druh HB7720
Rezny material TK
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Maximalni hloubka fezu a, .

1,15 mm
Posuv f, na zub 0,43 mm
Pocet vymén/fezani 4
Druh produktu Vymeénitelna bfitova

desti¢ka pro frézovani
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